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zusdtzliche Befestigungsmoglichkeiten

im Werkzeug vorgesehen .
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Bohrunaen fur Blechschrauben B22 (wahlweise)
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Technische Daten: (in Verbindung mit den zugehérigen Steckern )

Lebensdauer: 500 Steckzyklen
| )

. |
Belastbarkeit je Kontakt : 3A/ 34V (ruhende Last/Scheitelwer t |

Durchgangswiderstand : Kontaktfeder - Steckerstift < 10mQ
‘ Erdungsfeder -Steckerhulse < 30m§

| solationswiderstand : Kontakt- Gibrige Metallteile >10°Mg

Spannungsfestigkeit : 500 V~ eff.
* 1Min,, Kontakt- Kontakt u. Kortakt - Mass:

Ausziehkraft aus Einzelfeder: =>12N

Part Number 75251-040

PrehKeylec



