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CSVI0 Handle Long

CSVI0 Crimp Head Solarlok
TE P/N 7-1579001-9

included confact Locator
CSV10 Crimpkopf Solarlok

TE P/N 7-1579001-9
inklusive Konfaktpositionierer
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TE P/N 2-1579005-7

CSVI10 Griff Lang

Tt P/N 2-1579005-2

—
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Confact locator TE P/N 2-1579015-6

1 3s spare part available
Kontaktposiftionierer TE P/N 2-1579015-6

als Ersatzteil erhaelflich
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, : Orahfgroesse Crimphoehe Crimpbreife
Griff CSVI0 Crimpkopf CSV10 Kontakt P/N ‘ : : : :
Handles  CSVI0 Crimping Head CSVI0 Contact P/N Wwﬂemﬁegaﬂge Crimp height Crimp width
5-1105300-1 / 5-1105301-1 4,0
2-1579005-2 7-1579001-9 : !
7-1105300-2 / 7-1105301-2 6,0 * *
* Crimpdata according fo application specification M4-94067 (subject fo fechnical modifications)
Crimpdafen nach Verarbeitungsspezifikation 114-94061 (Aenderungen vorbehalten)
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DIMENSIONS: TOLERANCES UNLESS AE&D VANE
weight: 425 g "m Rt R _[7CSVI0 HANDTOOL SOLARLOK & AND 6 SQAMM
Gewicht: 425 g brie = PRODUKTSPEZ, CSV10 Handzange Solarlok 4 und 6 gmm
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