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Gesamtldnge im verschraubten Zustand ca. 29
Complete length when assembled app. 29

Eingebaut in Multikontakt-Modul 09 14 004 4512
mounted in multicontact-modul 09 14 004 4517 T

75Q Leitungen / 75Q wires
RG 179B/U, RG 187A/U

fur geraden Leiteranschluf zum Laten und/oder Crimpen
for straight solder and/or crimp terminations

AUL Dimensions in mn | Techn. Character. Nicht tolerierte Mabe/ Free size folerances
6@% Original Size DIN A &
w. | v | aswsae | Kogx|alkontaktstift

Detail. [23.10.08Bor coaxial male contact
Insp. Be 5:1 nOC'h DIN 41626
Stand. according to DIN 41626
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