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Print Bohrplan Bestickungsseite
PCB-Layout (component side)

3 ... Anschraubbohrung (screw hole) optional
Z2 ... Zentrierstiftbohrungen (location pin holes)
@1.5 ... Kontaktbohrungen (contact holes)
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Frontplattenausschnitt (Rickseite)
Panel cut oul (rear side)
B11.2 [.447]
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