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Pinbelequng | configuration of rerminals (M2:1)

Konfakre biffe separaf bestellen
Please order confacls separafely

Kontakte / contacts @ 16mm

N 01 016 0003 (1) - 0,14-0,5mm? | AWG 26-20
N 01 016 0002 (1) - 05-15mm? / AWG 20-16

N 01 016 0005 (1) - 15-25mm? | AWG 16-14

Alle technischen Daten wurden unfter Laborbedingungen ermittelt und konnen im
Praxisbefrieb abweichen Es handelt sich belr den Angaben weder

um Beschaffenhelfs- noch um Haltbarkeitsgarantien

All technical datra have been measured in a laboratory environment

and can be different during practical usage of the product

Any product information 1s for descriptive usage only and not legally binding,
particularly the information does nof constitute or provide any legal guaranfies
("Beschaffenheifsgarantie” or "Halfbarkeifsgarantie”)

Palzanl
No of poles

Bemessungsspannung (OIN EN 60664 -1)
Rared voltage (DIN EN 60664-7)

Strombelastbarkeit Tu +55°C
(8 Kontakte belastet)
Lurrent carrying capacity
(8 contfacts under load)

Verschmutzungsgrad
Follufion degree

339

Uberspannungskategorie
Overvoltage category

Durchgangswiderstand
Lontact resistance

<5 mOhm

Temperaturbereich
lemperature range

-40°C bis +125°C
-40° up To +257°F

Schutzart

Frotection class

P65 {iIn gesfteckfem
/ustand)
IP 65 (in mafed condition)

Mechanische Lebensdauer
Mechanical operafions

>500 Steckzyklen
>500 mating cycles

Konfakffrager + Gehause Polyamid
Lontact insert + housing Folyamide
Konftaktoberflache Versilbert

confact plafting

Silver plated

Dichtungen Neoprene
Oaskerls P
Anschlusstechnik Crimpen
Type of fermination Crimp
Anschlussquerschnitt 014 - 725mm?
Wire gauge AWG 26 - T4
AnschlieBbare Kabeldurchmesser 10 bis 12 mm
Fossible cable diamefers 10 up fo 17 mm
Verriegelung Ba joneft
Locking Bayonet
Gewicht lerrechnet) | (ale WT: 0,051 Lul. Abw.| Tolerances - absta R
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Status: Released

Inspectar: 27.012016 MGRIM

male cable connector 8+PE

02 1201600003

e Amphenol-Tuchel

zu Schadenersatz Alle Rechte fur den Fall der Patenterteilung

Weitergabe sowie Vervielfaltigung dieser Unterlage, Verwertung
oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalfen

und Mittellung ihres Inhalts nicht gestattet, soweif nicht
ausdricklich zugestanden  Zuwiderhandlungen verpflichien

§ | 7 | 6 | 5 |

01 [201500128

2%.112015 RSCHA Electronics GmbH

M|C0T6 101008 002 1

Blatt/ Sheet

Bl

Index | Anderung! Jescription

Datun! Jafe | Name 2.567.357

Ers. f. | Keplacement for




