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Montageausschnitt
Panel-cutout

693]

Kontakte biffe separaf bestellen
Please order confacts separafely.

Kontakte / contacts @ 16mm: T A - + -
N 02 016 0003 (1) - 0,14-05mm? | AWG 26-20 -
N 02 016 0002 (1) - 0,5-15mm? / AWG 20-16

N 07 016 0005 (1) - 15-25mm? | AWG 16-14
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Kontakte / contacts @& 25mm: DL -

N 02 025 0001 (1) - 05-15mm? | AWG 20-16
N 02 025 0010 (1) - 15-2,5mm? | AWG 16-14 165

Alle technischen Daten wurden unfter Laborbedingungen ermiffelt und konnen im
Praxisbefrieb abweichen. Es handelt sich ber den Angaben weder
um Beschaffenheifs- noch um Haltbarkeirsgarantien

All technical data have been measured in a labaraftory environment

and can be different during pracfical usage of fthe product.

Any product informafion I1s for descripfive usage only and nof legally binding,
parficularly the information does nof consfifute or provide any legal guaranfies
("Beschaffenheitsgaranfie” or "Haltbarkeitsgarantie”
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Polzahl
No. of poles

12+PE

Bemessungsspannung (DIN EN 60664-1)
Rated voltage (DN EN 60664-1) 300V, 7x300V

(12 Konfakte belastef)

Strombelastbarkert Tu +55°C

Current carrying capacity
(17 contacts under load)

Ix21A, IxTTA

Durchgangswiderstand
Confact resistance

<5 mOhm

Temperaturbereich
Temperafure range

-40°C bis +125°C

-L0°F up fto +257°F

Schutzart

Profecfion class

/ustand)

P65 (in gesfecktem

P 65 (iIn mated condition)

Mechanical operafions

Mechanische [ebensdauer

>500 Steckzyklen

>500 mating cycles

Kontakffrager + Gehause Polyamid
Confact insert + housing Palyamide
Kontaktoberflache Versilbert
cantact plaring Silver plated
Dichtungen

GQSR@TS Neoprene
Anschlusstechnik Crimpen

Type of fermination Crimp
Anschlussauerschnift 014 - 725mm?
Wire gauge AWG 26 - 14
Verriegelung Bajoneft
Locking Bayonet

Montagebohrung @ 432 ohne Anfasung.

Geeignefe Abdichtung fur

Befesfigungsschrauben Ist vorzusehen
Mounting hole & 43,2 without chamfer.

Suitable sealing for fixing screws

IS necessary.

zu Schadenersatz. Alle Rechte fur den Fall der FPatenterteilung

Weitergabe sowie Vervielfaltigung dieser Unterlage, Verwertung
oder Lebraychsmuster-fintragung vorbehalten.

und Mittellung ihres Inhalts nicht gestattet, soweif nicht
ausaricklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten
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