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Ot Linearer Hub Modernste ergonomisch gestylte Softhandgriffe )5‘ .!
Straight action principle Farbe: SIGNALGELB  (RAL 1003) |
Ergonomic soft grips, colour: yellow (RAL 1003)
Entriegelbare Zwangssperre
Ratchet release Voll recyclefahig
Fully recyclable
Einfache Druckjustage mit Zahnarretierung
Simple pressure adjustment with locking device  Anwendungsbereich: T1 Industrie Kontakte ,.
Application range: T1 Industrial contacts -
Vorschubeinheit mit Trennvorrichtung

Feeding and cutting device Leiterquerschnitt: AWG 24-22 S
Cross section range: AWG 24-22
Prazise geschliffene Profile

Precisely ground profiles All Dimensions in mm | Scale | Free size tol. Ref.
Original Size DIN A3 111 Sub.
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T1 Hand Crimping Tool AWG 24-22 500pcs 100862671/UGD/ 001/ A
HARTING Electronics GmbH p q ! p 500000161048

0-32339 Espelkamp e TB e 09458002801 REV.A P13/91e

2 3 A 5 | 6 | 7 | 8




