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@ﬁMEJ-cl;FﬁgLI; XNOZ 020 0023 1 |Cu/NiT3 Ag? pas @ 05-15 mm? | AWG 20-16
r Typ-Nr Oberflache 1m Kontaktbereich |Anschlussquerschnitt /| AWG
13 Type no plating contact area for wire gauge / AWG
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Werkzeuge fur gestanzfte Konfakfe siehe Kaftalog "Werkzeuge”
fools forstamped crimp confacts see catalouge "'Tools”

NoTiz:
— T 3.) HN.. fur Crimpmaschinen, Konfaktzufuhrung rechts

zu Schadenersatz Alle Rechte fur den Fall der Patenterteilung

Weitergabe sowie Vervielfaltigung dieser Unterlage, Verwertung
oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalfen

und Mittellung ihres Inhalts nicht gestattet, soweif nicht
ausdricklich zugestanden  Zuwiderhandlungen verpflichien

2) TN.. fur Crimpmaschinen, Konfakfzufuhrung links
1) /N fur Handcrimpzangen

26,7

’ note:

¢ | | | | 3.) HN... for crimp machines contact-feeeding right hand
min. @ 3,6 T 2.) IN.. for crimp machines confact-feeeding lefl hand
1) /N.. for hand crimp tools
—
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| HNOZ 020 0023 X | 3) Band 2000 Stuck reel: 2000 pcs.
\ C TNOZ 020 0023 X | 2) Band 2000 Stuck reel: 2000 pcs.
| ' ”
| | | & /N02 020 0023 X'| 1) Band 200 Stuck reel: 200 pcs.
g . .. .
VNOZ 020 0023 X Einzelkontakte: 100 Stuck |single confacts: 100 pcs.
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