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8T Zusammenstellung auf M-C146 21ROXX XXX 8 - SB
S3eS°S Complete drawing see M-C146 21ROXX XXX 8 - SB
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isj gé A bis D = Gewindegrdfe + Position / thread size + position
Ss233 s q9 = Kabelabgang oben / cable outlet on top
gs = Kabelabgang seitlich  / cable outlet on side
(146 21R024 636 8 02 201300814 | 28.11.13 Hoe. |24 gq M25x1,5 76 120
C146 21R024 607 8 |02 | 201300814 | 28.11.13 | Hoe. |24 gg MAOXI ,5 76 | 120
L C146 21R024 606 8 02 201300814 | 28.11.13 Hoe. |24 gq H32x1,9 76 120
(146 21R024 596 8 02 201300814 | 28.11.13 Hoe. |24 gs M25x1,5 76 120
(146 21R024 507 8 02 201300814 | 28.11.13 Hoe. |24 g5 N40x1,5 76 120
(146 21R024 506 8 02 201300814 | 28.11.13 Hoe. |24 gs M32x1,5 76 120
(146 21R016 696 8 02 201300814 | 28.11.13 Hoe. |16 gq M25x1,5 76 | 93,5
(146 21R016 607 8 02 201300814 | 28.11.13 Hoe. |16 gq M40x1,5 76 | 93,5
(146 21R016 606 8 02 201300814 | 28.11.13 Hoe. |16 gq M32x1,5 76 | 93,5
B (146 21R016 556 8 02 201300814 | 28.11.13 Hoe. |16 g5 M25x1,5 76 | 93,5
(146 21R016 507 8 02 201300814 | 28.11.13 Hoe. |16 gs N40x1,5 76 | 95,5
(146 21R016 506 8 02 201300814 | 28.11.13 Hoe. |16 gs M32x1,5 76 | 93,5
(146 21R010 636 8 02 201300814 | 28.11.13 Hoe. |10 gq M25x1,5 0 |73
(146 21R010 607 8 02 201300814 | 28.11.13 Hoe. |10 gq M40x1,5 0 |73
(146 21R010 606 8 02 201300814 | 28.11.13 Hoe. |10 gq M32x1,5 0|73
(146 21R010 556 8 02 201300814 | 28.11.13 Hoe. |10 gs M25x1,5 0173
] (146 21R010 506 8 02 201300814 | 28.11.13 Hoe. |10 gs M32x1,5 0 |73
(146 21R006 636 8 02 201300814 | 28.11.13 Hoe. | 6 g9 M25x1,5 70 |60
(146 21R006 606 8 02 201300814 | 28.11.13 Hoe. | 6 g9 M32x1,5 70 |60
> > (146 21R006 556 8 02 201300814 | 28.11.13 Hoe. | 6 gs M25x1,5 70 |60
§\ = (146 21R006 506 8 02 201300814 | 28.11.13 Hoe. | 6 gs M32x1,5 70 | 60
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PPN Alle technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt und
338 kénnen im Praxisbetrieb abweichen. Es handelt sich bei den Angaben
P weder um Beschaffenheits- noch um Hal tbarkeitsqarantien.
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22558 | Jndex siehe % s 05 noe litlengehduse fir Langsbigel, ohne Stutzen
<S80 Do : Hood for 1 locking-lever-system, no stub
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