


DETAIL Z

注釈　NOTE
1. コネクタ53261**19の詳細寸法については図面SD-53261-024をご参照ください。
    REFER TO DRAWING SD-53261-024 FOR DETAIL DIMENSIONS OF CONNECTOR 53261**19.
2. 梱包数量: 1000個/リール
    NUMBER OF CONNECTOR: 1000PCS/REEL
3. リードテープ長さ LEAD TAPE LENGTH

25 ±5175 ±25

トップテープリーダー部
TOP TAPE LEADER PART

トップテープ未装着部
TOP TAPE NON-BONDED PART
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16 21.4 17.4

2.45 8.25 532610271 2
キャリアテープ幅

CARRIER TAPE WIDTH D C B A
EMBOSSED TAPE PACKAGE 極数

CIRCUITオーダー番号 ORDER NO.

  150 ±40

リーダー部
（空部）

LEADER PART
(EMPTY)

部品挿入部
COMPONENT

SUPPLIER

末端部
（空部）

TAIL PART
(EMPTY)

4. 材料 (MATERIAL)
    キャリアテープ (CARRIER TAPE): ポリプロピレン　(POLYPROPYLENE)
    トップテープ (TOP TAPE):PET, PE, PEF
    リール (REEL): ポリスチレン(PS) ＜リサイクル材含む＞
                              POLYSTYREN(PS) ＜RECYCLE MATERIAL CONTAINED＞
    コネクタハウジング平面部
    CONNECTOR HOUSING FLAT AREA.
6. 本製品は乾燥剤入りハイバリア梱包仕様である。
    THIS PRODUCT IS HIGH BARRIER PACKAGE WITH DESICCANT.
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