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I IXE@ AMPHENOL R 12+ PE
TRUSTED GLOBALLY no_of contfacts
Bemessungsspannung (DIN EN 60664 -1) Ix500V
Rated insulation volfage (DIN EN 60664-7) 9x300V
Strombelastbarkert ber +55°C
F (12 Konfakte belastef) IX2TA
Lurrent carrying capacity at +55°C IxTTA
(17 conracts under load)
___J Verschmufzungsgrad 3
Follution degree
- | Uberspannungskategorie I
[ = Overvoltfage caregory
W[)W il Durchgangswiderstand
/% Q\ Contact resistance <o muhm
, % : Temperaturbereich -40°C bis +125°C
T TT77] KA - — femperafure range -40°F up To +757°F
‘ Schufzart (in gesteckfem Zustand) P 65
. Frotection class (in mated condifion)
— — Mechanische Lebensdauer >500 Steckzyklen
) Mechanical operations >500 mating cycles
B Werkstoff Gehause Polyamid
N I ) Material housing Folyamide
B Werkstoff Kontakffrager Palyamid
\\  > = | Material insert Folyamide
—> | Werkstoff Dichtung Neoprene
Material gasker P
g | Kontakftoberflache versilberf
—--ql @ L3 - 835 confact plating silver plated
Anschlusstechnik crimpen
D o 3] D = ﬂ ferminarion Crimp
AnschlieBbare Kabeldurchmesser 12 bis 14mm
o Fossible cable diameters 17 up fto Tamm
Anschlussquerschnitt 014 - 75mm?
Wire gauge AWG 28-14
Verriegelung Ba jonefft
Locking Bayonef
¢
Mechanisches Kodiersystem
siehe Kafalog (16-3 Seite 10
mechanical coding system
see catalog (16-3 page 10
Kontakfe Diffe separaf bestellen
Please order confacrs separately
Kontakfe / contacts @ 1.6mm
g N 0T 016 0003 (1) - 0,74-05mm? [/ AWG 26-20
N 0T 016 0002 (1) - 05-15mm? / AWG 20-16
N 01 076 0005 (1) - 15-25mm? [ AWG T6-14
Kontakte / contacts @ 2.5mm
|| N 01T 025 0001 (1) - 05-15mm? | AWG 20-16
N 01 025 0010 (1) - 15-Z25mm? | AWG T6-14
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