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cylinder screw Mé6 x 25/70
similar to DIN EN ISO 7045
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ABS-Gehause konnen durch eine andere
Schwindung ca. 0,1-0,25% graf3er sein
als gezeichnete PC-Gehause/

Due fo a different shrinkage rate of
the plastic marterial, ABS enclosures can
be about 0.7 - 0.25% bigger rhan rhe

PC enclosures shown in the drawing.
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