100/ 98,5*

85/ 83*

55/ 53*

230/ 228,5*

® @11/0,1 tief
metallisch blank/
@J11/0.1 deep
metallic blank

215/ 213*
155/ 154*

Deckel / Lid
5 100,1/ 97~
80
M6 (x6) B 40

230/ 227,5*

®) @10/0,1 tief
metallisch blank (2x)

diagonal gegenuberliegend/

10/0.1 deep
metallic blank (2x)
diagonally opposite

* = Mass durch Formkonizitat nach unten verringert.
Freimass - Toleranz nach GTA 13/5 - DIN 1688

* = Dimensions reduced in the lower part by mould incline
General tolerances according to GTA 13/5 - DIN 1688

111 (Gesamthohe)

91

(Total height)

20

e\

200
180

D |

190,3

220/ 217,5*

160/ 157*

© o

\CA

60/ 57.3*

90/ 87*

D7

20

©»13,5/ ©11,5*

Zylinderschraube/ Cylinder screw
M6x25/10 ahnlich / similar to DIN84 (x4)

102 (Einbauhthe)

N

Oben / Top

®

(Installation height)

Aluminium - Standardgehause
Best.-Nr.: 01.231011



rAII rights reserved. No copies
unless written permission

Y ([ Fir diese techn. Unterlage behalten wir uns alle Rechte A

vor. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf sie weder
vervielfaltigt, noch Dritten zuganglich gemacht werden

from ROSE. Drawing may

not be passed to third parties

Or misused in any way.

und sie darf durch den Empfanger oder Dritte auch nicht

J in anderer Weise missbrauchlich verwendet werden.

J

4

B 100 / 98,5* -
B 85/ 83* N
B 55/ 53* _
1
| |
Ye)
| q_"
I
M6
.)I:O * * |
ol 2 D
(RS : : : : :
SN 2 .
' |
‘
Deckel / Lid A
_>
B 100/ 97* -
M6 (x6) - 80 _

MoLol

40

|

311/0,1 tief
metallisch blank/
J11/0.1 deep
metallic blank

@10/0,1 tief

metallisch blank (2x)
diagonal gegenuberliegend/
10/0.1 deep

metallic blank (2x)
diagonally opposite

230/ 227,5*
200

180

® | @

160/ 157~

190
220/ 217,5*

Unterteil / Base

() A

).
| @ | @ fé_)/" r
' © © O g
Q | ) @)/
‘ —
60/5|7,3* '?70
90/ 87*

* = Mass durch Formkonizitat nach unten verringert.
Freimass - Toleranz nach GTA 13/5 - DIN 1688

* = Dimensions reduced in the lower part by mould incline
General tolerances according to GTA 13/5 - DIN 1688

111 (Gesamthohe)

(Total height)
91

D7

®»13,5/ ©11,5*

101 (Einbauhodhe)

20

[ |-
L ]
I
f
L

Zylinderschraube/ Cylinder screw
M6x25/10 ahnlich/ similar to DIN84 (x4)

®)

15

(Installation height)

Oben / Top

Index Anderung/Modification

/ A d systemtechnik GmbH

ROSE 32457 Porta Westfalica

And.Nr.
Mod.Nr.

erstellt:
create

Datum/Date/Name

" 08.04.14 M.Wl.
geprift: 198 01.21  J.Pla.

checked:
Mgg;t:b Benennung/Description
1:1 Aluminium Gehause
© Aluminium enclosure

DIN A1

Projekt-Nr./project-no.

Farbe/color

Gewicht/weight 1.85kg
Werkstoff/Material

Oberflache/Surface

FreimaBtol

Fromatioleranz DIN 1688-GTA 13/5
Werkstiickkanten/Edges

Ersatz fir

Replacement for

Bemerkung/Note

Zeichnung-Nr.:/Drawing-No.:

KAT01.231011
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