55/ 54.5*
45/ 44*

- 33/32% _ * = Mass durch Formkonizitat nach unten verringert.

und sie darf durch den Empfanger oder Dritte auch nicht
55/ 54.5* N

Fur diese techn. Unterlage behalten wir uns alle Rechte
vor. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf sie weder
in anderer Weise missbrauchlich verwendet werden.

vervielfaltigt, noch Dritten zuganglich gemacht werden

Freimass - Toleranz nach DIN 16901-130
* = Dimensions reduced in the lower part by mould incline
General tolerances according to DIN 16901-130
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Unterteil / Base

Projekt-Nr./project-no.
Farbe/color
Gewicht/weight 140g

Index Anderung/Modification Andfr ' Datum/Date/Name = Werkstoff/Material
A d systemtechnik GmbH cromed: 08:02.17  D.Mac, | Qetecherbutace SIN 16901130
ROSE 32457 Porta Westfalica ' U™ 21,0317  JPla.  merssmentones
MaRstab | Benennung/Description Replacement for
1:1 Polyester Standard s oot
Polyester enclosure KAT02.060603
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