und sie darf durch den Empfanger oder Dritte auch nicht

Fur diese techn. Unterlage behalten wir uns alle Rechte
vor. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf sie weder
in anderer Weise missbrauchlich verwendet werden.

vervielfaltigt, noch Dritten zuganglich gemacht werden

All rights reserved. No copies
unless written permission
not be passed to third parties

from ROSE. Drawing may
or misused in any way.

160/ 159.6*

146 145.6*

131/ 130.6*

75/ 74.6*
28/ 27.6*

61,5/ 60.5*

Deckel / Lid

®)

M3 (4x)

A\ —4

o
O

160/ 159*
- 151/ 150* _
%Z—Xz\ - 130/ 129*
| \
‘ |
\ X7
* * * ‘ |
<t 0| AN .
NI S - - - _
Bl 3| 3| © (@0 00
N| © o |
1
‘ |
\
Unterteil / Base 72,5
85,5
- 139
148

56,5 (Gesamthdhe)

* = Mass durch Formkonizitat nach unten verringert.
Freimass - Toleranz nach DIN 16901-130

* = Dimensions reduced in the lower part by mould incline
General tolerances according to DIN 16901-130

41,5

(Total height)

Q7.4

04,5

46 (Einbauhdhe)

15

Zylinderschraube/ Cylinder screw
4x24/7 ahnlich/ similar to DIN 84 (4x)

@ Oben / Top

(Installation height)

Index

A d Systemtechnik GmbH g 14.02.17  D.Mac.
ROSE 32457 Porta Westfalica

And.Nr.

Anderung/Modification vodnr. | Datum/Date/Name

checked:

MaBstab | Benennung/Description

Scale

1:1

DIN A2

Polyester Gehause
Polyester enclosure

geprift: 54 0317

Projekt-Nr./project-no.
Farbe/color
Gewicht/weight 4549

Werkstoff/Material

Oberflache/Surface

Freimaltol

open tolerances DIN 16901-130
Werkstlickkanten/Edges

Ersatz fir
Replacement for

Bemerkung/Note
Zeichnung-Nr.:/Drawing-No.:

KAT02.081606



	Blatt1
	Zeichenansicht1
	Zeichenansicht2
	Schnittansicht A-A


