Verpackt im Gurt nach DIN IEC 60286-3

Tape on Reel Packaging according to DIN IEC 60286-3
Verpackungseinheit: 280 Stiick

Packaging unit: 280 pcs

Anforderungsstufe 1
Performance Level 1 —1

Kontaktbereich vergoldet
27.35 Mating Area gold plating
19 x 1.27 = 2413 Anschlussbereich verzinnt 4-6 pm
Terminal Area 4-6 um tin plating

Koplanaritat der Anschliisse < 0,1 mm
Coplanarity Area of Termination< 0,1 mm

Abspulrichtung - Reel off Direction
—

28,55 +0.03 =
D500 . 3 al
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Leiterplatten-Layout Vorschlag fiir SMT
PCB-Layout Proposal for SMT Y

28,55 0,03
19 x 1,27 = 24,13

BA 8-13 - 8mm Bauhdhe

type 8-13 - Low Profile

Information: Tolerances 6’ @
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