
22,3 Max
[0,878]

8,9 Max
[0,35]

L
2x31,2 Max
[1,2283]

4x23,01
[0,9059]

4x24,61
[0,9689]

23,61
[0,9295]

⌀25,7
[1,0118]

⌀3,25
[0,128]

Longueur cordon "L"
Cordset length "L"

Désignation
Designation

0.15m / [5,91 in] 0015

0,20 m [7,87] 0020

0,50 m [19,68] 0050

1,00 m [39,37] 0100

1,50 m [59,05] 0150

2,00 m [78,74] 0200

Longueur cordon "L"
Cordset length "L"

Désignation
Designation

0.15m [5,91] 015

0,30 m [11,811] 030

0,50 m [19,68] 050

1,00 m [39,37] 100

All dimensions are in mm / [inches]

Nota / Note :
 
1) Le contact 4 (GND), 7 (Drain) et shield sont reliés ensemble.
   Contact 4 (GND), 7 (Drain) and shield are connected together.

G  Protection cadmium vert olive (non RoHS)
   Olive drab cadmium plating (not RoHS)
N  Protection nickel (RoHS)  
   Nickel plating (RoHS)
ZN  Protection zinc nickel noir (RoHS)
    Black zinc nickel plating (RoHS)

A
M
P
H
E
N
O
L
 
3
1
9
3
0

Perçage panneau
Panel drillingDécoupe panneau

Panel Drilling

Tableau 1 / Table 1
Longueur voir tableau 1
Length see table 1

B

Compound pour IP68
Compound for IP68

Embase USB3A
USB3 A receptacle

Voir table 1
See table 1

COUPE A-A

Fiche mâle USB type C
Male plug USB type C

Codage A
A coding

COUPE VUE_DESSIN-VUE_DESSIN
ECHELLE 2,000
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Type-C 
Fiche/Plug

Signal name
USB3A 

Embase/Receptacle Signal name

A1, B1, A12, B12 GND
4 GND

7 GND_DRAIN

A4, B4, A9, B9 VBUS 1 VBUS

A5      CC                N/C

B5      VCONN              N/C

A6 Dp1 3 D+

A7 Dn1 2 D-

A2 SSTXp1 6 StdA_SSRX+

A3 SSTXn1 5 StdA_SSRX-

B11 SSRXp1 9 StdA_SSTX+

B10 SSRXn1 8 StdA_SSTX-

SHELL SHIELD SHELL SHIELD

10nF

56KΩ
9

1

5

4
B1

A12 A1

B12

Assignement des contacts
Pin Assignement B

Câblage croisé / Crossed cabling
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