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Projekt-Nr./project-no. |10

Farbe/color

278g

Gewicht/weight

Datum/Date/Name = Werkstoff/Material

And.Nr
Mod.Nr.

Anderung/Modification

Index

Oberflache/Surface
Freimaltoleranz

12.07.23 M.Lei.

erstellt:

v

created:

u Systemtechnik GmbH
ROSE 32457 Porta Westfalica

ISO 2768-mK

Werkstlickkanten/Edges

open tolerances

12.07.23 R.Bis.

geprift
checked:
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