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Datum/Date/Name
05.12.17 D.Mac.
13.12.17 L.Tit.

Edelstahl Gehause ohne Bohrung
Stainless Steel enclosure w/o holes

Projekt-Nr./project-no.
Farbe/color
Gewicht/weight
Werkstoff/Material

Oberflache/Surface

Freimaltoleranz
open tolerances

2.87kg

Werkstlickkanten/Edges

Ersatz fir
Replacement for

Bemerkung/Note
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