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CABLE 670-086 Semi-Flexible



attenuation
(25°C room temperature test conditions）

NOTES:

Ø
A

Ø
B

Ø
C

Frequency(GHz) Attenuation（dB/m)

0.5

1.0

5.0

10

20

0.45

0.64

1.51

2.22

3.29

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Capacitance(pF/m)

Impedance(Ω)

Transmission rate（％）

Cut-off frequency（GHz）

Delay（ns/m）

Dielectric withstanding voltage(Kvrms)

95

50

70

61

4.7

1.5

MECHANICAL CHARACTERISTICS

Min.bending radius static (mm)

Min.bending radius static (mm)

Operating temperature (℃)

6

20

-55~+125

Non-magnetic requirements: 
Magnetic inductance intensity<10mGs

Outer conductor

INSULATOR

Inner conductor Silver plated copper clad steel wire

PTFE

Braided tin-dipped copper wire ØC=2.15±0.05

ØB=1.65±0.03

ØA=0.52±0.02
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2
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NO. DESCRIPTION MATERIAL DIAMETER(mm)

1 2 3


