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1 Dom zur Platinenbefestigung (Schraube 2,5x5)
PCB mounting boss (scew 2,5x5)

2 Displayfenster
Displaywindow
Emax. latinenmal} des Displays ca. 65 x 29 mm)
max. circuit board dimensions of the display approx. 65 x 29 mm)
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Benennung/Description: Art.-Nr./Art.No.:
Taguan 130 FO
Taguan 130 FO 270102000
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