“Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten”
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2x Nut fidr Nutensteine: NST6-M4.
- Nutensteine einschwenkbar (mit Feder)

Passend zur VESA 100

2x Nuft for slot nuf: NST6-M4:

- slot nuts twist-in (with spring)

Consistent with VESA 100

Lx Gewindekanale 6,9 tief
fir M3 Schrauben /

4x thread channels 6,9 deep
for M3 srews.
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