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LED rot
LED rec/

Typenschild/rating plate M/Scale 2:1

SWITCHING
POWER SUPPLY 5
MODEL ¢ Us 8
APS1212 @
(wTBT2TGS) usten E
Polarity:Set + of the plug L ]
and + of the socket at the % CLASS 2 LTE. §
same face. Then + ls on
the tipinner. - of the plug and + of the sooket RANSFORNER g

at the same facs, then + Is on bareliouter 1PD2
PRI: 100V-240V ~ 50/60Hz 20W 330mA
SEC: 3-4.5-8-7.5-9-12V == 1200mA 14.4VA(max)
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Technische Daten/ ,
technical data /

Schutzart/ : P20
protection

4 kv quong/Ausgomg
primary/secondary

100-240VAC+10% 50/60Hz 20W

Isolation/
insulation

Fingangsspannung/
input voltage
Le\stun%saufnohme Leerlauf/  : ca. 1.5 Watt
stand—by consumption

Ausgangsspannung/ 3-4.5-6-7.5-9-12V £10% einstellbar/ adjustable
output voltage

Ausgangsstrom/ 1200mA

output ‘current

Schutz/ gegen Kurzschlug/

protection against short circuit

Anzeigen

md\cqqtorg

Betriebsanzeige/ LED rot leuchtet bei Netzkontakt
power indicators LED red lights steadly at main power
Betmebstemperotur/ : 0°C.....+25C

operating temperature

Lagertemperatur/ ¢ =25C.....+70°C

storage temperature

Gewicht/ 385g inkl. Zubehtr und Verpackung/

weight 385g incl. accessories and package
Gehduse,/ Steckergehduse Noryl, schwarz/

case plug—in’ case, noryl, black

Verpackung,/ Blisterverpackung, 160x100x250mm  (LxBxH
packaging blister shpeH %x 100x250mm (LxWx}<-1) )/
Lieferumfang/ Steckernetzgerdt inkl. 8 Sekunddrstecker,

Schliissel zum Einstellen der Ausgangsspannung,

wechselbare Netzstecker und eine mehrsprachige Bedienungsanleitung
VE: 8 Stiick

plug—in power supply incl. 8 secondary plugs,

a key to adjust the output voltage,

changeable primary plugs and a multilingual operating instruction
PU: 8pcs.

CE, GS, UL, cUL

delivery details

Approbationen/
approvals

inklusive wechselbarer Primdrstecker/
include changeable primary plugs

83 ,

8 Australien Stecker/
Euro Stecker/

US Stecker/
US plug

Australia—plug

Euro plug

Disconnact from supply bafora sxchangs

UK Stecker/
UK plug

]

Laserkennzeichnug mit Datecode WEEE/
laser mark with datecode WEEE

e
/
Hohlstecker/ Hohlstecker/ Hohlstecker/ Hohlstecker/
hollowplug hollowplug hollowplug hoHowp\ug
2,1x5x12mm 2,5x5,5x12mm 2,35x0,75x10mm 1,75x4,75x10mm

Rundkabel Léinge 1,8m+10cm schwarz geschirmt/
round cable length 1.8m£10cm black with shield

5080

Einstell-Schliissel / key Klinkenstecker/ Klinkenstecker/
fir Sekunddr—Spannung/ jackplug Jockp\ug Egmsv}eﬁker/ pgmsxeﬁre'/
for secondary voltage 2,5%12mm 3,5x15mm | 35x3p5x91 omm 1 7x4xp10?nm

EXN

Verwendungsbereich/Applicatan range Zul. Abweichung/ |Oberfliche/ |Mafistab/Scale 11 ‘Gewchr/Wewghf
fir Anfrage/for inguiry xxx/xx Allowable deviation |Surface
Geprott/Checked bylv} [ Datun/ date Name Werkstoff/Work material, Modell-Nr.
g v 21.10.05 RE XXX
Plopeh
betrbuten v 21.10.05 DE | 2001 [Datun/Date[Name Zeic Drawing name
] fReatefel] 19,02 5P . .
Vi | WEEE-mark added 211005 | K et Steckernetzgertit/plug=in power supply
T oot Geprttt121.10.05| 4s
V short circuit protection added | 26.02.04 | OB [hetke APS ,‘ 2,‘ 2 t ‘ ‘
V1| weight, packaging, approvals | 27.11.03 | SK | ravelier
V1 Jransport carton dimensions set right| 09.10.03 | JE ZexnungsnunnerDrawing nunber Blatt/
V1 | output cable lenght set right |29.08.03 | SP Ao~ numm fum 5 1 MO 8 3 Sheet
V1 _|indicator, tolerance added | 26.02.03 | sk 1
Version| Anderung/Change Datun/Date Name |Ursprung/Qrigin _ Proj. XXX/XX/XX Ersatz fiir/Replaced by \Ersatzdurth/keglaiemzm fhrough:




