DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP IMCORPDRATED KOMTROLLIERT.
AEMDERUNGEN. DIE DEM TECHMISCHEM FORTSCHRITT DIEMEM. SIND VORBEHALTEN.
DEM JEWEILS LETZTGUELTIGEN AENDERUNGSSTAND ERFAHREM SI1E AUF ANFRAGE.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP IMCORPORATED.
IT I3 SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING
ORGANIZATION SHOULD BE COMTACTED FOR THE LATEST REVISION.
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Lead Free Conversion in Process - Refer to

Specification 230-700 at www.tycoelectronics.com/leadfree




