| 9525 V
Bases portafusibles NH 690 V
zocalo ceramico

Socles pour cartouches a couteaux NH 690 V
socle céramique

Fuse bases for HRC fuse-links NH 690V

ceramic base

Caracteristicas Caractéristiques Characteristics

Zbcalo aislante de material ceramico. ® Socle isolant en matériel céramique. ¢ Insulating base of ceramic material.
Contactos fuertemente plateados con ® Contacts fortement argentés avec ressort a ® Strongly silver-plated contacts with high
muelles de gran presién de contacto. grande pression de contact. contact pressure springs.

El tamafio 4 asegura la presion mediante ® La taille 4 assure cette pression grace a un ® In size 4 pressure is assured by a special
tuerca especial. écrou spécial. nut.

Las bases tamafio 1 admiten fusibles tamafic 0. Les socles taille 1 admetten des cartouches taille 0.

Las bases tamafio 2 admiten fusibles tamafio 1. Les socles taille 2 admetten des cartouches taille 1. Fuse bases size 1 accept fuses size 0.

Las bases tamafio 3 admiten fusibles tamafio 1 y2. Les socles taille 3 admetten des cartouches taille 1 et 2. Fuse bases size 2 accept fuses size 1.

Las bases tipo E llevan contactos de escuadra. Les socles type E avec contacts équerre. Fuse bases size 3 accept fuses size 1 and 2.

Fuse bases type E with square contacts.

Las bases tipo P llevan contactos de pinza. Les socles type P avec contacts & machoire. T
Las bases tipo EB llevan contactos a escuadra Les socles type EB avec contacts équerre et connexion du Fuse bases type P with pincer contacts.
y conexion del cable a brida. cable a bride. Fuses bases type EB with square contacts

and cable connection by clamp.

Unipolar ¢ Unipolaire ¢ Unipolar

ﬂ Tamario In Caja/un.

Taille I Art. N.° Condit/un.

Size Packing
00-E 160 40002 12
00-EB 160 40003 12
0-E 160 40004 4
0-P 160 40006 4
1-P 250 40008 3
2-P 400 : 40010 3
3-P 630 40012 3
4-p 1.250 40014 1

Tripolar ¢ Tripolaires ® Tripolar

84 120 120 148 148 | 148 192

Tamafio In Caja/un.
Taile ® Art. N.° Condit/un.
Size Packing
00-E 160 40502 3
00-EB 160 . 40503 3
0-E 160 40504 1
0-P 160 : 40506 1
1-p 250 40508 1
2-p 400 40510 1
40508 3-P 630 : - 40512 1
A J P P
B i Qa ..
] NH 00-E| NH 0-E | NH 0-P | NH 1-P |NH 2-P [NH 3-P | NH 4-P
A| 33 [ 3 | 3 | 55 | 55 | 55 | 80
@WL 3R B| 20 | 20 | 25 | 32 | 35 | 40 | 45
L i C 1185 [ 169 | 168 | 210 | 227 | 241 | 312
—EEL T D | 100 | 151 | 150 | 175 | 200 | 210 | 262
. ] E| 8 [ 85 | 85 | 11 11 11 11
Mo F. | _ Fl_- - - 30 | 30 | 30 | 45
d ™ ] é_ | 1 ) nl G| 145 | 14 | 14 | 22 | 22 | 22 -
E o I H| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | a0
G’“?@_k " 1© I | 145 | 185 | 185 | 250 | 260 | 250 | -
o J| 215 | 20 | 29 | 35 | 35 | 35 | 45
L K| _8 8 8 [ 10 | 10 | 12 | 16
qsr‘ . L| 8 | 72 | 74 | 84 | 84 | 84 | 111
LL 14 M| 525 | 60 | 60 | 71 | 89 | 103 | 145
N[ 8 [ 8 | 8 | 100 | 100 | 127 | -
0
P
Q
R

-34 -




