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Linsenkopfschraube DIN EN ISO 7045 - M5x12 - 8.8
lens head screw DIN EN ISO 7045 - M5x12 - 8.8

Sechskantmutter ISO 4032 - M5 - 8.8
hexagonal nut ISO 4032 - M5 - 8.8

Fächerscheibe A5,3-FSt-DIN 6798
serrated lock washer
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Steinbach & Vollmann
GmbH + Co. KG
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Maßstab

Format

Blatt

mittel / K

Benennung

Ers. f.: Ers. d.:Urspr.:

Bearb.

Gepr.

Norm

Datum Name

Zul. Abw.

ISO 8015

Oberflächen

ISO 1302

STUV Mat.-Nr.Werkstoff

Längenmaße
Änderung NameDatum

Geradheit u. Ebenheit

E

Abmessung

Polycarbonate
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0 g

hinge
with counter sunk screw
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18.06.07 m.teke

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAL 9005
Tiefschwarz - deep black

 
Roh- / Ausgangsteil

 cm³

 

 
[mm]

Zeichnungsnummer
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