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Sicherheitsdatenblatt gemdB EG — Richtlinie 91/155/EWG

Handelsname: FLUXI FL 33E

F-SW 34/ DIN 8511
DIN-EN 29 454/ 2.2.3.A
FluBmittel - Feststoffgehalt: 3%

FluBmitteldispenser

1.) Firmenbezeichnung
Lieferant: EDSYN GMBH EUROPA
Anschrift Finkenweg 2 Tel. 09342 - 6413
D 97892 Kreuzwertheim Fax: 09342 — 6417
Auskunftsgebender Bereich: Qualitatssicherung Tel. 09342 — 6413
Notfallauskunft: nachstgelegenes Krankenhaus Notrufnummer
2) Zusammensetzung / Angaben zu den
It. Chem. Gesetz kennzeichnungs-
pflichtigen Bestandteilen CAS-Nummer
Chemische Charakterisierung: 70,0-100,0%  Ethanol 64-17-5
50 -30,0%  Propanol 2 67-63-0
1,0 - 50%  Carbonséure
3.) Mégliche Gefahren
Gefahrenbezeichnung: F leicht entziindlich,
Xi reizend
Besondere Gefahrenhinweise fiir
Mensch und Umwelt: R 11 leicht entziindlich
R 36 reizt die Augen
R 67 Déampfe kdnnen Schl&frigkeit und Benommenbheit verursachen
4) Erste Hilfe MaBRnahmen
nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
nach Hautkontakt: mit Wasser und Seife abwaschen, betroffene Kleidung ablegen.
nach Augenkontakt: Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit flieBendem Wasser
spilen.
nach Verschlucken: bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
Hinweise fiir den Arzt: Therapie wie bei akuter Ethanolvergiftung. Bei oraler Aufnahme cave
aspiration. Magenspulung, wenn oral aufgenommen. Aktivkohle und
Glaubersalz geben. Gefahr der Atemlahmung. Erbrechen bei
Bewusstlosen geféhrlich, da sehr leicht Aspiration erfolgt. Sonst
symptomatische Behandlung. Wenn Spritzer ins Auge gelangten, sofort
kraftig spllen, vorteilhaft ist die Verwendung von ISOGUTT Splilbeuteln.
Unverziglich Augenarzt zuziehen! Leber- und Nierenfunktion tberwachen!
5.) MaRnahmen zur Brandbekdmpfung

Geeignete Léschmittel:

Besondere Gefdhrdung durch den
Stoff, seine Verbrennungsprodukte
oder entstehende Gase:

COgz, Léschpulver oder Wassersprihstrahl.
GréBeren Brand mit Wassersprihstrahl oder alkoholbestdndigem Schaum
bekampfen.

im Brandfall kdnnen sich giftige Kohlenoxide bilden.
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6.) MaRnahmen bei unbeabsichtigter
Freisetzung
Personenbezogene
VorsichtsmaBnahmen: Schutzausristung tragen. Ungeschiitzte Personen fernhalten.
UmweltschutzmaBnahmen: Eindringen in Kanalisation, Gruben und Keller verhindern.
Verfahren zur Reinigung / Aufnahme: | Mit fliissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder,
Universalbinder, Sdgemehl) aufnehmen.
Fur ausreichende Luftung sorgen.
7.) Handhabung und Lagerung
7.1) Handhabung:
Hinweise zum sicheren Umgang: Behalter dicht geschlossen halten. In gut verschlossenen Gebinden kiihl
und trocken lagern.
Hinweise zum Brand- und
Explosionsschutz: Ziundquellen fernhalten! Nicht rauchen! MaBnahmen gegen
elektrostatische Aufladung treffen. Wassernebel zur Behalterkiihlung und
zum Niederschlagen der Dampfe. Fir gute Erdung sorgen. Ziindquellen
fernhalten. Bei der Arbeit nicht rauchen.
7.2) Lagerung:
Anforderung an Lagerrdume und
Behilter: an einem kuhlen Ort lagern.
Zusammenlagerungshinweise: nicht erforderlich
Weitere Angaben zu den
Lagerbedingungen: keine
8.) Expositionsbegrenzung und
persoénliche Schutzausriistung
8.1) Zusitzliche Hinweise zur Gestaltung
technischer Anlagen: keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.
8.2) Bestandteile mit arbeitsplatz-
bezogenen, zu liberwachenden
Grenzwerten: CAS-Nr. Bezeichnung % Art Wert  Einheit
des Stoffes
67-63-0 Propanol-2 5,0- 30,0 MAK 500 mg/m°
200 ml/m3
64-17-5 Ethanol 70,0-100,0 MAK 960 mg/m3
500 ml/m3
Zusatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gdiltigen Listen.
8.3) Personliche Schutzausriistung:

Allgemeine Schutz- und
HygienemaRnahmen:
Atemschutz:
Handschutz:
Augenschutz:
Korperschutz:

vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Atemschutz empfehlenswert

Schutzhandschuhe

DichtschlieBende Schutzbrille

Arbeitsschutzkleidung
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Zu 8) Persdénliche Schutzausriistung -

Schutzhandschuhe

Die einzusetzenden Schutzhandschuhe miissen den Spezifikationen der
EG-Richtlinie 89/686/EWG und der sich daraus ergebenden Norm EN 374

genlgen.

Bei Vollkontakt:

Bei Spritzkontakt:

Handschuhmaterial:
Schichtstarke:
Durchbruchzeit:

Handschuhmaterial:
Schichtstarke:
Durchbruchzeit:

Nitrilkautschuk
0,4 mm
> 480 Minuten

Polychloropren
0,65 mm
> 120 Minuten

Zur Vermeidung von Hautproblemen ist das Tragen von Handschuhen auf
das notwendige MaB zu reduzieren.

Schutzhandschuhe vor jeder Benutzung auf ordnungsgeméaBen Zustand
prifen.

Vorbeugender Hautschutz durch Verwendung von Hautschutzmittel wird
empfohlen.

Infos zu Schutzhandschuhen: www.kcl.de
www.anselleurope.de
www.kroschke.com

Bei einer Zubereitung aus mehreren Stoffen ist die Bestandigkeit vom
Handschuhmaterial nicht vorausberechenbar und muss deshalb vor dem
Einsatz Gberprift werden.

Geeignete Handschuhmaterialien beim Handschuhhersteller erfragen.

9.) Physikalische und chemische
Eigenschaften
9.1) Erscheinungsbild:
Form: flussig
Farbe: farblos bis gelblich
Geruch: nach Alkohol
9.2) Zustandsidnderung: Wert / Bereich Einheit Methode
Siedepunkt: ca. 80 °C
Flammpunkt: ca. 12 °C
Ziindtemperatur: ca. 420 °C
Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich, jedoch ist die Bildung
explosionsfahiger Dampf-/Luftgemische moglich.
Explosionsgrenzen: untere 2 Vol. %
obere 12 Vol. %
Dampfdruck: bei 20 °C 40 mbar
Dichte: bei 20 °C 0,796 o/ml
Léslichkeit in Wasser: bei 20 °C 780 o/l
Viskositit: dynamisch ca. 2 mPas
10.) Stabilitit und Reaktivitét

Zu vermeidende Bedingungen:
Zu vermeidende Stoffe:

Gefahrliche Zersetzungsprodukte:

keine Zersetzung bei bestimmungsgemaéBer Verwendung.
starke Oxydationsmittel.
siehe Punkt 5
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11.) Angaben zur Toxikologie
Akute Toxizitat:
Primére Reizwirkung:
an der Haut: keine Reizwirkung
am Auge: Reizwirkung
Sensibilisierung: keine sensibilisierende Wirkung bekannt.
12.) Angaben zur Okologie:
Allgemeine Hinweise: Wassergefahrdungsklasse 1
schwach wassergefahrdend
13.) Hinweise zur Entsorgung:
13.1) Produkt:
Empfehlung: Darf nicht zusammen mit Hausmdll entsorgt werden. Nicht in die
Kanalisation gelangen lassen.
Entsorgung geménB den behérdlichen Vorschriften.
13.2) Ungereinigte Verpackungen:
Empfehlung: Entsorgung geman den behdrdlichen Vorschriften.
Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls Zusatz von Reinigungsmittel
Sondermiill AVV = 14 06 03
14.) Transportvorschriften
14.1) Landtransport ADR/RID: UN 1993 Entztindbarer flissiger Stoff, n. a .g.,
(Isopropanol), 3, Il, ADR
ADR /RID - Klasse 3
Verpackungsgruppe: Il
Kemler - Zahl: 33
UN = Nummer: 1993
14.2) Seeschifftransport IMDG/GGVSee:
IMDG / GGVSee-Klasse: 3
UN-Nummer: 1993
Verpackungsgruppe: Il
EMS: F-E, S-E
14.3) Lufttransport ICAO-Tl und IATA-DGR:
ICAO / IATA - Klasse: 3
UN/ ID — Nummer: 1993
Verpackungsgruppe: Il
15.) Vorschriften
15.1) Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:
Kennbuchstabe und
Gefahrenbezeichnung des Produktes: |F leicht entziindlich
Xi reizend
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R-Sitze: R 11 leicht entziindlich
R 36 reizt die Augen
R 67 Dé&mpfe kdnnen Schl&frigkeit und Benommenheit verursachen.
S-Sitze: S7 Behalter dicht geschlossen halten.
S 16 von Zindquellen fernhalten — nicht rauchen.
S24/25 Berlhrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
S 26 bei BerGihrung mit den Augen grindlich mit Wasser
abspiilen und Arzt konsultieren.
15.2) Nationale Vorschriften:
Technische Anleitung Luft: Klasse: lll Anteil: ca. 97 %
Wassergefiahrdungsklasse: WGK 1 schwach wassergefahrdend
16.) Sonstige Angaben Diese Angaben beschreiben ausschlieBlich die Sicherheitserfordernisse
des Produktes und stiitzen sich nach bestem Wissen auf den heutigen
Stand unserer Kenntnisse. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von
Eigenschaften des Produktes im Sinne von Haftungs- bzw.
Gewabhrleistungsvorschriften dar und erfolgen unverbindlich.
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