| samsvar med forordning (EC) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg Il - Europa

SIKKERHETSDATABLAD

CW2900 CircuitWorks(R) Flex Conductive Pen

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG

SELSKAPET/FORETAKET
Identifikasjon av stoffet eller stoffblandingen
Produktnavn : CW2900 CircuitWorks(R) Flex Conductive Pen
Kjemisk navn : Flex Conductive Pen
Synonymer : Silver Flex Conductive Pen
Type produkt : Veaeske.
Identifikasjon av selskap/foretak
Produsent 1 ITW Chemtronics

8125 Cobb Center Drive
Kennesaw, GA 30152

Tel. 770-424-4888 or toll free 800-645-5244

Distributer
Importer : ITW Contamination Control BV
Saffierlaan 5
VZ-2132 Hoofddorp
The Netherlands
Email: info@itw-cc.com
Tel: +31 88 1307 400
FAX: +31 88 1307 499
e-mail adresse til person : askchemtronics@chemtronics.com
ansvarlig for dette HMS
databladet
Ngdtelefonnummer (med : Chemtrec - 1-800-424-9300 or collect 703-527-3887
apningstid)

2. FAREIDENTIFIKASJON

Produktet er klassifisert i henhold til Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier.

Klassifisering : R10
Xi; R36
R66, R67
N; R50
Fysiske/kjemiske : Brannfarlig.
skadevirkninger
Skadevirkninger for : Irriterer gynene. Gjentatt eksponering kan gi terr eller sprukket hud. Damp kan
mennesker forarsake dgsighet og svimmelhet.
Skadevirkninger i miljoet 1 Meget giftig for vannlevende organismer.

Se avsnitt 11 for mer informasjon om helseeffekter og symptomer.

3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

Stoff/Stoffblanding : Stoffblanding
Navn pa bestanddeler CAS % EC nummer |Klassifisering
nummer

SILVER 7440-22-4 |45-65 231-131-3 | N; R50 (e

2-metoksy-1-metyletylacetat 108-65-6 |10-30 203-603-9 | R10 [(1112]
Xi; R36

n-butylacetat 123-86-4 |10-30 204-658-1 R10 e
R66, R67

butanon 78-93-3 3-15 201-159-0 | F; R11 e
Xi; R36
R66, R67

Se avsnitt 16 for de fullstendige R-setningene

det vises til ovenfor.

| folge produsentens navaerende kunnskap, og for anvendbare konsentrasjoner, finnes det ingen bestanddeler i
produktet som er klassifisert som helse- eller miljgskadelig, og som skulle kreve rapportering i dette avsnittet.
[1] Stoff klassifisert med en helse - eller miljgfare

[2] Stoff med en yrkeshygienisk grenseverdi

Administrativ/Administrative norm/normer er, hvis tilgjengelig, oppfert i punkt 8.
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4. FORSTEHJELPSTILTAK

Forstehjelpstiltak
Innanding

Svelging

Hudkontakt

Gyekontakt

Vern av

forstehjelpspersonell

Merknader til lege

: Flytt den eksponerte personen til frisk luft. Hvis det fremdeles er mistanke om gass i

omradet, ma redningspersonellet bruke en hensiktsmessig maske eller et
friskluftsapparat. Hold personen varm og i ro. Hvis den tilskadekomne ikke puster,
puster uregelmessig eller det oppstar andedrettsstans, ma det gis kunstig andedrett
eller utdannet personell kan gi oksygen. Det kan veere farlig for farstehjelpere a bruke
munn-mot-munn-metoden. Kontakt lege. Hvis personen er bevisstlgs, skal
vedkommende plasseres i stabilt sideleie, og fa medisinsk tilsyn snarest mulig. Serg
for apne Iuftveier. Las pa trange klesplagg som snipp, slips, belte eller linning.

: Vask munnen grundig med vann. Fjern eventuelle tannproteser. Flytt den eksponerte

personen til frisk luft. Hold personen varm ogiro. Om stoffet er blitt svelget og den
bergrte personen er bevisst, gi sma mengder vann a drikke. Stopp om den bergrte
personen fgler seg darlig, siden brekninger kan veere farlige. lkke fremkall brekninger
med mindre du er under veiledning av medisinsk kyndig personell. Hvis personen
kaster opp, ma hodet holdes lavt, sa oppkastet ikke kommer i lungene. Det ma alltid
tilkalles medisinsk tilsyn dersom de helseskadelige effektene vedvarer, eller hvis de er
alvorlige. Ikke gi en bevisstlgs person noe gjennom munnen. Hvis personen er
bevisstlgs, skal vedkommende plasseres i stabilt sideleie, og f& medisinsk tilsyn snarest
mulig. Serg for apne Iuftveier. Las pa trange klesplagg som snipp, slips, belte eller
linning.

: Vask huden grundig med sape og vann eller bruk et anerkjent hudrensingsprodukt.

Fjern forurensede kleer og sko. Hvis det oppstar symptomer, ma lege kontaktes. Vask
kleerne for de brukes pa ny. Rens skoene grundig fgr de brukes igjen.

: Skyll straks gynene med mye vann samtidig som @vre og nedre gyelokk lgftes. Se

etter og ta ut eventuelle kontaktlinser. Fortsett & skylle i minst 10 minutter. Kontakt
lege.

: Det skal ikke iverksettes tiltak som medferer personfare, eller av personer uten

tilstrekkelig oppleering. Det kan veere farlig for farstehjelpere & bruke munn-mot-munn-
metoden.

: Ingen spesiell behandling. Behandle symptomatisk. Kontakt spesialist pa

giftbehandling om store mengder har blitt svelget eller inhalert.

Se avsnitt 11 for mer informasjon om helseeffekter og symptomer.

5. BRANNSLOKKINGSTILTAK

Slokkemidler
Egnet
Uegnet
Spesielle eksponeringsfarer

Farlige termiske
nedbrytingsprodukter

Seerlig verneutstyr for
brannslokkingsmannskaper

. Bruk pulver, CO2, vanndusj (take) eller skum.
: Ikke bruk vannstrale.
: Brannfarlig vaeske. Under brann eller ved oppvarming vil det oppsta en trykkakning, og

beholderen kan revne, med risiko for etterfglgende eksplosjon. Damp/gass er tyngre
enn luft og vil spres langs bakken. Damper kan hope seg opp i lave eller innesluttede
omrader, bevege seg over store avstander til antennelseskilder og flamme tilbake.
Avrenning til kloakkavlgp kan forarsake brann- eller eksplosjonsfare.

Isoler straks stedet ved a fierne alle personer i naerheten av uhellet hvis brann har
oppstatt. Det skal ikke iverksettes tiltak som medfarer personfare, eller av personer
uten tilstrekkelig oppleering. Flytt beholdere bort fra brannomradet hvis det ikke skaper
risiko. Bruk vanndusj til & kjele ned brannutsatte beholdere. Dette stoffet er sveert
giftig for vannlevende organismer. Slukkevann kontaminert med dette stoffet ma
samles opp og hindres i & slippe ut i vannlgp, avigp eller kloakk.

: Nedbrytingsproduktene kan omfatte fglgende materialer:

karbondioksid
karbonmonoksid
metalloksid/oksider

: Brannslokningspersonell skal bruke egnet verneutstyr og selvforsynt andedrettsvern

(SCBA) med full ansiktsmaske, som brukes i modus for positivt trykk.

6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

Personlige vernetiltak

Forholdsregler for vern av
miljo

Metoder for opprensking
Lite utslipp

: Det skal ikke iverksettes tiltak som medfgrer personfare, eller av personer uten

tilstrekkelig oppleering. Evakuer omkringliggende omrader. lkke la ungdvendig og
ubeskyttet personale komme inn. Ikke bergr eller ga giennom utselt materiale. Sla av
alle antenningskilder. Ingen bluss, rayking eller ild i fareomradet. Unnga & innande
damp eller tdke. Sarg for tilstrekkelig ventilasjon. Bruk egnet andedrettsvern ved
utilstrekkelig ventilasjon. Bruk egnet personlig verneutstyr (se avsnitt 8.).

: Unnga spredning av utslipp av materialet, avrenning og kontakt med jord, vassdrag,

avlgp og kloakk. Send informasjon til relevante myndigheter dersom produktet har
forarsaket miljgforurensning (kloakk, vannsystemer, jord eller luft). Vannforurensende
materiale. Kan vaere skadelig for miljget hvis det slippes ut i sterre kvanta.

: Stopp lekkasje hvis dette kan gjeres uten risiko. Flytt beholderne fra utslippsomradet.

Fortynn med vann og samle opp om vannlgslig, eller absorber med inert, tart materiale
som legges i en egnet avfallsbeholder. Det ma brukes gnistfritt verktay og
opprettholdes et eksplosjonssikkert miljig. Ma deponeres via et firma/underleverandgr
som er registrert for behandling av spesialavfall.
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6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

Stort utslipp

: Stopp lekkasje hvis dette kan gjares uten risiko. Flytt beholderne fra utslippsomradet.

Magt utslippet i medvind. Unnga lekkasje til kloakksystem, vannlgp, kjellere eller trange
rom. Sgl skal spyles ned i et system for behandling av spillvann, eller falg denne
fremgangsmaten. Begrens og samle spill med ikke brennbare absorberende materialer,
f.eks. sand, jord, vermikulitt eller kiselgur, og plasser i beholder for deponering i henhold
til lokale bestemmelser (se avsnitt 13). Det ma brukes gnistfritt verktay og
opprettholdes et eksplosjonssikkert miljg. Ma deponeres via et firma/underleverander
som er registrert for behandling av spesialavfall. Forurenset oppsamlingsmateriale kan
veere like miligskadelig som selve utslippet. NB: Se avsnitt 1 vedrgrende informasjon
om ngdtelefon og avsnitt 13 vedrgrende fjerning av kjemikalieavfall.

7. HANDTERING OG LAGRING

Handtering

Lagring

Emballasjematerialer
Anbefales

: Bruk egnet personlig verneutstyr (se avsnitt 8.). Det ma ikke spises, drikkes eller

mykes i omrader der dette materialet handteres, oppbevares og bearbeides. Arbeidere
bgr vaske hender og ansiktet for de spiser, drikker eller reyker. Pust ikke inn damp
eller take. Ma ikke svelges. Unnga kontakt med @yne, hud og kleer. Unnga utslipp til
miliget. Se helse-, miljg- og sikkerhets- (HMS) datablad for ytterligere informasjon. Ma
bare anvendes pa et godt ventilert sted. Bruk egnet andedrettsvern ved utilstrekkelig
ventilasjon. lkke ga inn i lagringsomrader og avgrensede omrader hvis de ikke er
tilstrekkelig ventilert. Oppbevares i originalbeholderen eller i et godkjent alternativ, som
er laget av et kompatibelt materiale, oppbevares tett lukket nar det ikke er i bruk. Lagres
og brukes adskilt fra varme, gnister, apen ild eller noen annen antennelseskilde. Bruk
eksplosjonssikkert elektrisk utstyr (ventilasjon, lys og materialhandtering). Bruk ikke
gnistdannende verktgy. Ta forholdsregler mot elektrostatisk utladning. For & unnga
brann eller eksplosjon, spre statisk elektrisitet under overfgringen ved & jorde og
sammenkoble beholderne og utstyret far materialet overfgres. Tom emballasje
inneholder produktrester og kan veere farlig. Emballasjen ma ikke brukes om igjen.

: Oppbevares i henhold til lokale bestemmelser. Oppbevares i et isolert og godkjent

omrade. Lagres i original emballasje, beskyttet mot direkte solskinn i et tert, kjolig og
godt ventilert omrade, vekk fra uforenlige materialer (se avsnitt 10) samt mat og drikke.
Eliminer alle antennelseskilder. Holdes unna oksiderende materialer. Oppbevar
beholderen tett lukket og forseglet til alt er klart til bruk. Apnede beholdere ma lukkes
forsvarlig og oppbevares stdende for & unnga lekkasje. Ma ikke oppbevares i
umerkede beholdere. Oppbevares/handteres slik at forurensning i miljget unngas.

: Bruk originalemballasje.

8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE

Grenseverdier for eksponering

Navn pa bestanddeler
SILVER

2-metoksy-1-metyletylacetat

n-butylacetat

butanon

Administrative normer

EU OEL (Europa, 5/2006). Merknader: Indicative
8 hours: 0.1 mg/m? 8 time(er).
EU OEL (Europa, 5/2006). Hud Merknader: Indicative
short term: 550 mg/m?® 15 minutt(er).
short term: 100 ppm 15 minutt(er).
8 hours: 275 mg/m? 8 time(er).
8 hours: 50 ppm 8 time(er).
ACGIH TLV (USA, 1/2007).
STEL: 200 ppm 15 minutt(er).
TWA: 150 ppm 8 time(er).
EU OEL (Europa, 5/2006). Merknader: Indicative
short term: 900 mg/m? 15 minutt(er).
short term: 300 ppm 15 minutt(er).
8 hours: 600 mg/m? 8 time(er).
8 hours: 200 ppm 8 time(er).

Anbefalt overvakningstiltak

Eksponeringskontroll
Kontroll med eksponering i
arbeidet

Hygieniske tiltak

Andedrettsvern

: Om dette produktet inneholder komponenter med yrkeshygieniske grenseverdier, kan

personlig overvakning, atmosfaereovervakning, overvakning av arbeidsstedet eller
biologisk overvakning for a fastla effektiviteten pa avtrekk eller andre vernetiltak eller
og/eller behovet for bruk av personlig &ndedrettsvern veere ngdvendig. Det henvises til
EU-standarden EN 689 vedr. metoder for vurdering av eksponering ved innanding av
kjemiske midler, og nasjonale, veiledende dokumenter med metoder for bestemmelse
av skadelige stoffer.

: Ma bare anvendes pa et godt ventilert sted. Bruk prosesinnbygging, lokal

avsugsventilasjon eller andre tekniske tiltak for & holde arbeidstakerenes eksponering
for luftbarene forurensninger under anbefalte- eller lovbestemte eksponeringsgrenser.
De tekniske lgsningene ma ogsa holde konsentrasjoner av gass, damp og stev under
laveste eksplosjonsgrense. Bruk eksplosjonssikkert ventilasjonsutstyr.

1 Vask hender, underarmer og ansikt grundig etter & ha handtert kjemiske produkter, for

inntak av mat, rayking og toalettbesgk samt ved avsluttet arbeidsperiode. Det bar
brukes egnede teknikker ved fierning av kleer som kan veere tilsglt. Vask forurensede
kleer fgr de tas i bruk igjen. Sarg for at gyeskyllestasjoner og sikkerhetsdusjer er i
naerheten av arbeidsstedet.

: Bruk godt tilpasset, luftrensende eller luftmatet andedrettsvern i samsvar med

godkjente standarder hvis en risikovurdering indikerer at dette er ngdvendig. Valg av
andedrettsvern ma gjgres pa grunnlag av kjent eller forventet eksponeringsniva,
produktets farlighet og sikre funksjonsgrenser for det valgte andedrettsvernet.
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8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE

Handvern : Det skal til enhver tid ved handtering av kjemiske produkter benyttes kjemisk
bestandlge ugjennomtrengelig hansker i samsvar med godkjente standarder nar
risikovurdering indikerer at dette er ngdvendig.

Gyevern : Det skal benyttes vernebriller i samsvar med godkjente standarder nar risikovurdering
indikerer at dette er ngdvendig for & unnga eksponering for vaeskesprut, damp, gass
eller stav.

Hudvern : Personlig verneutstyr skal velges i samsvar med oppgaven som utfgres og farene
forbundet med denne, og skal vaere godkjent av en spesialist fgr dette produktet
handteres.

Begrensning og : Utslipp fra ventilasjon eller prosessutstyr bar kontrolleres for & sikre at de er i samsvar

overvakning av med kravene i gjeldende miljglovgivning. | enkelte tilfeller er det n@dvendig & anvende

miljgeksponeringen gasskrubbere, filtre eller konstruksjonsendringer i prosessutstyret for a redusere

utslippene til akseptable nivaer.

9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

Alminnelige opplysninger

Utseende
Fysisk tilstand 1 Veeske.
Farge : Solvfarget. [Lys]
Viktige helse-, sikkerhets- og miljgopplysninger

Kokepunkt : Laveste kjente verdi: 79.62°C (175.3°F) (Butanone). Vektet giennomsnitt: 125.58°C
(258°F)

Smeltepunkt : Kan begynne 4 stivne ved fglgende temperatur: -75°C (-103°F) Dette er basert pa data
for fglgende ingrediens: n-butyl acetate. Vektet giennomsnitt: -78.43°C (-109.2°F)

Flammepunkt : Closed cup (CC): 24°C (75.2°F). (Tagliabue.)

Eksplosjonsegenskaper : Ikke eksplosivt i naervaer av felgende stoffer eller betingelser: dpen flamme, gnister eller
statiske utladninger, varme, mekaniske stet og slag, oksiderende materialer,
reduserende materialer, brannfarlig stoff, organiske materialer, metaller, syrer, baser
(alkalier) og fuktighet.

Relativ tetthet : Vektet gijennomsnitt: 1.73 (Vann = 1)

Fordelingskoeffisient : Produktet er uopplgselig i vann og oktanol.

oktanol/vann

Damptetthet :>1 (Luft=1)

Fordampningshastighet 1 <1 sammenlignet med butylacetat

(butylacetat = 1)
Andre opplysninger av betydning for helse, miljo og sikkerhet

Selvantennelsestemperatur : Laveste kjente verdi: 420.9°C (789.6°F) (n-butyl acetate).
10. STABILITET OG REAKTIVITET
Stabilitet : Produktet er stabilt. Det vil ikke oppsta farlig polymerisering under normale lagrings- og
bruksforhold.
Forhold som skal unngas : Unnga alle mulige antenningskilder (gnist eller flamme). Beholdere ma ikke utsettes for

trykk, skjeeres i, sveises, forsterkes,loddes, bores, knuses eller utsettes for varme eller
antennelseskilder. Unnga oppsamling av dampene i trange eller innesluttede omrader.
Unnga utslipp til miliget. Se helse-, miljg- og sikkerhets- (HMS) datablad for ytterligere

informasjon.
Stoffer som skal unngas : Reaktivt, eller uforenlig med fglgende stoffer:

oksiderende materialer
Farlige : Det bar ikke dannes farlige nedbrytingsprodukter ved normale lagrings- og
nedbrytingsprodukter bruksforhold.

11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

Potensielle akutte helseeffekter

Innanding : Damp kan forarsake dgsighet og svimmelhet.
Svelging : Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.
Hudkontakt : Virker avfettende pa huden. Kan forarsake terr og irritert hud.
Gyekontakt . Irriterer gynene.
Akutt toksisitet
Navn pa produkt/bestanddel Resultat Arter Dose Eksponering
2-Methoxy-1-methylethyl acetate LD50 Hud Kanin >5 g/kg -
LD50 Oral Rotte 8532 mg/kg -
n-butyl acetate LD50 Hud Kanin >17600 mg/kg -
LD50 Oral Rotte 10768 mg/kg -
Butanone LD50 Hud Kanin 6480 mg/kg -
LD50 | Rotte 607 mg/kg -
buksekken
LD50 Oral Rotte 2737 mg/kg -

Potensielle kroniske helseeffekter

Kroniske virkninger : Forlenget eller gjentatt kontakt kan overvinne huden og medfere irritasjon, sprekker
og/eller dermatitt.
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11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

Kreftfremkallende :
egenskap

Mutasjonsfremmende
karakter

Fosterskadelige
egenskaper

Effekter pa utvikling
Fruktbarhetseffekter

Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Overeksponeringstegn/-symptomer

Innanding

Svelging
Hud

dyne

Malorganer

hodepine
slapphet/tretthet

svimmelhet/vertigo
1 Ingen spesifikke data.
: Alvorlige symptomer kan omfatte fglgende:

irritasjon
terrhet
sprekker

irritasjon
rennede
redhet

: Alvorlige symptomer kan omfatte felgende:
kvalme eller brekninger

: Alvorlige symptomer kan omfatte fglgende:

(SNS), gye, linse eller hornhinne, nese/bihuler.

: Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.
: Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

: Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.
: Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

: Inneholder materiale som forarsaker skade pa falgende organer: lunger, slimhinner,
det perifere nervesystemet, den gverste delen av Iuftreret, hud, sentralnervesystem

12. GKOLOGISKE OPPLYSNINGER

Virkninger pa miljoet
Bkotoksisitet i vannmiljg

: Meget giftig for vannlevende organismer.

Navn pa produkt/bestanddel Test Resultat Arter Eksponering
SILVER - Akutt EC509.2  Dafnie - Water 48 timer
ppb Ferskvann flea - Daphnia
magna
- Akutt EC50 9.5  Dafnie - Water 48 timer
ug/L Ferskvann  flea - Daphnia
magna
- Akutt EC50 0.24 Dafnie - Water 48 timer
ug/L Ferskvann  flea - Daphnia
magna
- Akutt LC50 Fisk - Rainbow 96 timer
0.0062 mg/L trout,donaldson
Ferskvann trout -
Oncorhynchus
mykiss
- Akutt LC50 6.25 Fisk - Fathead 96 timer
til 7.3 ug/L minnow -
Ferskvann Pimephales
promelas
- Akutt LC50 4.7 til Fisk - Fathead 96 timer
5.62 ug/L minnow -
Ferskvann Pimephales
promelas
- Akutt LC50 3.42 Fisk - Fathead 96 timer
til 4.05 ug/L minnow -
Ferskvann Pimephales
promelas
- Akutt LC50 3.12  Fisk - Fathead 96 timer
til 3.73 ug/L minnow -
Ferskvann Pimephales
promelas
- Akutt LC50 2.76  Fisk - Fathead 96 timer
til 3.33 ug/L minnow -
Ferskvann Pimephales
promelas
- Akutt LC50 2.38 Fisk - Fathead 96 timer
til 3.04 ug/L minnow -
Ferskvann Pimephales
promelas
- Akutt LC50 2.13  Fisk - Fathead 96 timer
til 2.93 ug/L minnow -
Ferskvann Pimephales
promelas
- Akutt LC50 0.013 Fisk - Rainbow 96 timer
mg/L Ferskvann trout,donaldson
trout -
Oncorhynchus
mykiss
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12. GKOLOGISKE OPPLYSNINGER

n-butyl acetate -

Butanone -

Konklusjon/oppsummering : lkke kjent.
Biologisk nedbrytbarhet
Konklusjon/oppsummering : lkke kjent.

Andre skadevirkninger

Akutt LC50
0.0081 mg/L
Ferskvann

Akutt LC50 15 til
18 ug/L
Ferskvann

Akutt LC50 14
ug/L Ferskvann

Akutt LC50 11 til
14 ug/L
Ferskvann

Akutt LC50
185000 ug/L
Sjgvann

Akutt LC50
100000 ug/L
Ferskvann
Akutt LC50
62000 ug/L
Akutt LC50
32000 ug/L
Sjevann

Akutt LC50
18000 til 19000
ug/L Ferskvann

Akutt EC50
5091000 til
6440000 ug/L
Ferskvann

Akutt LC50 >400
ppm Sjgvann

Akutt LC50
3220000 til
3320000 ug/L
Ferskvann
Akutt LC50
>520000 ug/L
Ferskvann
Akutt LC50
5600000 ug/L
Ferskvann
Kronisk NOEC
400 ppm Sjgvann

Fisk - Rainbow
trout,donaldson
trout -
Oncorhynchus
mykiss

Skalldyr - Water
flea -
Simocephalus
vetulus

Dafnie - Water
flea - Daphnia
pulex

Dafnie - Water
flea -
Ceriodaphnia
reticulata

Fisk - Inland
silverside -
Menidia beryllina
Fisk - Bluegill -
Lepomis
macrochirus
Fisk - Zebra danio
- Danio rerio
Skalldyr - Brine
shrimp - Artemia
salina

Fisk - Fathead
minnow -
Pimephales
promelas

Dafnie - Water
flea - Daphnia
magna

Fisk -
Sheepshead
minnow -
Cyprinodon
variegatus
Fisk - Fathead
minnow -
Pimephales
promelas
Dafnie - Water
flea - Daphnia
magna

Fisk - Western
mosquitofish -
Gambusia affinis
Fisk -
Sheepshead
minnow -
Cyprinodon
variegatus

: Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

96 timer

48 timer

48 timer

48 timer

96 timer

96 timer

96 timer

48 timer

96 timer

48 timer

96 timer

96 timer

48 timer

96 timer

96 timer

13. INSTRUKSER VED DISPONERING

Metoder for avhending

: Unnga at det produseres avfall, eller reduser avfallsmengden til et minimum i den grad
det er mulig. Tomemballasje eller tomme poser kan inneholde noe produktrester.
Produktet og emballasjen skal uskadeliggjeres pa en sikker mate. Overskytende

materialer og ikke gjenvinnbare produkter mé deponeres via et firma/underleverander

som er registrert for behandling av spesialavfall. Deponering av dette produktet,

opplasninger og alle biprodukter skal til enhver tid skje i samsvar med lovfestede krav til
miljgvern og avfallsdeponering og alle regionale bestemmelser fra lokale myndigheter.

Unnga spredning av utslipp av materialet, avrenning og kontakt med jord, vassdrag,

avlgp og kloakk.
Farlig avfall

: Produktets klassifisering kan oppfylle kriteriene for farlig avfall.

Utgitt dato/Revisjonsdato 1 12/20/2011.
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CW2900 CircuitWorks(R) Flex Conductive Pen

14. TRANSPORTOPPLYSNINGER

Internasjonale transportforskrifter

Opplysninger om |FN-nummer |Forsendelsesnavn Klasser PG* | Etikett Tilleggsopplysninger
lover og
forskrifter
ADR/RID klasse |lkke regulert. |- - - -
ADN/ADNR Ikke regulert. |- - - -
klasse
IMDG klasse Not - - - -
regulated.
IATA klasse Not - - - -
regulated.

PG* : Emballasjegruppe

15. REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER

EU forskrifter

Klassifisering og merking er fastlagt i samsvar med EU-direktivene 67/548/EEC og 1999/45/EC (inkludert
endringer), med tiltenkt bruk av produktet tatt i betraktning.

Faresymbol(er)

Risikosetninger

Sikkerhetssetninger

Anvendelsesomrade
Stoffliste for Europa

Irriterende, Miljgskadelig

: R10- Brannfarlig.

R36- Irriterer gynene.

R66- Gjentatt eksponering kan gi terr eller sprukket hud.
R67- Damp kan forarsake dgsighet og svimmelhet.
R50- Meget giftig for vannlevende organismer.

1 S2- Oppbevares utilgjengelig for barn.

S29- M3 ikke temmes i kloakkavlgp.

S46- Ved svelging, kontakt lege omgaende og vis denne beholderen eller etiketten.
S61- Unnga utslipp til miliget. Se helse-, miljg- og sikkerhets- (HMS) datablad for
ytterligere informasjon.

: Forbrukeranvendelser.
. Stoffliste for Europa: lkke bestemt.

16. ANDRE OPPLYSNINGER

Fullstendig tekst for

R-

setninger som det refereres
tilidel 2 og 3 - Europa

Fullstendig tekst for

: R11- Meget brannfarlig.

R10- Brannfarlig.

R36- Irriterer gynene.

R66- Gjentatt eksponering kan gi terr eller sprukket hud.
R67- Damp kan forarsake dgsighet og svimmelhet.
R50- Meget giftig for vannlevende organismer.

: F - Meget brannfarlig

klassifikasjoner som det

refereres til i avsnitt

Europa

Historikk
Utskriftsdato

Utgitt dato/Revisjonsdato
Dato for forrige utgave

Versjon
Utarbeidet av

Merknad til leseren

2093 -

Xi - Irriterende
N - Miljgskadelig

1 12/20/2011.

1 12/20/2011.
: Ingen tidligere validering.

11
: lkke kjent.
P Angir informasjon som er endret fra tidligere versjon.

Sa langt vi kjenner til, er informasjonen i dette dokumentet dekkende og ngyaktig. Imidlertid er verken
leverandgren som er navngitt ovenfor, eller noen av deres underleveranderer, rettslig ansvarlige eller
erstatningspliktige for at denne informasjonen er ngyaktig og fullstendig. Avgjerelsen om egnetheten av alle
materialer er i siste instans kun brukerens eget. Alle materialer kan ha ukjente risikomomenter og bor brukes
med forsiktighet. Selv om bestemte risikomomenter er beskrevet her, kan vi ikke garantere at dette er de

eneste som finnes.

Utgitt dato/Revisjonsdato

1 12/20/2011.
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