Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag Il - Europa

SIKKERHEDSDATABLAD

CW2900 CircuitWorks(R) Flex Conductive Pen

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF
SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Identifikation af stof eller blandin

: CW2900 CircuitWorks(R) Flex Conductive Pen
: Flex Conductive Pen

: Silver Flex Conductive Pen

: Veaeske.

Produktnavn
Kemisk navn
Synonymer

Produkttype

Identifikation af selskab/virksomhed

Producent

Distributer

Importer

E-mail adresse pa person

ansvarlig for dette SDS
Nadtelefon (med angivelse af
betjeningstid)

: ITW Chemtronics

8125 Cobb Center Drive
Kennesaw, GA 30152

Tel. 770-424-4888 or toll free 800-645-5244

: ITW Contamination Control BV

Saffierlaan 5
VZ-2132 Hoofddorp
The Netherlands

Email: info@itw-cc.com

Tel: +31 88 1307 400
FAX: +31 88 1307 499

: askchemtronics@chemtronics.com

: Chemtrec - 1-800-424-9300 or collect 703-527-3887

2. FAREIDENTIFIKATION

Produktet er klassificeret som farllgt i henhold til Direktivet 1999/45/EF og det's senere tilpasninger.

Klassificering

Fysiske/kemiske farer

Sundhedsfarer for
mennesker

Miljefarer

: R10
Xi; R36
R66, R67
N; R50

: Brandfarlig.

: Irriterer gjnene. Gentagen udsaettelse kan give ter eller revnet hud. Dampe kan give
slgvhed og svimmelhed.

1 Meget giftig for organismer, der lever i vand.
Se afsnit 11 for mere detaljerede oplysninger om helbredspavirkninger og symptomer.

3. SAMMENSAETNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

Stof/praeparat

: Preeparat

Navn pa indholdsstof

CAS % EF nummer
nummer

Klassificering

SILVER
2-methoxy-1-methylethylacetat

butylacetat

butanon

saetninger vises i sektion 16.

Den komplette tekst for de ovenfor navnte R-

7440-22-4 |45-65 231-131-3
108-65-6 [10-30 203-603-9

123-86-4 [10-30 204-658-1

78-93-3 3-15 201-159-0

N; R50
R10

Xi; R36
R10
R66, R67
F; R11
Xi; R36
R66, R67

(e
(e

(e

(e

Der er ingen supplerende indholdsstoffer tilstede, som efter leverandgrens nuvaerende kendskab og i anvendte

koncentrationer, er klassificeret som sundhedsskadelige eller miljgfarlige og som derfor behgver naevnes i

denne sektion.

[1] Stoffet er klassificeret med en sundheds- eller miljgfare

[2] Stoffet har en af Arbejdstilsynet fastsat greenseveerdi

Gransevardier er navnt under afsnit 8, hvis de er tilgaengelige.
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4. FORSTEHJALPSFORANSTALTNINGER

Forstehjzelpsforanstaltninger
Indanding

Indtagelse

Hudkontakt

Djenkontakt

Beskyttelse af

forstehjaelpere

Anmeerkninger til la2gen.

: Flyt den person, der er blevet udsat for stoffet, ud i frisk luft. Hvis der stadig er

mistanke om tilstedeveerelse af rag, skal redningspersonen bzere en passende
filtermaske eller luftforsynet &ndedraetsveern. Hold personen varm og i ro. Hvis der
ingen vejrtraekning er, hvis vejrtraekningen er uregelmaessig eller hvis dndedraettet
opherer, sa serg for kunstigt andedraet eller ilt fra uddannet personale. Det kan vaere
farligt for den person, der giver hjeelp, at yde mund-til-mund genoplivning. S@g
leegebehandling. Er personen bevidstlgs, leegges personen i NATO-stilling og der
sgges straks laegebehjeelp. Oprethold abne luftveje. Lasn stram beklaedning som
f.eks. krave, slips, bzelte eller bukse-/nederdelslinning.

: Skyl munden med vand. Fjern eventuel tandprotese. Flyt den person, der er blevet

udsat for stoffet, ud i frisk luft. Hold personen varm ogiro. Hvis materialet er indtaget,
og den tilskadekomne er ved bevidsthed, gives sma maegder vand at drikke. Stop, hvis
den tilskadekomne bliver darlig, da opkastning kan veere farlig. Forsag ikke at
fremkalde opkastning, medmindre laegelig radgiver anbefaler det. Hvis opkastning
indtraeffer, holdes hovedet lavt sa der ikke kommer opkast i lungerne. Seg leege hvis
der er alvorlige eller vedvarende skadevirkninger for sundheden. Giv aldrig en
bevidstlgs person noget gennem munden. Er personen bevidstlgs, laegges personen i
NATO-stilling og der sgges straks laegebehjeelp. Oprethold abne luftveje. Lgsn stram
beklzedning som f.eks. krave, slips, beelte eller bukse-/nederdelslinning.

: Vask huden grundigt med vand og saebe eller anvend velegnet hudrensemiddel.

Forurenet tgj og sko tages af. Serg for laegehjeelp, hvis der opstar symptomer. Vask
bekleedning, for det genbruges. Renggr skoene grundigt, fer de bruges igen.

: Skyl straks gjne med store meengder vand, hvor gverste og nederste gjenlag

lejlighedsvis lgftes. Kontroller for og fjern evt. kontaktlinser. Bliv ved med at skylle i
mindst 10 minutter. Sgg lsegebehandling.

: Der ma ikke ivaerksaettes handling, der medferer personlig risiko, eller uden passende

uddannelse. Det kan veere farligt for den person, der giver hjaelp, at yde mund-til-mund
genoplivning.

: Ingen specifik behandling. Der bar behandles symptomatisk. Kontakt straks leege eller

skadestue, hvis store meengder er blevet indtaget eller inhaleret.

Se afsnit 11 for mere detaljerede oplysninger om helbredspavirkninger og symptomer.

5. BRANDBEKAMPELSE

Slukningsmidler
Velegnet
lkke velegnet
Serlige eksponeringsfarer

Farlige
nedbrydningsprodukter ved
opvarmning

Saerlige personlige
varnemidler, som skal
bzeres af brandmandskabet

. Brug pulver (tar kemikalie), CO-, vandspray (vandtage) eller skum.
: Brug ikke vandstrale.
. Brandfarlig veeske. Trykket stiger i tilfeelde af brand eller ved opvarmning, og

beholderen kan briste med risiko for efterfglgende eksplosion. Dampen/gassen er
tungere end luft og vil spredes langs jorden. Dampene kan samle sig i lave eller
indesluttede omrader, bevaege sig over lang afstand til en antaendelseskilde og give
tilbageslag (flash-back). Udstremning til kloak kan medfare en brand- eller
eksplosionsfare.

Hvis der er ildebrand, sa isoler straks omradet ved at fierne alle personer i naerheden af
branden. Der ma ikke iveerksaettes handling, der medfgrer personlig risiko, eller uden
passende uddannelse. Flyt beholderne vaek fra brandomradet, hvis det kan geres
uden risiko. Brug vandspray til at afkgle beholdere, der er udsat for brand. Dette
materiale er meget giftigt for organismer, der lever i vand. Vand fra brandslukning, der
er forurenet med dette materiale, skal inddeemmes og forhindres i at na ud i vandigb,
kloak eller aflab.

: Nedbrydningsprodukter kan omfatte de felgende materialer:

kuldioxid
kulmonoxid
metaloxid/-oxider

: Brandmaend ber bzere passende beskyttelsesudstyr og selvforsynet, Iufttilfart

andedreetsapparatur (SCBA) med fuld ansigtsmaske, som skal anvendes i positiv
tryktilstand.

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

Personlige forholdsregler

Miljgbeskyttelsesforanstaltninger :

Renggringsmetoder
Lille udslip

: Der ma ikke iveerksaettes handling, der medfarer personlig risiko, eller uden passende

uddannelse. Evakuer de omkringvaerende omrader. Serg for at unedvendige og
ubeskyttede personer ikke kan komme ind. Rer ikke ved, eller ga ikke igennem det
spildte materiale. Luk for alle antaendelseskilder. Ingen ngdblus, rygning eller ild inden
for fareomradet. Undga indanding af dampe eller spraytager. Searg for tilstraekkelig
ventilation. Brug egnet andedraetsveern ved utilstraekkelig ventilationen. Brug egnede
personlige vaernemidler (se sektion 8).

Undga spredning af spildt materiale og afstremning og kontakt med jord, vandveje,
aflgb og kloakker. Underret myndighederne hvis produktet har medfart miljgforurening
(kloakker, vandveje, jord og luft). Vandforurenende materiale. Kan veere skadeligt for
miljget ved udslip i store maengder.

: Stop utaetheden, hvis det kan geres uden risiko. Flyt beholdere vaek fra spildomradet.

Fortynd med vand og ter op hvis vandoplaseligt, eller absorber med et inaktivt tart
materiale og placer i en egnet beholder til affaldsbortskaffelse. Brug gnistfrit veerktgj og
eksplosionssikkert udstyr. Bortskaffes via en godkendt affaldsordning.
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6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

Stort udslip

: Stop utaetheden, hvis det kan geres uden risiko. Flyt beholdere vaek fra spildomradet.

G4 udslippet imgde i medvind. Undga udslip til kloakker, vandlgb, keeldre eller lukkede
omrader. Vask spild ned i et anleeg til behandling af udstremmende spild eller gar
felgende. Spild begraenses og opsamles med ikke-brandbart absorberende materiale,
f.eks. sand, jord, vemiculite, diatomejord og placeres i beholder og bortskaffes i
overensstemmelse med gaeldende regler (se punkt 13). Brug gnistfrit veerktej og
eksplosionssikkert udstyr. Bortskaffes via en godkendt affaldsordning. Forurenet
opsugningsmateriale kan have samme farlige egenskaber som det spildte produkt.
Bemeerk: se punkt 1 for oplysninger i forbindelse med nadsituationer og punkt 13 for
bortskaffelse af affald.

7. HANDTERING OG OPBEVARING

Handtering

Opbevaring

Emballagematerialer
Anbefalet

: Brug egnede personlige veernemidler (se sektion 8). Rygning, indtagelse af mad og

drikke er ikke tilladt i omrader, hvor dette produkt handteres, oplagres og forarbejdes.
Brugere skal vaske haender og ansigt, fgr de spiser, drikker eller ryger. Undga
indanding af dampe eller tdger. Ma ikke indtages. Undgéa kontakt med gjne, hud og
bekleedning. Undga udslip til miliget. Se seerlig vejledning/leverandgrbrugsanvisning.
Ma kun anvendes pa steder med tilstraekkelig ventilation. Brug egnet andedraetsveern
ved utilstraekkelig ventilationen. Ga ikke ind i lageromrader og lukkede rum, hvis de
ikke er tilstraekkelig ventileret. Opbevares i den originale beholder eller godkendt
alternativ, der er fremstillet af et tilsvarende materiale, hold den teet lukket, nar den ikke
bruges. Ma ikke opbevares og anvendes i naerheden af varme, gnister, aben ild eller
andre anteendelseskilder. Anvend eksplosionssikret elektrisk (ventilations-, lys- og
materialehandterings-) udstyr. Brug ikke-gnistrende vaerktgj. Foretag forebyggende
forholdsregler imod elektrostatiske udladninger. For at undga brand eller eksplosion
under overfarsler skal statisk elektricitet afledes ved at jorde og forbinde beholdere og
udstyr fgr materialet overfgres. Tomme beholdere fastholder produktrester og kan
derfor vaere farlige. Genbrug ikke beholderen.

: Opbevares i henhold til lokale regler. Opbevares pa et adskilt og godkendt omrade.

Opbevares i original emballage, beskyttet fra direkte sollys pa et tart, kaligt og vel-
ventileret sted, veek fra uforenelige materialer (se sektion 10) samt fade- og drikkevarer.
Fjern alle anteendingskilder. Holdes vaek fra oxiderende materialer. Hold beholderen
teet lukket og forseglet, indtil den skal bruges. Abnede beholdere skal lukkes
omhyggeligt og opbevares oprejst for at forebygge laekage. Ma ikke opbevares i
umazerkede beholdere. Skal indesluttes forsvarligt for at undga miljgforurening.

: Brug original beholder.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VAERNEMIDLER

Graenseverdier for eksponering

Navn pa indholdsstof
SILVER

2-methoxy-1-methylethylacetat

butylacetat

butanon

Arbejdstilsynets graensevardier
EU OEL (Europa, 5/2006). Bemaerkninger: Indicative
8 hours: 0.1 mg/m? 8 time (timer).
EU OEL (Europa, 5/2006). Hud Bemaerkninger: Indicative
short term: 550 mg/m?® 15 minut (minutter).
short term: 100 ppm 15 minut (minutter).
8 hours: 275 mg/m? 8 time (timer).
8 hours: 50 ppm 8 time (timer).
ACGIH TLV (USA, 1/2007).
STEL: 200 ppm 15 minut (minutter).
TWA: 150 ppm 8 time (timer).
EU OEL (Europa, 5/2006). Bemaerkninger: Indicative
short term: 900 mg/m?® 15 minut (minutter).
short term: 300 ppm 15 minut (minutter).
8 hours: 600 mg/m? 8 time (timer).
8 hours: 200 ppm 8 time (timer).

Anbefalede
malingsprocedurer

Eksponeringskontrol
Foranstaltninger til kontrol
af erhvervsmaessig
eksponering

Hygiejniske
foranstaltninger

: Hvis dette produkt indeholder ingredienser med eksponeringsgraenser, kan det veere

ngdvendigt at foretage personlig og biologisk overvagning samt overvagning af
atmosfeaeren pa arbejdspladsen for at kontrollere effektiviteten af ventilationen og andre
kontrolforanstaltninger og/eller ngdvendigheden for at anvende &ndedreetsvaern. Der
henvises til den Europeeiske Standard EN 689 for metoder til vurdering af eksponering
via inhalering af kemiske stoffer samt nationale retningslinier for metoder til at fastsaette
farlige stoffer.

: Ma kun anvendes pa steder med tilstraekkelig ventilation. Anvend lukkede systemer,

lokalt udsugningsanlaeg eller andre tekniske foranstaltninger for at holde arbejdernes
udseettelse for luftbarne urenheder under enhver anbefalet eller lovmaessig
greenseveerdi. De tekniske kontroller skal ogsa holde gas-, dampe- eller
stgvkoncentrationer under eventuelle lavere eksplosive begransninger. Anvend
eksplosionssikret ventilationsudstyr.

: Vask haender, underarme og ansigt grundigt efter handtering af kemiske produkter, fer

der spises, ryges eller benyttes toilet, og ved arbejdsperiodens afslutning. De rette
teknikker begr bruges til at fierne beklaedning, der muligvis er forurenet. Vask forurenet
tej, for det atter tages i brug. Serg for, at gjenvaskestationer og n@dbruser befinder sig
teet pa arbejdsstationens beliggenhed.
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8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VAERNEMIDLER

Beskyttelse af
andedraetsorganer

Beskyttelse af haender

Beskyttelse af gjne

Beskyttelse af hud

Foranstaltninger til
begransning af
eksponering af miljoet

1 Brug en korrekt tilpasset luftrensende eller luftforsynet gasmaske, som overholder en

godkendt standard, hvis en risikovurdering angiver, at det er ngdvendigt. Valg af
respirator skal vaere baseret pa kendte eller forventede eksponeringsniveauer, faren
ved produktet og sikre funktionsgreenser for den valgte respirator.

: Nar kemiske produkter handteres, bar der pa alle tidspunkter anvendes

kemikalieresistente, uigennemtraengelige handsker, som overholder en godkendt
standard, hvis en risikovurdering angiver, at det er ngdvendigt.

. Der bgr anvendes beskyttelsesbriller, som overholder en godkendt standard, nar en

risikovurdering angiver, at det er nadvendigt for at undga udsaettelse for vaeskesprait,
spraytager, gasser eller stgv.

: Personligt beskyttelsesudstyr til kroppen ber vaelges pa grundlag af den opgave, der

skal udfgres, og de involverede risici og bgr godkendes af en specialist, for dette
produkt handteres.

: Emissioner fra udluftnings- eller arbejdsudstyr bgr kontrolleres for at sikre, at de

opfylder de juridiske krav for milijgbeskyttelse. | visse tilfeelde vil det vaere ngdvendigt
med luftrensere, filtre eller andre tekniske modifikationer til udstyret for at reducere
emissionerne til acceptable niveauer.

9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

Generel information
Udseende
Fysisk tilstandsform
Farve

: Vaeske.
: Solvfarvet. [Lys]

Vigtige oplysninger om sundhed, sikkerhed og miljg

Kogepunkt
Smeltepunkt

Flammepunkt
Eksplosionsegenskaber

Relativ massefylde

Oktanol/vand
fordelingskoefficient

damp densitet

Fordampningshastighed
(butylacetat = 1)

Andre oplysninger
Selvantendelsestemperatur

: Mindst kendte veerdi: 79.62°C (175.3°F) (Butanon). Vaegtet gennemsnit: 125.58°C

(258°F)

: Kan begynde at stgrkne ved fglgende temperatur: -75°C (-103°F) Dette er baseret pa

data for felgende bestanddel: butylacetat. Vaegtet gennemsnit: -78.43°C (-109.2°F)

1 Lukket beholder: 24°C (75.2°F). (Tagliabue.)
: Ikke eksplosiv ved tilstedeveerelse af falgende materialer eller tilstande: abne flammer,

gnister og statisk elektricitet, varme, stad og mekaniske stad, Oxiderende materialer,
Reducerende materialer, brandbare materialer, organiske materialer, metaller, syrer,
alkalier og fugt.

: Veegtet gennemsnit: 1.73 (Vand = 1)
: Produktet er uoplgseligt i vand og octanol.

1 >1 (Luft=1)
1 <1 sammenlignet med butylacetat

: Mindst kendte veerdi: 420.9°C (789.6°F) (butylacetat).

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Stabilitet

Forhold, der skal undgas

Materialer, der skal undgas

Farlige
nedbrydningsprodukter

: Produktet er stabilt. Ved normale betingelser for opbevaring og brug, vil farlig

polymerisation ikke opsta.

: Undga alle former for anteendingskilder (gnist eller flamme). Beholdere ma ikke

udseettes for tryk, skaering, svejsning, slaglodning, lodning, boring, slibning eller
udseettes for varme eller antaendelseskilder. Undga at damp ophobes i lavtliggende
eller lukkede omrader. Undgé udslip til miljiget. Se seerlig
vejledning/leverandgrbrugsanvisning.

: Reaktiv eller inkompatibel med fglgende materialer:

Oxiderende materialer

. Ved normale opbevarings- og brugsforhold ber der ikke dannes farlige

nedbrydningsprodukter.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

Potentielle akutte helbredspavirkninger

Indanding : Dampe kan give slgvhed og svimmelhed.
Indtagelse 1 Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.
Hudkontakt : Virker affedtende pa huden. Kan forarsage terhed og irritation af huden.
Gjenkontakt : Irriterer gjnene.
Akut giftighed
Produkt/ingrediens navn Resultat Arter Dosis Eksponering
2-methoxy-1-methylethylacetat LD50 Dermal Kanin >5 g/kg -
LD50 Oral Rotte 8532 mg/kg -
butylacetat LD50 Dermal Kanin >17600 mg/kg -
LD50 Oral Rotte 10768 mg/kg -
Butanon LD50 Dermal Kanin 6480 mg/kg -
LD50 Rotte 607 mg/kg -
Intraperitoneal
LD50 Oral Rotte 2737 mg/kg -
Potentielle kroniske sundhedseffekter
Udgivelsesdato/Revisionsdato : 12/20/2011. 4/7
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11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

Kroniske virkninger : Vedvarende eller gentagende kontakt kan affedte huden og medfgre irritation, revner

og/eller dermatitis.
: Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.
: Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.
: Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.
Udviklingseffekter : Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.
Fertilitets effekter 1 Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.
Tean/symptomer pa overeksponering

Indanding : Alvorlige symptomer kan omfatte felgende:
kvalme eller opkastning
hovedpine
dgsighed/treethed
svimmelhed/vertigo

: Ingen specifikke data.

Hud : Alvorlige symptomer kan omfatte fglgende:
irritation
terhed
revner

Carcinogenicitet
Mutagenicitet
Teratogenicitet

Indtagelse

Gjne : Alvorlige symptomer kan omfatte fglgende:
irritation
lgber i vand
redmen

: Indeholder materiale, der medfarer skade pa falgende organer: lunger, slimhinder,
perifere nervesystem, gvre luftrgr, hud, centralnervesystem (CNS), gje, linse eller
hornhinde, naese/bihuler.

Malorganer

12. MILUJGOPLYSNINGER

Miljgomaessige effekter
Akvatisk gkotoksicitet

1 Meget giftig for organismer, der lever i vand.

Produkt/ingrediens navn Test Resultat Arter Eksponering
SILVER - Akut EC50 9.2 Dafnie - Water 48 timer
ppb Ferskvand flea - Daphnia
magna
- Akut EC50 9.5 Dafnie - Water 48 timer
ug/L Ferskvand  flea - Daphnia
magna
- Akut EC50 0.24  Dafnie - Water 48 timer
ug/L Ferskvand  flea - Daphnia
magna
- Akut LC50 Fisk - Rainbow 96 timer
0.0062 mg/L trout,donaldson
Ferskvand trout -
Oncorhynchus
mykiss
- Akut LC50 6.25 til Fisk - Fathead 96 timer
7.3 ug/L minnow -
Ferskvand Pimephales
promelas
- Akut LC50 4.7 til  Fisk - Fathead 96 timer
5.62 ug/L minnow -
Ferskvand Pimephales
promelas
- Akut LC50 3.42 til Fisk - Fathead 96 timer
4.05 ug/L minnow -
Ferskvand Pimephales
promelas
- Akut LC50 3.12 til Fisk - Fathead 96 timer
3.73 ug/L minnow -
Ferskvand Pimephales
promelas
- Akut LC50 2.76 til Fisk - Fathead 96 timer
3.33 ug/L minnow -
Ferskvand Pimephales
promelas
- Akut LC50 2.38 til Fisk - Fathead 96 timer
3.04 ug/L minnow -
Ferskvand Pimephales
promelas
- Akut LC50 2.13 til Fisk - Fathead 96 timer
2.93 ug/L minnow -
Ferskvand Pimephales
promelas
- Akut LC50 0.013 Fisk - Rainbow 96 timer

mg/L Ferskvand

trout,donaldson
trout -
Oncorhynchus
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12. MILJGOPLYSNINGER

butylacetat

Butanon

Konklusion/Sammendrag

Bionedbrydelighed

Konklusion/Sammendrag
Andre negative virkninger

: lkke tilgaengelig.

: Ikke tilgaengelig.
: Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Akut LC50
0.0081 mg/L
Ferskvand

Akut LC50 15 til
18 ug/L
Ferskvand

Akut LC50 14
ug/L Ferskvand

Akut LC50 11 til
14 ug/L
Ferskvand

Akut LC50
185000 ug/L
Havvand

Akut LC50
100000 ug/L
Ferskvand

Akut LC50 62000
ug/L

Akut LC50 32000
ug/L Havvand

Akut LC50 18000
til 19000 ug/L
Ferskvand

Akut EC50
5091000 til
6440000 ug/L
Ferskvand

Akut LC50 >400
ppm Havvand

Akut LC50
3220000 til
3320000 ug/L
Ferskvand
Akut LC50
>520000 ug/L
Ferskvand
Akut LC50
5600000 ug/L
Ferskvand
Kronisk NOEC
400 ppm
Havvand

mykiss

Fisk - Rainbow
trout,donaldson
trout -
Oncorhynchus
mykiss
Krebsdyr - Water
flea -
Simocephalus
vetulus

Dafnie - Water
flea - Daphnia
pulex

Dafnie - Water
flea -
Ceriodaphnia
reticulata

Fisk - Inland
silverside -
Menidia beryllina
Fisk - Bluegill -
Lepomis
macrochirus
Fisk - Zebra danio
- Danio rerio
Krebsdyr - Brine
shrimp - Artemia
salina

Fisk - Fathead
minnow -
Pimephales
promelas

Dafnie - Water
flea - Daphnia
magna

Fisk -
Sheepshead
minnow -
Cyprinodon
variegatus
Fisk - Fathead
minnow -
Pimephales
promelas
Dafnie - Water
flea - Daphnia
magna

Fisk - Western
mosquitofish -
Gambusia affinis
Fisk -
Sheepshead
minnow -
Cyprinodon
variegatus

96 timer

48 timer

48 timer

48 timer

96 timer

96 timer

96 timer

48 timer

96 timer

48 timer

96 timer

96 timer

48 timer

96 timer

96 timer

13. FORHOLD VEDRGRENDE BORTSKAFFELSE

Metoder for bortskaffelse

Farligt Affald

: Produktion af affald bgr undgas eller minimeres hvor som helst, det er muligt. Tomme
beholdere eller den indvendige beklaedning kan indeholde rester fra produktet.

Materialet og dets beholder skal bortskaffes pa en sikker made. Overskudsprodukter

og produkter der ikke kan genbruges bortskaffes via en godkendt affaldsordning.

Bortskaffelse af dette produkt, oplgsninger og eventuelle biprodukter ber til enhver tid
overholde kravene i lovgivningen om miljgbeskyttelse og bortskaffelse af affald og alle
regionale og lokale myndigheders eventuelle krav. Undga spredning af spildt materiale
og afstremning og kontakt med jord, vandveje, aflab og kloakker.

: Kilassificeringen af produktet opfylder muligvis kriterierne for farligt affald.

Udgivelsesdato/Revisionsdato :

12/20/2011.
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14. TRANSPORTOPLYSNINGER

Internationale transportregler

Oplysninger om |UN-nummer | Officiel Klasser PG* | Etiket Yderligere
regulering godsbetegnelse oplysninger
ADR/RID Klasse |lkke - - - -
reguleret.
ADN/ADNR Ikke - - - -
Klasse reguleret.
IMDG Klasse Not - - - -
regulated.
IATA Klasse Not - - - -
regulated.

PG* : Emballagegruppe

15. OPLYSNINGER OM REGULERING

EU regler

Klassificering og maerkning er fastlagt i henhold til EU-direktiverne 67/548/EQF og 1999/45/EF (med
tilpasninger) og tager hensyn il tilsigtet produktanvendelse.

Faresymbol eller symboler

Risikosatninger

Sikkerhedsszatninger

Anvendelsesomrade

Europa's register

Lokalirriterende, Miljgfarlig

: R10- Brandfarlig.

R36- Irriterer gjnene.

R66- Gentagen udseettelse kan give tar eller revnet hud.
R67- Dampe kan give slgvhed og svimmelhed.

R50- Meget giftig for organismer, der lever i vand.

1 S2- Opbevares utilgeengeligt for barn.

S29- M3 ikke tsmmes i kloakaflgb.
S46- Ved indtagelse, kontakt omgaende leege og vis denne beholder eller etiket.
S61- Undga udledning til miliget. Se seerlig vejledning/leveranderbrugsanvisning.

: Forbrugeranvendelser.

: Europa's register: Ikke bestemt.

16. ANDRE OPLYSNINGER

Den fulde ordlyd af R-

saetninger omtalt under
punkt 2 og 3 - Europa

Den fulde ordlyd af

: R11- Meget brandfarlig.

R10- Brandfarlig.

R36- Irriterer gjnene.

R66- Gentagen udsaettelse kan give tar eller revnet hud.
R67- Dampe kan give slgvhed og svimmelhed.

R50- Meget giftig for organismer, der lever i vand.

: F - Meget brandfarlig

klassificeringerne omtalt i
afsnit 2 og 3 - Europa

Historik
Udskrivningsdato

Xi - Lokalirriterende
N - Miljgfarlig

1 12/20/2011.

Udgivelsesdato/Revisionsdato :

Dato for forrige udgave

Version:
Udarbejdet af

Sa vidt vi ved, er informationen i dette dokument rigtigt. Imidlertid kan hverken ovennzvnte leverander eller

12/20/2011.

: Ingen tidligere validering.

: 9
: Ikke tilgaengelig.

W Angiver oplysninger, der er andret fra den tidligere udgave.
Bemeerkning til laeseren

nogen af dennes underleveranderer patage sig nogen form for ansvar for ngjagtigheden eller
fuldstaendigheden af de her indeholdte oplysninger.

Brugeren er alene ansvarlig for endeligt at afgere, om et givent materiale er velegnet til formalet. Alle
materialer kan udgere ukendte farer og bgr anvendes med forsigtighed. Selv om visse risici er beskrevet heri,
kan vi ikke garantere, at disse er de eneste risici, der findes.

Udgivelsesdato/Revisionsdato :

12/20/2011.
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