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Fluke 287 och 289 -
Digitala multimetrar

Med vara registrerande multimetrar kan
du spara vardefull tid

i



Hitta sma problem innan de

blir stora

Fluke 287 och 289 ir de ultimata
handhallna verktygen.

Fluke 289 ar det perfekta instrumentet
for kravande industrimiljoer med
felsokningsfunktioner, upplosning och
noggrannhet. Anvand den till att 16sa
problem med motorstyrning, automatise-
rade anlaggningar, eldistribution och
elektromekanisk utrustning. Fluke 287
och 289 dokumenterar snabbt design-
prestanda och visar handelserna
grafiskt. Bdda modellerna har en lattan-
vand trend-display sd att du kan avlasa
intervall- och handelsedata utan att
overfora dessa till en dator.

Overfér matningar till PC m.h.a inter-
facekabel och mjukvaran FlukeView
Forms. (extra tillbehor)

* Stor 50 000-stegs-, 1/4 VGA
-display med vit bakgrundsbelysning for snabb, noggrann
avlasning

¢ Loggfunktion med TrendCapture
ritar matningar som en enda linje sa att du lattare kan
upptacka avvikelser over tid och lagra upp till 10 000
avlasningar. Med hjalp av den inbyggda TrendCapture kan
du visa registrerade matningar grafiskt pa displayen

o “{”~knapp
Osaker pa ndgon av matfunktionerna? Markera den och
tryck sedan pa “i"~-knappen sa kommer du omedelbart till
hjalpmenyn

* Logga flera mattillfillen eller logga data kontinuerligt i
dver 200 timmar

¢ LoZ Lig impedansomrade vilket forhindrar avlasning av
“spokspanningar”.

Detta lage rekommenderas dven for testning av franvaro eller
forekomst av stromforande ledningar (endast 289)

« Lag-pass-filter hjalper dig att utféra noggrann matning av
spanning och frekvens pa variabla motorstyrningar och
annan elektriskt brusig utrustning (endast 289)

* 50-Ohmsintervall anvéands till att mata och jamfora skill-
nader i motorlindningsresistans, 1dga ohm-tal eller annan
kontaktresistans (endast 289)

* Funktionsknappar och bladdringsknappar for enkel
navigering och styrning, atkomst till sekundéarfunktioner

o Filtmitare som kan uppgraderas och byggas ut gor att du
ar uppdaterad nar nya funktioner laggs till

* Registrerar hindelser och trender vilket hjalper dig att
felsoka aterkommande problem eller att skapa belastning-
sprofiler
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o Gréanssnitt med funktionstan-

genter goér anvandningen betydligt
enklare

e Enkelt anviandardefinierat

granssnitt med vilket du kan
spara, namnge och hdmta

mdtvarden

¢ FlukeView Forms
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Specifikationer
Funktion Intervall och upplésning Basonoggrannhet
DC-spéanning 50,000 mV, 500,00 mV, 5,0000 V, 50,000 V, 0,025 %
AC-spanning 500,00V, 1000,0V 0,4 % (sann rms)
DC-strom 500,00 pA, 5000,0 pA, 50,000 mA, 400,00 mA, 0,15 %
AC-strom 5,0000 A, 10,000 A 0,7 % (sann rms)
Temperatur -200,0 °C to 1350,0 °C (-328,0 °F to 2462,0 °F) 1,0 %
(exklusive prob)
Resistans 50,000 Q (289 endast), 500,00 Q, 5,0000 k<, 0,05 %
50,000 kQ, 500,00 kR, 5,0000 MQ, 50,00 M, 500,0 MQ
Kapacitans 1,000 nF, 10,00 nF, 100,0 nF, 1,000 pF, 10,00 pF, 1,0 %
100,0 pF, 1000 pF, 10,00 mF, 100,0 mF
Frekvens 99,999 Hz, 999,99 Hz, 9,9999 kHz, 99,999 kHz, 0,005 %

Mer information finns pa@ www.fluke.se



Modeller Fluke 287 Fluke 289
Bandbredd: 100 kHz . .
Spanning: 1 000V (0,001 V till 1 000 V) 0 0
Strom: 10 A (0,01 pA till 10,000 A) . .
Resistans: 500 MQ (0,01 Q till 500,0 MQ) . .
Kontinuitet/diod . .
Konduktans: 0,01 till 50,00 ns, (20 M@ till 100 bar GQ) - C
Kapacitans: 1 pF till 100 mF (0,001 nF till 100,0 mF) . .
Frekvens 1 MHz (0,001 till 999,99 kHz) . .
Min/max/medel, Hold, automatiskt och manuellt omradesval . .
Temperatur: -200,0 °C till +1350,0 °C (visning i °C eller °F) 0 0
(dBm), installbara referenser eller (dBV) . .
Toppfaktor 250 us min- eller maxtopp 0 0
(fran 1,0 till 4,0)

Pulskvot: 1 till 99 % . g
Lag -pass-filter N/A .
Resistans laga ohm-tal: N/A .
(0,001 @ till 50,000 @ 10 mA kalla)

LoZ — 1&g ingangsimpedans N/A .

Bestillningsinformation:

« Fluke 289 industriell multimeter for loggning av sann rms med
TrendCapture

* Fluke 287 elektronisk multimeter for loggning av sann rms med
TrendCapture

- Kombinationspaketet Fluke 289/FVF multimeter med dataloggning

Rekommenderade tillbehor
Det finns ett brett utbud av tillbehor som maximerar produktiviteten hos Fluke
289 och Fluke 287 men foljande tillbehor ar viktiga for de flesta anvandare.

TLK289 Industriel testkabel kit TLK2817 Elektronisk testkabelsats

I W

C181
Mjuk matarvaska

Magnethallare
i400
FlukeView® Forms programvara och kabel Stromtang

Nyhet! Kombinations-
paketet Fluke 289 och
FlukeView® Forms

Maximera produktiviteten med
kombinationspaketet Fluke 289 och
FlukeView Forms. Tack vare att Fluke

289 ar utrustad med en inbyggd
datalogg och TrendCapture kan du
spara svarupptackta, aterkommande
problem genom att 6vervaka
utrustningen medan du gor andra
saker. Overlappa loggade data frén
sex instrument eller sex tidsperioder
for att hitta relationer mellan orsak
och verkan eller for att 6vervaka
forhallandena med FVF-programva-
ra. Omvandla dina data till anvand-
bara diagram och tabeller for en
professionell rapport. Kombination-
spaketet Fluke 289/FVF ar ett
praktiskt och prisvart steg mot
forebyggande underhall.

Fluke. Keeping your world
up and running.®
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