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Wszelkie prawa zastrzezone
Kopiowanie albo wydawanie

Nazwa / Name
Numer kodu / Code number

—

T102/66/15-3C11
4327 030 45731

—

Y

Magnetical dimensions according to: / Wtasciwosci magnetyczne zgodne z: IEC 205

VA (mm') SUAZ (mm’)
0.956 0.0036 Ag 1 267.2 mm? Apin: mm? lg: 255.32 mm Vg: 68221 mm?®
Weight:/Waga: = 333 g
Specified value / Wartosci specyfikowane
. . Induction Equipment Temperature
Symbol Nominal Tolerance Unit Freque_ncy' . inos¢é i
Symbol Nominat | Tolerancja Jednostka Cze:t[ﬁtl-lllv]vosc Indu‘;::#;‘ os¢ (Sprzet p(:;marowy) Temtp[fatura
z
5300 +25% 10
Al nH <0.1 HP-4284A 2543
4000 > 100
(1) Or similar / Lub podobny
VISUAL REQUIREMENTS according to: 1-15-002
KONTROLA WIZUALNA wedtug: 1-15-002
. e e Tolerances unless otherwise stated Name Signature Date
Tolerancja (jesli nie ustalono inaczej) [T Jun-Deo3 Nazwisko Podpis Data
v V @/ UN-D28 Dimensions Angle
. wymay . 3% | ka Check Jarostaw UNCONTROLLED COPY
Ra w mikrometrach (um) Sprawdzit Przybysz generated electronically, conform with | |
original up to the date of its creation
General Unit MATERIAL acc. to Zatmerdzi ﬁrzfdzszin KOIiIA NK:EKONTROLOWANA
Roughnessl ) Jednostka 3 C 1 1 ) KPN-K7222 Other wygenerowana elektronicznie, zgodna | |
Chropowatos¢ mm. MATERIAL Zgodnle z: Inne z oryginatem w dniu jego zatwierdzenia
Scale PROJ.EURO TYPE NUMBER / TYP LAB REF No.
None PROJ.EURO
Skala
Brak =
T102/66/15-3C11 ;
C
4327 030 45730 5
A 07-01-30
Wimoprzez. IKrawenk IKS. | ShCTEmORE Steonv 1| Strowa 110-02
K.S. | e L Ferroxcube Polska Sp. z 0.0. SKIERNIEWICE, POLAND oas  07-01-30 A
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