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Fluke 424D, 419D och 414D  
Laseravståndsmätare

Elektriskt Layout för nätverksrumLånga avstånd

Montering av utrustning

Ventilation

Elektriskt
• Ledarlängder
• Kabellängder
• Avstånd för effektfall
• Avstånd och placering för 

armaturer
• Placering av effektboxar för 

utrustning

Anläggningsadministration 
(industriell)
• Utrustningslayout
• Rörledningar/avgasrör/ventilation
• Installation av utrustning
• Layout för och dragning av ledare

Värme, ventilation, 
luftkonditionering
• Luftventilation och rörsystem
• Placering av utrustning
• Beräkningar av luftvolym
• Rörledningar för varm-/kallvatten
• Kabellängd
• Storlek på kanaler

Lokaler och bostäder
• Utrymmeslayout
• Avstånd för armaturer
• Layout i planritningar
•  Layout för nätverksrum

Du hittar mer information på:  
www.fluke.com/distance

Fluke professionella 
laseravståndsmätare 
kan användas för flera 
användningsområden . . .
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Ett professionellt Fluke-verktyg för 
laseravståndsmätning

Fluke 414D
Mäter upp till 50 m och minskar fel, 
sparar tid, sparar pengar

Funktioner i 414D:
• Minskar uppskattningsfel, vilket sparar både tid 

och pengar
• Den mest avancerade lasertekniken för 

avståndsmätning
• Omedelbara mätningar med 

enknappsmanövrering
• Enkelt att sikta med ljusstark laser
• Snabb beräkning av yta (kvadrat) och volym
• Enkelt att addera och subtrahera mätningar
• Förbättrad batterilivslängd tack vare automatisk 

avstängningsfunktion
• Pythagoras-beräkning 

för att avgöra avstånd 
indirekt baserat på två 
andra mätningar

• Påse med Fluke-logotyp
• Tre års garanti

Det avancerade, professionella verktyget 
för avståndsmätning

Fluke 419D
Omedelbar mätning upp till 80 m med  
många förbättrade funktioner

Alla funktioner i 414D PLUS:
• Display med bakgrundsbelysning som är lättare 

att läsa av
• Kapacitet att mäta upp till 80 m
• Förbättrad Pythagoras-beräkning för att avgöra 

avstånd indirekt baserat på tre andra mätningar
• Knappsats med ljud
• Lagring av de 20 senaste mätningarna för snabbt 

återkallande av avstånd
• Starkt miljöskydd med IP54-tätning (fukt- och 

dammskyddad)
• Stativfäste så att du kan 

fästa instrumentet på 
ett stativ för mätning av 
långa avstånd

• Utstakningsfunktion för 
att markera ut definierade 
längder

Den ultimata Fluke laseravståndsmätaren 

Fluke 424D
Funktionsspäckad avståndsmätare  
mäter upp till 100 m

Alla funktioner i 414D och 419D PLUS:
• Lutningssensor för indirekta mätningar i 

svåråtkomliga utrymmen
• Kompass visar en "riktning" för avståndsmätning
• Automatisk ändstyckeskorrigering: vid mätning 

från en kant eller ett hörn, känner en inbyggd 
sensor av fästets läge och byter automatiskt 
referenspunkt

• Kapacitet att mäta upp till 100 m (330 ft)

Tekniska specifikationer
Räckvidd vid Leica-målplatta 
GZM26

50 m

Mätnoggrannhet ± 2,0 mm

Laserklass II

Automatisk laser av/ström av 90 sekunder /180 sekunder

Kontinuerlig mätning Ja

Batterilivslängd 3000 mätningar

Temperaturintervall – drift 0 °C till +40 °C

Batterier 2 AAA

Tekniska specifikationer
Räckvidd vid Leica-målplatta 
GZM26

80 m

Mätnoggrannhet ± 1,0 mm

Laserklass II

Automatisk laser av/ström av 90 sekunder /180 sekunder

Kontinuerlig mätning Ja

Batterilivslängd 5 000 mätningar

Temperaturintervall – drift -10 °C till +50 °C

Batterier 2 AAA

Tekniska specifikationer
Räckvidd vid Leica-målplatta 
GZM26

100 m

Mätnoggrannhet ± 1,0 mm

Laserklass II

Automatisk laser av/ström av 90 sekunder /180 sekunder

Kontinuerlig mätning Ja

Batterilivslängd 5 000 mätningar

Temperaturintervall – drift -10 °C till +50 °C

Batterier 2 AAA

PEKA, TRYCK AV OCH 
MÄT AVSTÅNDET
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100 m
100 m

SÅ ENKELT 
ÄR DET!


