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Fluke 424D, 419D og 414D 
laserafstandsmålere

Elektrisk Plan over netværksrumLange afstande

Opstilling af udstyr

Ventilation

Elektrisk
•  Rørlængder
•  Ledningslængder
•  Afstand mellem strømudtag
•  Belysningsafstand og placering
•  Placering af spændingsbokse  

til udstyr

Management af fabriksanlæg 
(industri)
•  Layout for udstyr
•  Rør/udstødninger/ventilation
•  Installation af udstyr
•  Layout og installation af  

rørføringer

Varme, ventilation og 
aircondition
•  Luftventilation og kanal-/

rørføring
•  Placering af udstyr
•  Beregninger af luftrumfang
•  Rør til varmt/koldt vand
•  Ledningslængde
•  Størrelse på kabler/rør

Opholdsområder
•  Layout af areal
•  Belysningsafstand
•  Gulvindretning
• 	Plan over netværksrum

Ønsker du flere oplysninger,  
kan du besøge:  
www.fluke.com/distance

Professionelle Fluke 
laserafstandsmålere kan 
anvendes til mange opgaver . . .
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50 m
(165 ft)

Professionelt Fluke værktøj til 
laserafstandsmåling

Fluke 414D
Mål op til 50 m og reducer fejl, spar tid 
og penge

Funktioner i 414D:
•	 Reduktion af estimeringer, så du sparer både 

tid og penge
•	 Den mest avancerede laserteknologi benyttet  

i afstandsmålere
•	 Øjeblikkelig måling med et tryk på én knap
•	 Nem at målrette ved hjælp af en klar laser
•	 Hurtig beregning af areal (kvadratmeter/

kvadratfod) og rumfang
•	 Nem addition og subtraktion af målinger
•	 Forbedret batterilevetid pga. automatisk 

slukkefunktion
•	 Pythagoras beregning 

til bestemmelse af den 
indirekte afstand fra to 
andre målpunkter

•	 Etui med Fluke logo
•	 Tre års garanti

Det avancerede, professionelle værktøj til 
afstandsmåling

Fluke 419D
Mål øjeblikkelig op til 80 m med mange 
udvidede funktioner

Alle funktionerne fra 414D PLUS:
•	 Forbedret synlighed med baggrungsbelyst skærm
•	 Mulighed for at måle op til 80m (260 ft)
•	 Forbedret Pythagoras beregning til bestemmelse 

af den indirekte afstand fra tre andre målpunkter
•	 Hørbart tastatur feedback
•	 Lagring af de 20 seneste målinger til hurtig 

hentning af afstandsoplysninger
•	 Effektiv miljøbeskyttelse med IP54 forsegling 

(sikret mod vandstænk og støv)
•	 Trefods facilitet muliggør montering på trefod 

til måling af lange 
afstande

•	 Afmærkningsfunktion til 
markering af definerede 
længder

Den ultimative Fluke laserafstandsmåler

Fluke 424D
Afstandsmålere spækket med faciliteter 
måler op til 100 m

Alle funktionerne fra 414D og 419D PLUS:
•	 Vinkelsensor til måling i svært tilgængelige 

områder
•	 Kompas giver “overskrift” for afstandsmåling
•	 Automatiseret bundstykkekorrektion: Ved 

måling fra en kant eller et hjørne registrerer en 
indbygget sensor positionen for denne udligger 
og ændrer automatisk referencepunktet

•	 Mulighed for at måle op til 100 m (330 ft)

Tekniske specifikationer 
Rækkevidde på Leica målplade 
GZM26

50 m (165 ft)

Målenøjagtighed ± 2.0 mm (± 0.08 in)

Laserklasse II

Automatisk laser fra/slukkefunktion 90 sekunder/180 sekunder

Kontinuerlig måling Ja

Batterilevetid 3000 målinger

Temperaturområde - drift 0 °C til +40 °C

Batterier 2 AAA

Tekniske specifikationer 
Rækkevidde på Leica målplade 
GZM26

80 m (260 ft)

Målenøjagtighed ± 1.0 mm (± 0.4 in)

Laserklasse II

Automatisk laser fra/slukkefunktion 90 sekunder/180 sekunder

Kontinuerlig måling Ja

Batterilevetid 5000 målinger

Temperaturområde - drift -10 °C til +50 °C (14 °F til +122 °F)

Batterier 2 AAA

Tekniske specifikationer 
Rækkevidde på Leica målplade 
GZM26

100 m (330 ft)

Målenøjagtighed ± 1.0 mm (± 0.04 in)

Laserklasse II

Automatisk laser fra/slukkefunktion 90 sekunder/180 sekunder

Kontinuerlig måling Ja

Batterilevetid 5000 målinger

Temperaturområde - drift -10 °C til +50 °C (14 °F til +122 °F)

Batterier 2 AAA

Peg, tryk og  
mål afstande

80 m
(260 ft)

100 m
(330 ft)

Så nemt 
er det!


