Fluke 424D-, 419D- ja 414D-
laseretaisyysmittarit

en ammattikayttoon tarkoitetut
retaisyysmittarit soveltuvat
oniin kayttotarkoituksiin. . .

Sahko

e Kaapelikanavien pituudet

e Johtojen pituudet

e Sahkopisteiden valimatkat

e Valaisimien vélimatkat ja
sijainnit

e Laitteiden sahkdkaappien
sijainnit

Laitosten hallinta (teollisuus)

e Laitteiden asettelu

e Putkisto, poistoputket ja
ilmastointi
Laitteiden asennus

e Kaapelikanavien asettelu ja
asennus

> VI

Ilmanvaihto ja kanavat
itteiden sijainti
e [Imatilavuuden laskenta
Kuuma- ja kylmavesiputket

IImastointi

LASER RADIATION
DO NOT STARE INTO BEAM
CLASS 2 LASER PRODUCT

.=650nm,<1mW,EN60825-1:2007

n asettelu
imien valimatkat
irroksen asettelu
loneen asettelu
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'MITTAA ETAISYYS

 NIIN

Fluke 414D Fluke 419D Fluke 424D

Mittaa jopa 50 m etiisyydet, vahentaa
virheita ja sddstaa aikaa seki rahaa
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Mittaa jopa 80 m etiisyydet Monipuoliset etaisyysmittarit mittaavat

parannettujen toimintojen avulla jopa 100 m etiisyyden

" 414D:n ominaisuudet: Kaikki 414D-mittarin ominaisuudet SEKA: Kaikki 414D- ja 419D-mittarien ominaisuudet HE I PP O A
° A}rviointi\{irheiden vaheneminen sdastaa seka e Taustavalaistua néaytt6a on helpompi tarkastella. SEKK:
3 i cti rahaa. . * Mittaa jopa 80 metrin etaisyydet. e Kallistusanturi vaikeapaasyisten kohteiden
e’ Kehittyneinta lasertekniikkaa o Edistynyt Pythagoras-toiminto etaisyyden mittauksiin.
- syysmittauksiin. madrittdmiseen epasuorasti kolmen muun o Kompassi antaa "suunnan" etaisyysmittauksille.

Nopea mittaus yhdelld painikkeella. mittauksen avulla.

e Automaattinen paatylevyn asennon tunnistus:
Helppo kohdistus kirkkaalla laserilla. o Nappaimistén aanimerkit. paayrevy

kun mittauksia tehdaan kohteen reunasta
Nopea pinta-alan ja tilavuuden laskenta * Viimeisen 20 mittauksen tallennus ja nopea tai kulmasta, sisiinen anturi tunnistaa
Helpot yhteen- ja vahennyslaskut. muistista haku. paatylevyn asennon ja muuttaa mittausasetusta AT 414D
Automaattinen virrankatkaisutoiminto pidentaa e Suojaava IP54-kotelointi (kestda vettd ja polyd). automaattisesti. il

akun kayttoaikaa. * Pitkien etaisyyksien e Mittaa jopa 100 metrin
Pythagoras- mittaus kolmijalan etaisyydet.
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toiminto etalsyyden LICE avulla . LASER DISTANCE METER
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LASER DISTANCE METER
Measure
Tekniset tiedot Tekniset tiedot Tekniset tiedot 80 m iz -
Mittausalue Leica-kohdelevyn GZM26 Mittausalue Leica-kohdelevyn GZM26 Mittausalue Leica-kohdelevyn GZM26 2 60 ft |
100 m
kanssa kanssa kanssa )
Mittaustarkkuus +2,0 mm Mittaustarkkuus Mittaustarkkuus +1,0 mm R G
'zt Off —
Laserluokka I Laserluokka I Laserluokka I -
Automaattinen laserin/laitteen q Automaattinen laserin/laitteen q Automaattinen laserin/laitteen q
e —— 90/180 sekuntia sammutus 90/180 sekuntia p—— 90/180 sekuntia
Jatkuva mittaus Kylla Jatkuva mittaus Kylla Jatkuva mittaus Kylla
Paristojen kesto 3000 mittausta | Paristojen kesto 5000 mittausta | Paristojen kesto 5000 mittausta 1 00 m
Lampétila-alue (kaytto) 0..+40 °C Lampotila-alue (kaytto) -10..+50 °C .| Lampotila-alue (kaytto) -10...+50 °C ( 3 3 o ft)
Paristot 2 AAA Paristot 2 AAA Paristot 2 AAA




