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Fluke 424D-, 419D- og  
414D-laseravstandsmålere.

Elektro Planløsning for nettverksromLange avstander

Oppsett av utstyr

Ventilasjon

Elektro
• kabellengder
• ledningslengder
• effektfallsavstand
• belysningsavstand og plasseringer
• plasseringer for utstyrets 

strømforsyningsenhet

Anleggshåndtering (industri)
• planløsning for utstyr
• rør/avgasser/ventilasjon
• installasjon av utstyr
• planløsning for kabler og 

installasjon

Kjøle- og varmeanlegg (HVAC)
• luftventilering og -kanalisering
• utstyrsposisjon
• luftvolumberegninger
• legging av rør for varmt-/kaldtvann
• ledningslengde
• kanaldimensjonering

Utleieområde
• planløsning for område
• dimensjonering for belysning
• gulvplanløsning
•  planløsning for nettverksrom

Du finner mer informasjon ved å  
gå til www.fluke.com/distance

Flukes profesjonelle 
laseravstandsmålere kan brukes  
innen flere bruksområder . . .
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50 m
(165 fot)

Et profesjonelt verktøy fra Fluke for 
laseravstandsmåling

Fluke 414D
Mål opptil 50 m og reduser feil, spar 
tid og spar penger

414Ds funksjoner:
• reduksjon av beregningsfeil, noe som gjør at du 

sparer både tid og penger.
• den mest avanserte laserteknologien for 

avstandsmåling.
• umiddelbar måling med én knapp.
• enkel målretting med kraftig laser.
• hurtig utregning av areal (kvadratfot) og volum.
• enkel addering og subtrahering av målinger.
• forbedret batterilevetid fra funksjonen for 

automatisk avstengning.
• Pythagoras-beregning 

for å finne avstanden 
indirekte på bakgrunn 
av to andre målinger.

• etui med Fluke-logo.
• tre års garanti.

Det avanserte, profesjonelle 
avstandsmålingsverktøyet

Fluke 419D
Utfør målinger på opptil 80 m med mange 
forbedrede funksjoner umiddelbart

Alle funksjoner som 414D har, PLUSS:
• forbedret synlighet med bakgrunnsbelyst skjerm.
• mulighet for målinger opptil 80 m
• utvidet Pythagoras-beregning for å avgjøre 

avstanden indirekte på bakgrunn av tre andre 
målinger.

• tastelyd.
• oppbevaring av de siste 20 målingene for rask 

fremhenting av avstand.
• kraftig miljøbeskyttelse med IP54-forsegling 

(vannsprut- og støvsikkert).
• modus uten utløsning, for 

bruk med et stativfeste for 
å måle lengre avstander.

• overvåkingsfunksjon 
for å markere definerte 
lengder.

Den ultimate laseravstandsmåleren  
fra Fluke

Fluke 424D
Avstandsmålere som måler opptil  
100 m, fulle av funksjoner

Alle funksjoner som 414D og 419D har, 
PLUSS:
• hellingssensor for målinger på steder som er 

vanskelige å nå.
• kompass, som gir en "kurs" for avstandsmåling.
• automatisk endestykkekorreksjon: Ved måling fra 

en kant eller et hjørne, registrerer en innebygd 
sensor plasseringen til denne braketten og 
endrer referansepunktet automatisk.

• mulighet for målinger opptil 100 m

Tekniske spesifikasjoner
Rekkevidde ved Leica-målplate 
GZM26

50 m

Måle nøyaktighet ± 2,0 mm

Laserklassifisering II

Automatisk laser av / strøm av 90/180 sekunder

Kontinuerlig måling Ja

Batterilevetid 3000 målinger

Temperaturområde – drift 0 til 40 °C

Batterier 2 AAA

Tekniske spesifikasjoner
Rekkevidde ved Leica-målplate 
GZM26

80 m

Måle nøyaktighet ± 1,0 mm

Laserklassifisering II

Automatisk laser av / strøm av 90/180 sekunder

Kontinuerlig måling Ja

Batterilevetid 5000 målinger

Temperaturområde – drift –10 °C til 50 °C

Batterier 2 AAA

Tekniske spesifikasjoner
Rekkevidde ved Leica-målplate 
GZM26

100 m

Måle nøyaktighet ± 1,0 mm

Laserklassifisering II

Automatisk laser av / strøm av 90/180 sekunder

Kontinuerlig måling Ja

Batterilevetid 5000 målinger

Temperaturområde – drift –10 til 50 °C

Batterier 2 AAA

PEK, SKYT OG 
MÅL AVSTAND

80 m
(260 fot)

100 m
(330 fot)

SÅ ENKELT 
ER DET!


