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Telemetrele cu laser Fluke 
424D, 419D şi 414D

Aplicaţii electrice Arhitectură cameră reţea Distanţe lungi

Configurarea echipamentului

Ventilaţie

Aplicaţii electrice
• Lungimea conductelor
• Lungimea firelor
• Ecartament distribuţie alimentare
• Ecartament şi locaţii pentru 

instalaţii iluminare
• Locaţii casete de alimentare 

echipamente

Gestionarea instalaţiilor 
(industriale)
• Arhitectură echipamente
• Conducte/evacuări/ventilaţie
• Instalarea echipamentelor
• Arhitectura şi instalarea 

echipamentelor

Încălzire, ventilaţie, aer  
condiţionat
• Ventilaţie aer şi tubulatură
• Poziţia echipamentelor
• Calcule ale volumului de aer
• Conducte de apă rece/caldă
• Lungimea firelor
• Dimensionarea conductelor

Spaţiu locativ
• Arhitectura spaţiului
• Ecartament instalaţii de  

iluminare
• Arhitectură plan de nivel
•  Arhitectură cameră reţea 

Pentru informaţii suplimentare, vizitaţi:  
www.fluke.com/distance

Telemetrele cu laser 
profesionale Fluke pot fi 
utilizate în aplicaţii multiple . . .
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50 m
(165 ft)

Un dispozitiv Fluke profesional pentru 
măsurarea cu laser a distanţelor

Fluke 414D
Măsuraţi până la 50 m şi reduceţi 
erorile, economisiţi timp şi bani

Caracteristicile modelului 414D:
• Reducerea erorilor de calcul, economisind atât 

timp, cât şi bani
• Cea mai avansată tehnologie cu laser pentru 

măsurarea distanţelor
• Efectuarea de măsurări instantanee utilizând 

un singur buton
• Stabilirea uşoară a ţintelor cu laserul luminos
• Calcularea rapidă a suprafeţei (picioare pătrate) 

şi a volumului
• Efectuarea cu uşurinţă a operaţiilor de adunare 

şi scădere pentru 
măsurări

• Durată de viaţă a 
bateriei îmbunătăţită 
graţie funcţiei de oprire 
automată

• Operaţii de calcul 
Pitagora pentru 
stabilirea indirectă a 
distanţei prin alte două 
măsurări

• Husă cu logo-ul Fluke
• Trei ani garanţie

Dispozitivul de măsurare a distanţei de 
nivel profesional

Fluke 419D
Măsuraţi instantaneu până la 80 m cu 
numeroase caracteristici optimizate

Toate caracteristicile 414D PLUS:
• Vizibilitate îmbunătăţită cu ecranul cu iluminare 

de fundal
• Posibilitate de măsurare a distanţelor de până la 

80 m (260 ft)
• Operaţii de calcul Pitagora îmbunătăţite pentru 

stabilirea indirectă a distanţei prin alte trei 
măsurări

• Feedback sonor de la taste
• Memorarea ultimelor 20 de măsurări pentru 

preluarea rapidă a distanţei
• Protecţie ridicată 

împotriva mediului cu 
etanşare IP54 (protecţie 
împotriva stropilor de apă 
şi a prafului)

• Modul Trepied vă permite 
montarea pe un trepied 
pentru măsurarea 
distanţelor lungi

• Funcţie de supraveghere 
pentru evidenţierea 
lungimilor definite

Telemetrul cu laser absolut de la Fluke 

Fluke 424D
Telemetre cu numeroase caracteristici  
ce măsoară până la 100 m

Toate caracteristicile 414D şi 419D PLUS:
• Senzor de înclinare pentru efectuarea de 

măsurări în zone greu accesibile
• Busola oferă o „rubrică” pentru măsurarea 

distanţei
• Corectarea automată a vârfului: când se măsoară 

de la o margine sau un colţ, un senzor încorporat 
detectează poziţia acestui braţ şi modifică 
automat punctul de referinţă

• Posibilitate de măsurare a distanţelor de până la 
100 m (330 ft)

Specificaţii tehnice
Domeniu pentru placa-ţintă Leica 
GZM26

50 m (165 ft)

Precizia de măsurare ± 2,0 mm (± 0,08 in)

Clasa laser II

Dezactivare laser/oprire automată 90 secunde/180 secunde

Măsurare continuă Da

Durata de exploatare a bateriei 3000 de măsurări

Interval de temperatură—
funcţionare

Între 0 °C şi +40 °C  
(între 32 °F şi +104 °F)

Baterii 2 AAA

Specificaţii tehnice
Domeniu pentru placa-ţintă Leica 
GZM26

80 m (260 ft)

Precizia de măsurare ± 1,0 mm (± 0,4 inch)

Clasa laser II

Dezactivare laser/oprire automată 90 secunde/180 secunde

Măsurare continuă Da

Durata de exploatare a bateriei 5000 de măsurări

Interval de temperatură—
funcţionare

Între -10 °C şi +50 °C  
(între 14 °F şi +122 °F)

Baterii 2 AAA

Specificaţii tehnice
Domeniu pentru placa-ţintă Leica 
GZM26

100 m (330 ft)

Precizia de măsurare ± 1,0 mm (± 0,04 in)

Clasa laser II

Dezactivare laser/oprire automată 90 secunde/180 secunde

Măsurare continuă Da

Durata de exploatare a bateriei 5000 de măsurări

Interval de temperatură—
funcţionare

Între -10 °C şi +50 °C  
(între 14 °F şi +122 °F)

Baterii 2 AAA

ŢINTIŢI, DECLANŞAŢI ŞI 
MĂSURAŢI DISTANŢA

80 m
(260 ft)

100 m
(330 ft)

ESTE ATÂT 
DE SIMPLU!


