Digital-Messschieber
mit grolRer LCD-Anzeige

Ausfuhrung:

DIN 862

rostfreier Stahl
LCD-Anzeige 11 mm
Feststellschraube
Vierfachmessung
einschlieB3lich Etui

Digital caliper
Big LCD display

Techn. data:

DIN 862

stainless steel
LCD-display 11mm
locking screw

quadruple measurements
including box
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Digital-Messschieber Digital caliper
mit grolRer LCD-Anzeige Big LCD display
fur Linkshander for left hand use
Ausfuhrung: Techn. data:
DIN 862 DIN 862
rostfreier Stahl stainless steel
LCD-Anzeige 11 mm LCD-display 11mm
Feststellschraube lock screw
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