Bugelmessschraube

blau lackiert mit Friktionsspindel

DIN 863

Ableseteile mattverchromt
Spindel & 6,5 mm
Ablesung 0,01 mm
einschliellich Etui
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NITEC

MESSTECHNIK

Outside micrometer
blue printed with ratchet friction thimble

DIN 863

satin chromed reading parts
spindle @ 6,5 mm

reading 0,01 mm

including box




