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Bits

ETS.1 Bits for metric hexagon socket heads with spherical head

W ISO 1173, DIN 3126, NF ISO 1173. 
• Spherical head gives a working angle of up to 30°.
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ETS.102,5 2,5 25 5
ETS.103 3 25 5
ETS.104 4 25 5
ETS.105 5 25 6
ETS.106 6 25 6

EH.1 Bits for metric hexagon socket heads
W ISO 1173, DIN 3126, NF ISO 1173, ISO 2936, ISO 2351-3.
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EH.101,5 1,5 25 5
EH.102 2 25 5
EH.102,5 2,5 25 5
EH.103 3 25 5
EH.104 4 25 5
EH.105 5 25 6
EH.106 6 25 7
EH.107 7 25 8
EH.108 8 25 9
EH.110 10 25 11

EH.1 Bits for inch hexagon socket heads
W ISO 1173, DIN 3126, NF ISO 1173, ISO 2936, ISO 2351-3.
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EH.101/8 1/8 25 5
EH.105/32 5/32 25 5
EH.103/16 3/16 25 5
EH.107/32 7/32 25 6
EH.101/4 1/4 25 7

EV.1 Bits for spline socket heads (XZN)
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EV.104 M4 25 5
EV.105 M5 25 5
EV.106 M6 25 6
EV.108 M8 25 7
EV.110 M10 25 8

W ISO 1173, DIN 3126, NF ISO 1173, ISO 2936, ISO 2351-3.


