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SAKERHETSDATABLAD
BLOC' LUBE GREEN

AVSNITT 1: NAMNET PA AMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FORETAGET

1.1 Produktbeteckning

Handelshamn
Produktnr.

BLOC' LUBE GREEN
BLV, EBLV15ML, ZE

1.2 Relevanta identifierade anvéndningar av amnet eller blandningen och anvéndningar som det avrads fran

Identifierade anvéandningar

Anvéndningar som det avrads fran

Tamper evident seal

Vid denna tidpunkt har vi inte information om anvandningsbegransningar. De kommer att inga

i detta sdkerhetsdatablad nér tillgangliga

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sékerhetsdatablad

Leverantodr

ELECTROLUBE. A division of HK
WENTWORTH LTD

ASHBY PARK, COALFIELD WAY,

ASHBY DE LA ZOUCH, LEICESTERSHIRE
LE65 1JR

UNITED KINGDOM

+44 (0)1530 419600

+44 (0)1530 416640

info@hkw.co.uk

1.4 Telefonnummer fér nddsituationer

+44 (0)1530 419600 between 8.30am - 5.00pm GMT Mon — Fri

AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av &mnet eller blandningen

Klassificering (EG 1272/2008)

Klassificering (1999/45/EEG)

Fysikaliska och kemiska Flam. Liqg. 2 - H225

farliga egenskaper

Halsofarliga effekter EUHO066;Eye Irrit. 2 - H319;STOT Single 3 - H336
Miljofarliga egenskaper Ej klassificerat.

Xi;R36. F;R11. R66, R67.

Hela texten for alla R-fraser och faroangivelser ar redovisad i punkt 16.

2.2 Markningsuppaqifter

Etikett Enligt (EG) Nr. 1272/2008

Signalord
Faroangivelser

Skyddsangivelser

Fara

H225 Mycket brandfarlig vatska och anga.

H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.

H336 Kan gora att man blir dasig eller omtécknad.

P210 Far inte utséattas for vdrme/gnistor/6ppen laga/heta ytor. - Rdkning

forbjuden.
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P280 Anvand skyddshandskar, 6gon- och ansiktsskydd.
Supplerande Skyddsangivelser

P261 Undvik att inandas angor/sprej.
Ytterligare uppgifter i markningen

EUHO066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

2.3 Andra faror

Klassificeras inte som PBT / vPvB av nuvarande EU kriterier.

AVSNITT 3: SAMMANSATTNING/INFORMATION OM BESTANDSDELAR

3.2 Blandningar

BUTYLACETAT 30-60%
CAS-nr: 123-86-4 EG nr.: 204-658-1

Klassificering (EG 1272/2008) Klassificering (67/548/EEG)

Flam. Lig. 3 - H226 R10

EUHO066 R66

STOT Single 3 - H336 R67

ETYLACETAT 10-30%
CAS-nr: 141-78-6 EG nr.: 205-500-4

Klassificering (EG 1272/2008) Klassificering (67/548/EEG)

Flam. Lig. 2 - H225 F;R11

EUHO066 Xi;R36

Eye Irrit. 2 - H319 R66

STOT Single 3 - H336 R67

PROPAN-2-OL 10-30%
CAS-nr: 67-63-0 EG nr.: 200-661-7

Klassificering (EG 1272/2008) Klassificering (67/548/EEG)

Flam. Lig. 2 - H225 Xi;R36.

Eye Irrit. 2 - H319 F:R11.

STOT Single 3 - H336 R67.

Hela texten for alla R-fraser och faroangivelser ar redovisad i punkt 16.

Kommentarer Till Sammanséttningen
Ingredients not listed are classified as non-hazardous or at a concentration below reportable levels

AVSNITT 4: ATGARDER VID FORSTA HJALPEN

4.1 Beskrivning av atgarder vid férsta hjilpen

Inandning

Flytta genast den skadade till frisk luft. Hall den skadade varm och i vila. Kontakta omedelbart lakare!
Fortéring

FRAMKALLA EJ KRAKNING! Frisk luft, varme och vila, helst i behaglig sittande stéllning. Skélj munnen ordentligt.

Kontakta lakare.
Hudkontakt

Tvatta genast huden med tval och vatten. Kontakta lakare om irritationen kvarstar efter tvattning.
Ogonkontakt

Avlagsna eventuella kontaktlinser fore skdljning. Skélj genast 6gonen med mycket vatten. Hall gonlocken brett isar.

Fortsatt att skdlja i minst 15 minuter. Kontakta I&kare om besvar kvarstar.
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4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och férdréjda

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt krévs

Treat symptomatically

AVSNITT 5: BRANDBEKAMPNINGSATGARDER

5.1 Slackmedel

Lémpliga slackmedel
Anvand: Alkoholresistent skum. Pulver. Torrt material, sand, dolomit osv.

5.2 Sarskilda faror som &mnet eller blandningen kan medféra

Farliga forbréanningsprodukter

Termisk nedbrytning eller forbranning kan frigéra koloxider och andra toxiska gaser eller angor.
Risker Vid Brand

Ingen brand- eller explosionsrisk angiven.

5.3 Ré&d till brandbek&mpningspersonal

Brandbekémpning

Flytta behallare fran brandplatsen om detta kan ske utan risk. Anvand vatten for att kyla utsatta behallare och for att sla ner
angor.

Skyddsutrustning fér brandbek&mpnings-personal

Anvand andningsskydd med slutet system och lampliga skyddsklader vid brand.

AVSNITT 6: ATGARDER VID OAVSIKTLIGA UTSLAPP

6.1 Personliga skyddsatgérder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer

Anvand skyddsklader som angivits i punkt 8 i databladet.
6.2 Miljoskyddséatgérder

Far inte tbmmas i avlopp, pa marken eller i vattendrag.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering

Slack alla antandningskallor. Undvik gnistor, flammor, rék och varme. Ventilera val. Absorbera i vermikulit, torr sand eller
jord och fyll i behallare. Anvand Iamplig skyddsutrustning.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt

Anvand skyddsklader som angivits i punkt 8 i databladet. Se i dvrigt punkt 11 for ytterligare information om halsorisk. Spill
samlas upp och avlagsnas som angett i punkt 13.

AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

7.1 Forsiktighetsmatt fér saker hantering

Skyddas fran varme, gnistor och éppen eld. Undvik spill, hud- och 6gonkontakt. Ventilera val. Undvik inandning av angor.
Anvand foreskrivet andningsskydd om luftféroreningarna dverstiger hygieniska gransvardet.

7.2 Foérhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Brandfarligt/bréannbart - Férvaras atskilt fran oxidationsmedel, varme och eld. Forvaras svalt i tattsluten originalférpackning
pa torr och val ventilerad plats. Férvaras i originalférpackning.
Lagringskategori

Lagras som brandfarlig vatska.

7.3 Specifik slutanvéndning

Identifierade anvandningar fér denna produkt anges i avsnitt 1.2.

AVSNITT 8: BEGRANSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

8.1 Kontrollparametrar
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Namn STANDA Nivagrénsvarde (NGV) Korttidsvarde (KTV) Anm.
RD

BUTYLACETAT AFS 100 ppm 500 mg/m3 | 150 ppm 700 mg/m3

ETYLACETAT AFS 150 ppm 500 mg/m3 | 300 ppm 1100 mg/m3

PROPAN-2-OL AFS 150 ppm 350 mg/m3 | 250 ppm 600 mg/m3

AFS = Arbetsmiljdverkets Forfattningssamling.

Amneskommentarer
ASS = Svensk exponeringsgrans.

BUTYLACETAT (CAS: 123-86-4)

DNEL

Industri Inandning. Lang tid Systemiska Effekter 480 mg/m3
Industri Inandning. Kort tid Systemiska Effekter 960 mg/m3
Konsument Inandning. Kort tid Systemiska Effekter 859.7 mg/m3
Konsument Inandning. Lang tid Systemiska Effekter 102.34 mg/m3
Konsument Inandning. Lang tid Lokala Effekter 102.34 mg/m3
Industri Inandning. Lang tid Lokala Effekter 480 mg/m3
Konsument Inandning. Kort tid Lokala Effekter 859.7 mg/m3
Industri Inandning. Kort tid Lokala Effekter 960 mg/m3
PNEC

Sétvatten 0.18 mg/l

Havsvatten 0.018 mg/l

Periodiskt utslapp 0.36 mg/|

STP 35.6 mg/l

Sediment (Sétvatten) 0.981 mg/kg

Sediment (Havsvatten) 0.0981 mg/kg

Jord 0.0903 mg/kg

8.2 Begransning av exponeringen
Skyddsutrustning

Processforhallanden

Anvand processkontroll for att ej Gverskrida hygieniska gransvardet. Det skall finns tillgang till égonspolning.

Tekniska atgarder

Ventilationen skall vara effektiv, inkl. lampligt punktutsug, for att sakra att gransvardet inte dverskrids.

Andningsskydd

Vid otillracklig ventilation och vid kortvarigt arbete kan I&mpligt andningsskydd anvéndas. Anvand andningsskydd med
kombinationsfilter, typ A2/P3. EN14387

Handskydd

Anvand skyddshandskar. Den mest Iampliga handsken skall tas fram i samarbete med handskleverantéren som kan
meddela handskmaterialets genombrottstid. Nitrilhandskar rekommenderas. Gloves should conform to EN374
Ogonskydd

Anvand skyddsglasdgon vid risk for direktkontakt med 6gonen. EN166

Ytterligare Skyddsatgérder

Anvand lampliga skyddsklader som skydd mot stank eller férorening.

Hygieniska atgérder

ROKNING FORBJUDEN PA ARBETSPLATSEN! Tvatta huden efter varje skift, fore maltid, rékning och toalettbesok.
Tvétta genast férorenad hud med tval och vatten. At, drick eller rok inte under hanteringen.

AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1 Information om grundldggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Tillstand Vatska

Farg Gron.

Lukt Karakteristisk.

Loslighet i vatten kan inte blandas med vatten
Viskositet 850 - 1450 mPas @ 20 °c (68 F)
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Flampunkt (°C) 3.3 (37.94 F) CC (Stangd kopp)

9.2 Annan information

AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

Inga kénda reaktivitetsrisici relaterade till denna produkt.
10.2 Kemisk stabilitet

Stabil vid normala temperaturer.

10.3 Risken for farliga reaktioner

Ej faststallt.
Farlig Polymerisering

Polymeriserar inte.

10.4 Férhallanden som ska undvikas

Undvik varme, flammor och andra antandningskallor.

10.5 Oférenliga material

Material Som Bér Undvikas
Starka oxidationsmedel.

10.6 Farliga s6nderdelningsprodukter

Termisk nedbrytning eller férbranning kan frigéra koloxider och andra toxiska gaser eller angor.

AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Toxikologisk information
Ingen information atkomlig.

Inandning
Kan irritera andningsorganen.

Fortaring
Kan ge magsmartor eller krakningar.

Hudkontakt

Produkten verkar avfettande pa huden. Kraftigt irriterande vid langvarig eller upprepad exponering.
Ogonkontakt

Irriterar 6gonen.

Toxikologisk information fér bestédndsdelar.

ETYLACETAT (CAS: 141-78-6)

Akut toxicitet:
Akut Toxicitet (Oral LD50)
5620 mg/kg Ratta

Akut Toxicitet (Dermal LD50)
18000 mg/kg Kanin

Akut Toxicitet (Inhalation LC50)
1620 ppmV (gas) Ratta 4 timmar
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BUTYLACETAT (CAS: 123-86-4)

Akut toxicitet:
Akut Toxicitet (Oral LD50)
10760 mg/kg Ratta

Akut Toxicitet (Dermal LD50)
> 14112 mg/kg Kanin

Akut Toxicitet (Inhalation LC50)
23.4 mg/l (dngor) Ratta 4 timmar

AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION

Ekotoxicitet
Anses inte vara miljéfarlig.

12.1 Toxicitet

Milidinformation for bestandsdelar.

ETYLACETAT (CAS: 141-78-6)

Akut toxicitet - Fisk
LC50 270 mg/l
Akut toxicitet - Ryggradslésa vattendjur

EC50 48 timmar 2306 mg/I Daphnia magna
BUTYLACETAT (CAS: 123-86-4)

Akut toxicitet - Fisk

LC50 96 timmar 18 mg/l Pimephales promelas (Amerikansk elritsa)
Akut toxicitet - Ryggradslésa vattendjur

EC50 48 timmar 44 mg/l Daphnia magna
Akut toxicitet - Vattenlevande véaxter

EC50 72 timmar 647.7 mg/l Scenedesmus subspicatus
NOEC 200 mg/l Scenedesmus subspicatus

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Nedbrytbarhet
Det finns inga data om produktens nedbrytbarhet.

Miljinformation fér bestdndsdelar.

BUTYLACETAT (CAS: 123-86-4)

Nedbrytbarhet
Produkten &r |att bionedbrytbar.

12.3 Bioackumuleringsférmaga

Bioackumulering
Data om bioackumulering &r inte kédnda.

Miljéinformation fér bestandsdelar.

BUTYLACETAT (CAS: 123-86-4)

Bioackumulering
Data om bioackumulering &r inte kanda.

12.4 Roérligheten i jord

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

Produkten innehaller inga PBT eller vPvB amnen.

Milj6information fér bestandsdelar.

BUTYLACETAT (CAS: 123-86-4)
Produkten innehaller inga PBT eller vPvB amnen.
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12.6 Andra skadliga effekter

AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING

Allman information
Avfallet ar klassificerat som farligt avfall. Avlagnas till ett godkant avfallsdeponeringsstalle, enligt lokala avfallsforeskrifter.

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Spill och avfall undanrgjs enligt de regler som har utarbetats av lokala myndigheter.

AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION

14.1 UN-nummer

UN-nr. (ADR/RID/ADN) 1263
UN-nr. (IMDG) 1263
UN-nr. (ICAO) 1263

14.2 Officiell transportbendmning

Teknisk benéamning, internat. PAINT

14.3 Faroklass for transport

ADR/RID/ADN Klass 3

ADR/RID/ADN Klass Klass 3: Brandfarliga vatskor.
ADR Etikett Nr 3

IMDG Klass 3

ICAO Klass/Riskgrupp 3

Transportkort

14.4 Fbrpackningsgrupp

ADR/RID/ADN Férpackningsgrupp ||
IMDG Forpackningsgrupp 1
ICAO Forpackningsgrupp 1l
14.5 Miljéfaror

Milisfarligt Amne/Vattenfororenande Amne
Nej

14.6 Sarskilda forsiktighetsatgarder

EMS F-E, S-E
Hazchem-Kod *3YE
Faronr. (ADR) 33
Tunnelrestriktionskod (D/E)

14.7 Bulktransport enligt bilaga Il till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Ingen information.

AVSNITT 15: GALLANDE FORESKRIFTER




BLOC' LUBE GREEN

15.1 Féreskrifter/lagstiftning om &mnet eller blandningen nér det géller sékerhet, halsa och miljé

EU-Lagstiftning

Kommissionens direktiv 2000/39/EG av den 8 juni 2000 om uppréattandet av en forsta férteckning éver indikativa
yrkeshygieniska gransvarden vid genomférandet av radets direktiv 98/24/EG om skydd av arbetstagares halsa och
sakerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i arbetet.

Europaparlamentets och radets férordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvardering,
godkannande och begrénsning av kemikalier (Reach), inrattande av en europeisk kemikaliemyndighet, andring av direktiv
1999/45/EG och upphavande av radets férordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens férordning (EG) nr 1488/94 samt
radets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG, med
andringar.

Europaparlamentets och radets férordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, markning och
férpackning av amnen och blandningar, andring och upphavande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt &ndring
av forordning (EG) nr 1907/2006 med andringar.

Tillstand (avdelning VII Férordning 1907/2006)

Inga sarskilda tillstand ar kdnda for denna produkt.

Begransningar (avdelning VIII Férordning 1907/2006)

Inga sérskilda begransningar fér anvandning ar kanda fér denna produkt.

15.2 Kemikaliesékerhetsbedémning

Ingen kemikaliesdkerhetsbeddémning har gjorts.

AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION

Utfardat Av Helen O'Reilly

Omarbetad APRIL 2013

Revision 6

Sékerhetsdatablads nr. 10800

R-Fraser (Hela Texten)

R67 Angor kan géra att man blir dasig och omtécknad.
R10 Brandfarligt.

R36 Irriterar 6gonen.

R11 Mycket brandfarligt

R66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Hela Texten For Faroangivelser

EUHO066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
H225 Mycket brandfarlig vatska och anga.

H226 Brandfarlig vatska och anga.

H319 Orsakar allvarlig égonirritation.

H336 Kan gora att man blir dasig eller omtécknad.

Forbehall Om Ansvar

Dessa upplysningar &r baserade pa de upplysningar som vi kant till vid tidpunkten for utarbetandet och de har getts i god tro och under forutsattning av,
att produkten anvands under normala férhallanden och i 6verensstdmmelse med det specificerade anvandningssatt. All annan anvandning av produkten
ev. tillsammans med andra produkter eller processer, sker pa anvandarens eget ansvar.
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