Data da revisao APRIL 2013

Revisdo 3
FICHA DE SEGURANCA
POLYETHER URETHANE 5604B
SECGAO 1: IDENTIFICAGAO DA SUBSTANCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA
1.1. Identificador do produto
Denominag&o/designagéo POLYETHER URETHANE 5604B
comercial
NUm. de produto UR5604B, EUR5604BB0.805K, EUR5604BB5K, EUR5604K5K, EUR5604K10K,
EUR5604K25K, EUR5604RP250G, ZE
1.2. Utilizacbes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizagdes desaconselhadas
UtilizagGes identificadas Resina
Utilizagdes desaconselhadas Neste momento, nao temos informagdes sobre restrigdes de uso. Eles serdo incluidos nesta
folha de dados de seguranga quando disponivel
1.3. Identificacdo do fornecedor da ficha de dados de seguranca
Distribuidor ELECTROLUBE. A division of HK
WENTWORTH LTD
ASHBY PARK, COALFIELD WAY,
ASHBY DE LA ZOUCH, LEICESTERSHIRE
LE65 1JR
UNITED KINGDOM
+44 (0)1530 419600
+44 (0)1530 416640
info@hkw.co.uk
1.4. Numero de telefone de emergéncia
+44 (0)1530 419600 between 8.30am - 5.00pm GMT Mon — Fri
SECGAO 2: IDENTIFICAGAO DOS PERIGOS
2.1. Classificagédo da substéncia ou mistura
Classificagéo (CE 1272/2008)
Riscos fisicos e quimicos Nao classificado.
Para a saude do ser Acute Tox. 4 - H332;Skin Irrit. 2 - H315;Eye Irrit. 2 - H319;Resp.
humano Sens. 1 - H334;Skin Sens. 1 - H317;Carc. 2 - H351;Repr. 2 -
H361fd;STOT Single 3 - H335;STOT Rep. 2 - H373
Para o ambiente Aquatic Chronic 2 - H411
Classificagéo (1999/45/CEE) Xn;R20, R48/20. Carc. Cat. 3;R40, Repr. Cat. 3;R62, R63. R42/43. Xi;R36/37/38. N;R51/53.

O Texto Completo para todas as Frases R e Adverténcia de perigo é apresentado na Seccéo 16
Para o ambiente
Toxico para os organismos aquaticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquatico. N&o deitar os
residuos no esgoto, eliminar este produto e o seu recipiente, enviando-os para local autorizado para a recolha de
residuos perigosos ou especiais. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminagao do ambiente. Evitar a
libertacdo para o ambiente. Obter instru¢des especificas/fichas de seguranga. Eliminar os detritos e residuos de acordo
com as determinag¢des das autoridades locais.

2.2. Elementos do rétulo

Contém TRIARYL PHOSPHATES Isopropylated
4,4'-DIISOCIANATO DE DIFENILMETANO

METHYLENEDIPHENYL DIISOCYANATE
Rétulo Em Conformidade Com (CE) N.° 1272/2008
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Palavra-Sinal Perigo
Adverténcias De Perigo
H315
H317
H319
H332
H334

H335

H351

H361fd

H373

H411

Recomendagtes De Prudéncia

P281

P280

P285
P305+351+338

P314
P342+311

Recomendagdes Adicionais De Prudéncia

P260
P302+352

P304+341

P333+313
P403+233

P405
Informagdes suplementares no rétulo

EUH204

2.3. Outros perigos

Provoca irritagdo cutanea.

Pode provocar uma reacgao alérgica cutanea.

Provoca irritagdo ocular grave.

Nocivo por inalagéo.

Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou
dificuldades respiratorias.

Pode provocar irritagéo das vias respiratorias.

Suspeito de provocar cancro.

Suspeito de afectar a fertilidade ou o nascituro.

Pode afectar os 6rgéos apds exposi¢ao prolongada ou repetida.
Toxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

Usar o equipamento de protecgao individual exigido.

Usar luvas de protecgao, protecgao ocular e facial.

Em caso de ventilagdo inadequada, usar protecgao respiratéria.

SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar
cuidadosamente com agua durante varios minutos. Se usar lentes
de contacto, retire-as, se tal Ihe for possivel. Continuar a enxaguar.
Em caso de indisposig¢do, consulte um médico.

Em caso de sintomas respiratérios: contacte um CENTRO DE
INFORMACAO ANTIVENENOS ou um médico.

N&o respirar os vapores/aerossois.

SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e
agua abundantes.

EM CASO DE INALAGAO: em caso de dificuldade respiratdria,
retirar a vitima para uma zona ao ar livre e manté-la em repouso
numa posigao que nao dificulte a respiragao.

Em caso de irritagdo ou erupgao cutanea: consulte um médico.
Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem
fechado.

Armazenar em local fechado a chave.

Contém isocianatos. Pode provocar uma reacgéo alérgica.

Nao classificado como PBT/mPmB pelos critérios actuais da EU.

SECGAO 3: COMPOSIGAO/INFORMAGAO SOBRE OS COMPONENTES

3.2. Misturas

TRIARYL PHOSPHATES Isopropylated

No. CAS: 68937-41-7 No. CE: 273-066-3

10-30%

Classificacao (CE 1272/2008)
N&o classificado.

Classificacao (67/548/CEE)
Repr. Cat. 3;R62,R63.




POLYETHER URETHANE 5604B

4,4'-DIISOCIANATO DE DIFENILMETANO 10-30%
No. CAS: 101-68-8 No. CE: 202-966-0

Classificagao (CE 1272/2008) Classificagao (67/548/CEE)

Acute Tox. 4 - H332 Carc. Cat. 3;R40

Skin Irrit. 2 - H315 Xn;R20,R48/20

Eye Irrit. 2 - H319 Xi;R36/37/38

Resp. Sens. 1 - H334 R42/43

Skin Sens. 1 - H317

Carc. 2 - H351

STOT Single 3 - H335

STOT Rep. 2 - H373

METHYLENEDIPHENYL DIISOCYANATE 10-30%
No. CAS: 26447-40-5 No. CE: 247-714-0

Classificagao (CE 1272/2008) Classificagao (67/548/CEE)

Acute Tox. 4 - H332 Carc. Cat. 3;R40

Skin Irrit. 2 - H315 Xn;R20,R48/20

Eye Irrit. 2 - H319 Xi;R36/37/38

Resp. Sens. 1 - H334 R42/43

Skin Sens. 1 - H317

Carc. 2 - H351

STOT Single 3 - H335

STOT Rep. 2 - H373

TRIPHENYL PHOSPHATE 10-30%
No. CAS: 115-86-6 No. CE: 204-112-2

Classificagao (CE 1272/2008) Classificagao (67/548/CEE)

Nao classificado. N;R50/53.

O Texto Completo para todas as Frases R e Adverténcia de perigo é apresentado na Seccgao 16

Comentarios Sobre A Composigao

Ingredients not listed are classified as non-hazardous or at a concentration below reportable levels Ingrediants are
registered on AICS

SECGAO 4: PRIMEIROS SOCORROS

4.1. Descri¢cdo das medidas de primeiros socorros

Inalagéo

Remover a pessoa exposta para o ar fresco imediatamente. Providenciar ar fresco, calor e repouso, de preferéncia em
confortavel posi¢cao sentada. Conseguir assisténcia médica caso qualquer mal-estar continue. Em caso de problemas
respiratorios, respiragao artificial/oxigénio. Tenha em atengdo que poderdo manifestar-se sintomas de edema pulmonar
(falta de ar) até 24 horas ap6s a exposigdo. Chame imediatamente uma ambulancia.

Ingestéo

NAO PROVOCAR VOMITO! Enxaguar imediatamente boca e providenciar que haja ar fresco. Obter assisténcia médica
imediatamente!

Contacto com a pele

Remover a pessoa afectada de perto da fonte de contaminagéo. Remover imediatamente as roupas molhadas. Lavar a

pele imediatamente com agua e sabdo. Conseguir assisténcia médica imediata caso aparecam sintomas apos a lavagem.

Contacto com os olhos

Lavar os olhos imediatamente com muita agua, enquanto se levantam as palpebras. Atengao - Retirar dos olhos as
lentes de contacto, se houver, antes de enxaguar. Continuar a enxaguar por pelo menos 15 minutos e conseguir
assisténcia médica. Conseguir assisténcia médica caso qualquer mal-estar continue.
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4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Inalagéo
Pode ocasionar dificuldades respiratérias de tipo asmatico.

4.3. Indicagbes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais hecessarios

Tratar sintomaticamente.

SECGAO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIOS

5.1. Meios de extingédo

Meios de extingéo
O incéndio pode ser extinto usando: Spray de agua, névoa ou neblina. Espuma. P6.

5.2. Perigos especiais decorrentes da substincia ou mistura

Produtos de combust&o perigosos

A decomposigao térmica ou queima pode desprender 6xidos de carbono e outros gases ou vapores toxicos.
Perigos Excepcionais De Incéndio & Explosao

O fogo causa formagao de gases toxicos.
Riscos especificos

Fogo cria: Gases/vapores/fumos irritantes. Gas cianidrico (HCN). Gases nitrosos (NOx).

5.3. Recomendagées para o pessoal de combate a incéndios

Procedimentos Especiais De Combate A Incéndio

Evitar respirar vapores emanados do incéndio. Utilizar mascara respiratoria de ar pressurizado caso o produto esteja
envolvido em incéndio.
Equipamento de protecgéo para o pessoal de combate a incéndios

Em caso de incéndio, deve ser envergado equipamento autbnomo de respiragéo e vestuario de protecgdo completa.

SECGAO 6: MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

6.1. Precaugdes individuais, equipamento de protecgdo e procedimentos de emergéncia

Usar vestimenta de proteccéao tal como descrito na Secgéo 8 desta Folha de Dados de Seguranca.

6.2. Precaugdes a nivel ambiental

Nao deitar aos esgotos, as vias aquaticas nem ao solo.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Ao tratar um derramamento, consultar a secgao relativa as medidas de protecgao adequadas. Utilizar equipamento de
protecgao necessario. Estancar o vazamento se for possivel fazé-lo sem riscos. Lavar com agua em abundancia para
limpar a area de derramamento. NAO contaminar fontes de agua ou escoadouro de esgoto.

6.4. Remiss3io para outras seccoes

Usar vestimenta de protecgao tal como descrito na Secgéo 8 desta Folha de Dados de Seguranga. Consulte o ponto 11
para informacgdes adicionais sobre os riscos para a saude. Para informagbes sobre a eliminagéo, ver o ponto 13.

SECGAO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

7.1. Precaucgdes para um manuseamento seguro

Pessoas com problemas respiratorios ndo devem manusear esta preparagdo. Pessoas susceptiveis a reacgdes alérgicas
nao devem manusear este produto. Evitar a formagao de névoas ou aerossois. Evitar a inalagao de vapores e aerossois e
o contacto com a pele e os olhos. Ventilar bem, evitar respirar vapores. Utilizar mascara respiratéria aprovada caso a
contaminagao do ar esteja acima do nivel aceito. Utilizar ventilagdo mecanica em caso de manuseio que cause formagao
de vapores. A aspersao ou pintura por spray & permitida apenas em sistemas fechados, gabinetes proprios ou locais
fechados com ventilagdo adequada. Obrigatério haver condi¢gdes p/ lavar os olhos e chuveiro de emergéncia, ao
manusear este produto.

7.2. Condicées de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Conservar no recipiente original. Conservar no recipiente original bem fechado, em local seco, fresco e bem ventilado.
Manter ao abrigo de calor, faiscas e chama aberta.

7.3. Utilizagdes finais especificas

As utilizagdes identificadas para este produto estao especificadas na Secgao 1.2.
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SECGAO 8: CONTROLO DA EXPOSIGAO/PROTECGAO INDIVIDUAL

8.1. Parametros de controlo

Nome STD LT - ppm ST - ppm Notas

4,4'-DIISOCIANATO DE DIFENILMETANO ACGIH |0.005 ppm

ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists.

8.2. Controlo da exposigéo

Equipamento protetor

Condi¢bes do processo

Utilizar controles de engenharia para reduzir a contaminagao do ar ao nivel permitido de exposi¢do. Providenciar
instalagbes especiais para lavagem dos olhos.

Medidas técnicas

Providenciar ventilagao suficiente durante operagbes que causam formagao de vapores. Providenciar boa ventilagao,
incluindo exaustao, para garantir que os limites ocupacionais definidos ndo sejam ultrapassados.

Protecg¢éo respiratéria

Deve utilizar-se protecgéo respiratoria caso a contaminacgao do ar exceda os niveis aceitaveis. Recomenda-se usar um
equipamento respiratério com filtro de combinacgéo, tipo A2/P2. EN14387 Durante as pulverizagdes, usar aparelho
respirador adequado de ar aduzido

Protecgdo das maos

Utilizar luvas de protecéao feitas de: Borracha, neoprene ou PVC. As luvas mais adequadas devem ser escolhidas apos
consulta junto do fornecedor, que podera fornecer informagdes sobre o tempo de resisténcia do material a penetragéo de
produtos quimicos. Gloves should conform to EN374

Protecgéo dos olhos

Utilizar 6culos aprovados de protecéo contra produtos quimicos caso haja risco razoavel de exposicéo dos olhos. EN166
Outras Prote¢des Adicionais

Usar roupas apropriadas para impedir qualquer possibilidade de contacto com o liquido e contacto repetido ou prolongado
com o vapor.

Medidas de higiene

NAO FUMAR NA AREA DE TRABALHO! Lavar-se ao fim de cada turno de trabalho e antes de comer, fumar ou utilizar o
sanitario. Tirar imediatamente qualquer roupa que ficar contaminada. Lavar imediatamente caso a pele fique contaminada.
Nao comer, beber ou fumar durante a utilizagao.

Controlo de exposi¢gdo ambiental

Os residuos e recipientes vazios devem ser tratados como residuos perigosos, de acordo com as provisdes locais e
nacionais.

SECGAO 9: PROPRIEDADES FISICAS E QUIMICAS

9.1. Informagdes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Aspecto Viscoso Liquido
Cor Ambar

Odor Mofado (bolorento).
Solubilidade Insoluvel em agua

Ponto de ebuli¢do inicial e intervalo 190 (374 F)
de ebuligdo (°C)

Ponto de fuséo (°C) <15 (59 F)

Densidade relativa 1.20 @ 20 °C (68 F)

Densidade Total Do Volume 1200 kg/m3

Viscosidade 50 mPas @ 25 °C (77 F)

Ponto de inflamagéo (°C) >190 (374 F) CC (Copo fechado).

Temperatura de auto ignigéo (°C) >260 (500 F)



POLYETHER URETHANE 5604B

9.2. Outras informacgdes

SECGAO 10: ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

10.1. Reactividade

Reage violentamente com acidos fortes, bases, prod. quimicos organicos e certas combinagdes de metais.

10.2. Estabilidade quimica

Estavel em condi¢des normais de temperatura .

10.3. Possibilidade de reac¢des perigosas

Polimerizagao Arriscada
N&o polimeriza.

10.4. CondigGes a evitar

Evitar calor, chamas e outras fontes de igni¢cdo. Reage violentamente com acidos fortes, bases, prod. quimicos organicos
e certas combinagdes de metais.

10.5. Materiais incompativeis

Materiais A Serem Evitados
Agua, vapor, misturas com agua. Acidos fortes.

10.6. Produtos de decomposigdo perigosos

Altas temperaturas geram: Gases/vapores/fumos téxicos. Bidxido de carbono (CO2). Monoxido de carbono (CO). Gas
cianidrico (HCN).

SECGAO 11: INFORMAGAO TOXICOLOGICA

11.1. Informagdes sobre os efeitos toxicoldgicos

Dose Téxica 1 - LD 50

>2000 mg/kg (oral ratazana)
Conc. Téxica- LC 50

490 mg/l/4h (inal-ratazana)
Outros Efeitos P/ A Saude

Cancerigeno, categoria 3. Suspeita de perigo de cancro.

Informagdes gerais
Nenhuma adverténcia especifica relativa a saude.

Inalagéo

Nocivo por inalagdo. Altas concentragdes de vapores podem irritar as vias respiratorias e causar fadiga, nausea e vomitos.
Pode causar sensibilizagao por inalago.

Ingestéo
Pode causar dor de estbmago ou vomitos.

Contacto com a pele

Irritante para a pele. Exposi¢ao prolongada ou repetida pode causar severa irritagao.
Contacto com os olhos

Irritante para os olhos.

Informagéo toxicolégica nos ingredientes.
METHYLENEDIPHENYL DIISOCYANATE (CAS: 26447-40-5)

Dose Téxica 1 - LD 50

5000 mg/kg (oral ratazana)
Dose Toxica 2 - LD 50

5000 mg/kg (ipr-ratazana)
Conc. Toxica- LC 50

370 mg/l/4h (inal-ratazana)
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TRIARYL PHOSPHATES lIsopropylated (CAS: 68937-41-7)

Dose Téxica 1 - LD 50

>5000 mg/kg (oral ratazana)
TRIPHENYL PHOSPHATE (CAS: 115-86-6)

Dose Toxica 1 - LD 50

>5000 mg/kg (oral ratazana)
Dose Toxica 2 - LD 50

>2000 mg/kg (oral-coelho)
Conc. Téxica- LC 50

>200 mg/l/4h (inal-ratazana)

SECCAO 12: INFORMACAO ECOLOGICA

Ecotoxicidade
Perigoso para o ambiente: Pode causar efeitos nocivos a longo prazo no ambiente aquatico.

12.1. Toxicidade

LC50, 96 Hrs, Peixe, mg/l >1000
Toxicidade Aguda - Peixe

CLO0 96 horas > 1000 mg/I
EC50, 48 Hrs, Daphnia, mg/| >500

Toxicidade Aguda - invertebrados aquaticos

CEO > 500 mg/l Daphnia magna
Toxicidade Aguda - Plantas aquaticas

CEOQ 72 horas 1640 mg/l Scenedesmus subspicatus

Informag&o ecolégica nos ingredientes.

METHYLENEDIPHENYL DIISOCYANATE (CAS: 26447-40-5)

LC50, 96 Hrs, Peixe, mg/l
100
EC50, 48 Hrs, Daphnia, mg/l
100
TRIARYL PHOSPHATES Isopropylated (CAS: 68937-41-7)

LC50, 96 Hrs, Peixe, mg/l

1.6
EC50, 48 Hrs, Daphnia, mg/l

2.44

12.2. Persisténcia e degradabilidade

Degradabilidade
O produto ¢é dificilmente biodegradavel.

12.3. Potencial de bioacumulagéo

Potencial de bioacumulagao
O produto ndo contém substancias consideradas bioacumulativas.

12.4. Mobilidade no solo

12.5. Resultados da avaliagdo PBT e mPmB

Este produto ndo contém quaisquer substancias PBT ou mPmB.

12.6. Outros efeitos adversos

N&o é necessaria qualquer informagao

SECGAO 13: CONSIDERAGOES RELATIVAS A ELIMINAGAO

Informagdes gerais

Os residuos sdo classificados como residuos especiais perigosos. Devem ser eliminados em local apropriado, de acordo
com as autoridades locais competentes.

13.1. Métodos de tratamento de residuos

Os residuos e recipientes vazios devem ser tratados como residuos perigosos, de acordo com as provisoes locais e
nacionais.
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SECGAO 14: INFORMAGOES RELATIVAS AO TRANSPORTE

14.1. Niumero ONU

N° UN (ADR/RID/ADN) 3082
N° UN (IMDG) 3082
N° UN (ICAO) 3082

14.2. Designacgéao oficial de transporte da ONU

Denominagéo de expedigéo ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (TRIPHENYL
correcta PHOSPHATE)

14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

Classe ADR/RID/ADN Classe 9: Diversas substancias e objetos perigosos.
N° ADR De Rétulo 9
Classe IMDG 9
Classe/Divisdo ICAO 9

Rétulos Para Transporte

14.4. Grupo de embalagem

Grupo de embalagem IMDG 1
Grupo de embalagem ICAO ]

14.5. Perigos para o ambiente

Matérias Perigosas Do Ponto De Vista Do Ambiente/Poluente Marinho

14.6. Precaucdes especiais para o utilizador

EMS F-A, S-F
Cédigo Hazchem 37

N° Do Perigo (ADR) 90
Cédigo de restricdo em tlneis (E)

14.7. Transporte a granel em conformidade com o anexo Il da Convengéo Marpol 73/78 e o Cédigo IBC

Irrelevante

SECGAO 15: INFORMAGAO SOBRE REGULAMENTAGAO

15.1. Regulamentagao/legislagéo especifica para a substancia ou mistura em matéria de saude, seguranga e
ambiente
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Legislagdo Da Unido Europeia
Directiva 2000/39/CE da Comissao, de 8 de Junho de 2000, relativa ao estabelecimento de uma primeira lista de valores
limite de exposicao profissional indicativos para execugéo da Directiva 98/24/CE do Conselho relativa a protecgao da
seguranca e da saude dos trabalhadores contra os riscos ligados a exposigao a agentes quimicos no trabalho.
Regulamento (CE) n. o 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de Dezembro de 2006 , relativo ao
registo, avaliagdo, autorizagao e restricdo de substancias quimicas (REACH), que cria a Agéncia Europeia das
Substancias Quimicas, que altera a Directiva 1999/45/CE e revoga o Regulamento (CEE) n. o 793/93 do Conselho e o
Regulamento (CE) n. o 1488/94 da Comissao, bem como a Directiva 76/769/CEE do Conselho e as Directivas
91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE da Comisséao.
Regulamento (CE) n. 0 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Dezembro de 2008 , relativo a
classificagao, rotulagem e embalagem de substancias e misturas, que altera e revoga as Directivas 67/548/CEE e
1999/45/CE, e altera o Regulamento (CE) n. 0 1907/2006 (e alteragaos posteriores).
Listas de Satide e Ambiente
Nenhum dos ingredientes esta listado.
Autorizagdes (Titulo VIl Regulamento 1907/2006)
N&o estao registadas autoriza¢des especificas para este produto.
Restrigdes (Titulo VIII Regulamento 1907/2006)

Nao estao registadas restrigoes de utilizagdo especificas para este produto.

15.2. Avaliacdo da seguranga quimica

N&o foi realizada uma avaliagao de seguranca quimica.

SECCAO 16: OUTRAS INFORMACOES

Emitido Por Helen O'Reilly

Data da revis&o APRIL 2013

Revisdao 3

N° DE SDS 10894

Frases De Risco Completas

R36/37/38 Irritante para os olhos, vias respiratérias e pele.

R50/53 Muito téxico para os organismos aquaticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo
no ambiente aquatico.

R20 Nocivo por inalagao.

R48/20 Nocivo: risco de efeitos graves para a saude em caso de exposi¢ao prolongada por inalagao.

R42/43 Pode causar sensibilizagao por inalagao e em contacto com a pele.

R40 Possibilidade de efeitos cancerigenos.

R62 Possiveis riscos de comprometer a fertilidade.

R63 Possiveis riscos durante a gravidez de efeitos indesejaveis na descendéncia.

R51/53 Toxico para os organismos aquaticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no

ambiente aquatico.
Adverténcias De Perigo Completas

H315 Provoca irritagdo cutanea.

H317 Pode provocar uma reacgdo alérgica cutanea.

H319 Provoca irritagéo ocular grave.

H332 Nocivo por inalagéo.

H334 Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou dificuldades respiratorias.
H335 Pode provocar irritagao das vias respiratérias.

H351 Suspeito de provocar cancro.

H361fd Suspeito de afectar a fertilidade ou o nascituro.

H373 Pode afectar os 6rgaos <<Organs>> ap0s exposigao prolongada ou repetida.

H411 Toxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

Termo De Isengéo De Responsibilidade

Esta informacao refere-se apenas ao material especifico designado, e pode nao ser valida para este material se utilizado em combinagdo com
quaisquer outros materiais ou em quaisquer outros processos. Esta informacéo é, de acordo com os melhores conhecimentos e convigdes da empresa,
precisa e fiavel, na data indicada. Todavia, ndo damos qualquer garantia ou declaragéo formal quanto a sua exactido, fiabilidade ou integralidade. E
da responsabilidade exclusiva do utilizador considerar satisfatérias e adequadas as referidas informagdes para seu uso especifico.
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Data da revisao APRIL 2013

Revisdo 2
FICHA DE SEGURANCA
POLYETHER URETHANE 5604A
SECQAO 1: IDENTIFICAQAO DA SUBSTANCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA
1.1. Identificador do produto
Denominag&o/designagéo POLYETHER URETHANE 5604A
comercial
Nim. de produto UR5604A, EUR5604AB25K, EUR5604AB25KLEM, EUR5604AB5K, EUR5604K5K,

EUR5604K10K, EUR5604K25K, EUR5604RP250G, ZE

1.2. Utilizagoes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizacdes desaconselhadas

UtilizagGes identificadas Resina

1.3. Identificacdo do fornecedor da ficha de dados de seguranca

Distribuidor ELECTROLUBE. A division of HK
WENTWORTH LTD
ASHBY PARK, COALFIELD WAY,
ASHBY DE LA ZOUCH, LEICESTERSHIRE
LE65 1JR
UNITED KINGDOM
+44 (0)1530 419600
+44 (0)1530 416640
info@hkw.co.uk

1.4. Numero de telefone de emergéncia

+44 (0)1530 419600 between 8.30am - 5.00pm GMT Mon — Fri

SECGAO 2: IDENTIFICAGAO DOS PERIGOS

2.1. Classificagdo da substancia ou mistura

Classificagédo (CE 1272/2008)

Riscos fisicos e quimicos Nao classificado.

Para a saude do ser Nao classificado.

humano

Para o ambiente Nao classificado.
Classificagéo (1999/45/CEE) Nao classificado.

O Texto Completo para todas as Frases R e Adverténcia de perigo é apresentado na Seccéo 16

2.2. Elementos do rétulo

Rétulo Em Conformidade Com (CE) N.° 1272/2008
Pictograma desnecessario.

2.3. Outros perigos

Nao classificado como PBT/mPmB pelos critérios actuais da EU.

SECGAO 3: COMPOSIGAO/INFORMAGAO SOBRE OS COMPONENTES

3.2. Misturas

Comentarios Sobre A Composigao
Ingredients not listed are classified as non-hazardous or at a concentration below reportable levels

SECGAO 4: PRIMEIROS SOCORROS
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POLYETHER URETHANE 5604A

4.1. Descri¢cdo das medidas de primeiros socorros

Inalagéo

Remover a pessoa exposta para o ar fresco imediatamente. Conservar a pessoa afectada aquecida e em repouso.
Conseguir assisténcia médica imediatamente.

Ingestéo

NAO PROVOCAR VOMITO! Enxaguar imediatamente boca e providenciar que haja ar fresco. Obter assisténcia médica
imediatamente!

Contacto com a pele

Remover a pessoa afectada de perto da fonte de contaminagdo. Remover as roupas contaminadas. Lavar a pele
imediatamente com agua e sab&o. Conseguir assisténcia médica caso qualquer mal-estar continue.

Contacto com os olhos

Lavar os olhos imediatamente com muita 4gua, enquanto se levantam as palpebras. Atencao - Retirar dos olhos as
lentes de contacto, se houver, antes de enxaguar. Continue a enxaguar durante pelo menos 15 minutos. Conseguir
assisténcia médica caso qualquer mal-estar continue.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

4.3. Indicagdes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios

SECGAO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIOS

5.1. Meios de extingdo

Meios de extingdo
O incéndio pode ser extinto usando: Spray de agua, névoa ou neblina. Espuma. P6.

5.2. Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura

5.3. Recomendagdes para o pessoal de combate a incéndios

SECGAO 6: MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

6.1. Precaugdes individuais, equipamento de protecgdo e procedimentos de emergéncia

6.2. Precaugdes a nivel ambiental

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Ventilar bem. Utilizar equipamento de protecgéo necessario. Absorver em vermiculita, areia seca ou terra e colocar nos
recipientes.

6.4. Remiss3io para outras seccoes

SECGAO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

7.1. Precaucdes para um manuseamento seguro

Evitar derramamento e contacto com pele e olhos. Ventilar bem, evitar respirar vapores. Utilizar mascara respiratoria
aprovada caso a contaminagao do ar esteja acima do nivel aceito. Pessoas susceptiveis a reacgdes alérgicas ndo devem
manusear este produto.

7.2. Condicées de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Conservar no recipiente original bem fechado, em local seco, fresco e bem ventilado. Conservar no recipiente original.
Guardar separado de comida, alimentos para animais, fertilizantes e outros materiais sensiveis.

7.3. Utilizagdes finais especificas

SECGAO 8: CONTROLO DA EXPOSIGAO/PROTECCAO INDIVIDUAL

8.1. Parametros de controlo

Comentarios S/ Os Ingredientes
Nenhum limite de exposicao informado p/ o(s) ingrediente(s).
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POLYETHER URETHANE 5604A

8.2. Controlo da exposigédo

Equipamento protetor

CondigGes do processo

Utilizar controles de engenharia para reduzir a contaminagao do ar ao nivel permitido de exposi¢do. Providenciar
instalagdes especiais para lavagem dos olhos.

Medidas técnicas

Providenciar ventilagao suficiente durante operagdes que causam formagao de vapores. Providenciar boa ventilagao,
incluindo exaustao, para garantir que os limites ocupacionais definidos ndo sejam ultrapassados.

Protecgao respiratéria

Deve utilizar-se proteccgao respiratéria caso a contaminacgao do ar exceda os niveis aceitaveis. Recomenda-se usar um
equipamento respiratério com filiro de combinacgéo, tipo A2/P2. EN14387 Durante as pulverizagdes, usar aparelho
respirador adequado de ar aduzido

Protecgdo das maos

Utilizar luvas de protecéao feitas de: Borracha, neoprene ou PVC. As luvas mais adequadas devem ser escolhidas apos
consulta junto do fornecedor, que podera fornecer informagdes sobre o tempo de resisténcia do material a penetragéo de
produtos quimicos. Gloves should conform to EN374

Protecgao dos olhos

Utilizar 6culos aprovados de protegao contra produtos quimicos caso haja risco razoavel de exposigao dos olhos. EN166
Outras Protegoes Adicionais

Usar roupas apropriadas para impedir qualquer possibilidade de contacto com o liquido e contacto repetido ou prolongado
com o vapor.

Medidas de higiene

NAO FUMAR NA AREA DE TRABALHO! Lavar-se ao fim de cada turno de trabalho e antes de comer, fumar ou utilizar o
sanitario. Lavar imediatamente com agua e sabao caso a pele fique contaminada. Tirar imediatamente qualquer roupa que
ficar contaminada. Nao comer, beber ou fumar durante a utilizagao.

SECGAO 9: PROPRIEDADES FISICAS E QUIMICAS

9.1. Informagdes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Aspecto Viscoso
Cor Negro
Odor Aromatico.

Ponto de ebuligio inicial e intervalo  >250 (482 F)

de ebuligdo (°C)

Densidade relativa 1.62 @ 20 °C (68F)
Viscosidade 9600 mPas @ 25 °C (77 F)

9.2. Outras informacdes

SECGAO 10: ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

10.1. Reactividade

10.2. Estabilidade quimica

Estavel em condi¢des normais de temperatura .

10.3. Possibilidade de reac¢bes perigosas

10.4. Condicdes a evitar
Evitar calor, chamas e outras fontes de ignigao.

10.5. Materiais incompativeis

Materiais A Serem Evitados
Nao foi observado nenhum grupo incompativel.

10.6. Produtos de decomposicéo perigosos
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POLYETHER URETHANE 5604A

Altas temperaturas geram: Gases/vapores/fumos irritantes de: Bioxido de carbono (CO2). Mondxido de carbono (CO).

SECGAO 11: INFORMAGAO TOXICOLOGICA

11.1. Informacdes sobre os efeitos toxicoldgicos

Informagéo toxicologica

Datos nao conhecidos.
Outros Efeitos P/ A Salde

A substancia ndo demonstra propriedades cancerigenas.

Ingestao
Pode causar dor de estdmago ou vomitos.

Contacto com a pele
Irritante para a pele. Pode causar irritagcdo/eczema na pele

Contacto com os olhos

Irritante para os olhos.

Advertencias De Saude

Nao foi notado nenhum impacto especifico, agudo ou crdnico, para a saude; mas esta substancia pode, ainda assim, ter
impacto nocivo p/ a saude humana, tanto em geral como p/ certos individuos com problemas de saude pré-existentes ou
latentes.

SECCAO 12: INFORMACAO ECOLOGICA

Ecotoxicidade
N&o considerado perigoso para o ambiente.

12.1. Toxicidade

12.2. Persisténcia e degradabilidade

12.3. Potencial de bioacumulagio

12.4. Mobilidade no solo

12.5. Resultados da avaliagdo PBT e mPmB

12.6. Outros efeitos adversos

SECGAO 13: CONSIDERAGOES RELATIVAS A ELIMINAGAO

13.1. Métodos de tratamento de residuos

Eliminar os detritos e residuos de acordo com as determinagbes das autoridades locais.

SECGAO 14: INFORMAGOES RELATIVAS AO TRANSPORTE

Geral O produto nao esta coberto por regulamentagao internacional sobre o transporte de cargas
perigosas (IMDG, ICAO/IATA, ADR/RID).

Notas Transporte Rodoviario Nao classificado.

Notas Transporte Ferroviario N&o classificado.

Notas Transporte Maritimo Nao classificado.

Notas Transporte Aéreo N&o classificado.

14.1. Niumero ONU

14.2. Designacéao oficial de transporte da ONU

14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte
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POLYETHER URETHANE 5604A
Classe ADR/RID/ADN Nao classificado para transporte.

Rétulos Para Transporte

Nao requer simbolo de perigo para transporte.

14.4. Grupo de embalagem

14.5. Perigos para o ambiente

Matérias Perigosas Do Ponto De Vista Do Ambiente/Poluente Marinho
N&o.

14.6. Precaugdes especiais para o utilizador

14.7. Transporte a granel em conformidade com o anexo Il da Convencdo Marpol 73/78 e o Cédigo IBC

SECGAO 15: INFORMAGAO SOBRE REGULAMENTAGAO

15.1. Regulamentac&o/legislagdo especifica para a substancia ou mistura em matéria de salde, seguranga e

ambiente

Legislagdo Da Unido Europeia

Directiva 2000/39/CE da Comissao, de 8 de Junho de 2000, relativa ao estabelecimento de uma primeira lista de valores
limite de exposigao profissional indicativos para execugéo da Directiva 98/24/CE do Conselho relativa a protecgao da
seguranga e da saude dos trabalhadores contra os riscos ligados a exposigao a agentes quimicos no trabalho.
Regulamento (CE) n. o 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de Dezembro de 2006 , relativo ao
registo, avaliagdo, autorizagao e restrigdo de substancias quimicas (REACH), que cria a Agéncia Europeia das
Substancias Quimicas, que altera a Directiva 1999/45/CE e revoga o Regulamento (CEE) n. o 793/93 do Conselho e o
Regulamento (CE) n. o 1488/94 da Comissao, bem como a Directiva 76/769/CEE do Conselho e as Directivas
91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE da Comisséao.

Regulamento (CE) n. 0 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Dezembro de 2008 , relativo a
classificagao, rotulagem e embalagem de substancias e misturas, que altera e revoga as Directivas 67/548/CEE e
1999/45/CE, e altera o Regulamento (CE) n. 0 1907/2006 (e alteragaos posteriores).

15.2. Avaliacdo da seguranga quimica

Nao foi realizada uma avaliagcdo de seguranga quimica.

SECGAO 16: OUTRAS INFORMAGOES

Emitido Por Helen O'Reilly
Data da revis&o APRIL 2013
Reviséo 2

N° DE SDS 10892

Frases De Risco Completas

NC Nao classificado.
Adverténcias De Perigo Completas

Termo De Isengéo De Responsibilidade

Esta informacao refere-se apenas ao material especifico designado, e pode nao ser valida para este material se utilizado em combinagdo com
quaisquer outros materiais ou em quaisquer outros processos. Esta informacéo é, de acordo com os melhores conhecimentos e convigdes da empresa,
precisa e fiavel, na data indicada. Todavia, ndo damos qualquer garantia ou declaragéo formal quanto a sua exactido, fiabilidade ou integralidade. E
da responsabilidade exclusiva do utilizador considerar satisfatérias e adequadas as referidas informagdes para seu uso especifico.
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