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IEC Gerateanschlussstecker E fiir Kabelmontage, gerade, max. Kabeldurchmesser 8.5 mm

4732/4735
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Beschreibung Referenzen
- Kabelstecker: Ersetzt Typ 8143
Schraubbefestigung Weblinks
- 1 Funktion: pdf-Datenblatt, html-Datenblatt, Allgemeine Produktinformationen,
. ) . Zulassungen, CE-Konformitatserklarung, RoHS, CHINA-RoHS, REACH,
- Geratestecker, Stifttemperatur 70 °C, Schutzklasse | Mating Connectors, e-Shop, SCHURTER-Stock-Check, Distributor-
- Kabel Stock-Check, CAD-Zeichnungen, Zubehdr, Detailanfrage zu Typ
Zulassungen
- VDE Ausweisnummer: 40010731
- UL Ausweisnummer: E96454
- CSA Ausweisnummer: 56242
Technische Daten
Nenndaten IEC 10A / 250VAC; 50Hz Geréateanschlussstecker E geméss IEC/EN 60320-2-2,
Nenndaten UL/CSA 10A / 250VAC; 60Hz UL 498, CSA C22.2 no. 42 (Fur kalte
Spannungsfestigkeit > 2KVAC zwischen L-N Bedingungen) Stifttemperatur 70 °C,
> 2KVAC zwischen L/N-PE 10A, Schutzklasse |
(1 min/50Hz)
Zuldssige Betriebstemp. -25°C bis 70°C
Schutzklasse Geeignet fur Gerate der Schutzklasse |
nach IEC 61140
Anschluss Kabel
Material: Gehause Thermoplast, schwarz, UL 94V-0
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4732
- 20.8 - - 81.0 -
ﬁ A
= =
S — i
R
= 1 UUuDT
Y
_ 55.5 -
Alle Varianten
Farbe Max. Kabeldurchmesser Max. Leitungsquerschnitt Bestell-Nummer
schwarz 8.5mm 3x1mm2/3x18 AWG 4732.0000

Oft verkauft.

Sie kdnnen die Verflgbarkeit all unserer Produkte in Echtzeit prifen:http://www.schurter.com/de/
Stock-Check/Produktverfuegbarkeit-SCHURTER

Maximales Drehmoment fur Schrauben: Anschlussklemmen: 0.5 Nm, Kabelklemmen: 0.3 Nm, Ge-
hauseverschraubung: 0.3 Nm

Verpackungseinheit 100 ST
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http://www.schurter.ch/PG07
http://www.schurter.com/rohs
http://www.schurter.com/china-rohs
http://www.schurter.ch/de/Dokumente-Referenzen/Zulassungen/(id)/4732+AND+FIELD+CertificationInstitute=UL
http://www.schurter.ch/de/Dokumente-Referenzen/Zulassungen/(id)/4732+AND+FIELD+CertificationInstitute=CSA
http://www.schurter.ch/de/Dokumente-Referenzen/Zulassungen/(id)/4732+AND+FIELD+CertificationInstitute=VDE
http://www.schurter.ch/de/Dokumente-Referenzen/Zulassungen/(id)/4732+AND+FIELD+CertificationInstitute=CQC
http://www.schurter.ch/pdf/german/typ_8143.pdf
http://www.schurter.ch/pdf/german/typ_4732.pdf
http://www.schurter.ch/de/datenblatt/4732
http://www.schurter.ch/products/iec_connector_overview.asp?language_id=1
http://www.schurter.ch/de/Dokumente-Referenzen/Zulassungen/(id)/4732
http://www.schurter.com/de/Dokumente-Referenzen/Zulassungen/(id)/4732+AND+FIELD+CertificationInstitute=SAG
http://www.schurter.ch/company/german/rohs.asp
http://www.schurter.ch/company/german/china_rohs.asp
http://www.schurter.ch/company/reach.asp?language_id=1
http://www.schurter.ch/de/Komponenten/Geraetestecker/Mating-Connectors
http://www.schurter.ch/de/datenblatt/4732#Anker_Varianten
http://www.schurter.ch/de/Stock-Check/Produktverfuegbarkeit-SCHURTER?MAKTX=4732&COM_QTY=1&AUTOSEARCH=true
http://www.schurter.com/de/Stock-Check/Lagerbestand-Distributor?partnumber1=4732
http://www.schurter.com/de/Stock-Check/Lagerbestand-Distributor?partnumber1=4732
http://www.schurter.ch/support/iframe_cad.asp?SearchText=4732&ConfirmButton&SearchFilter=Type
http://www.schurter.ch/wwwsc/con_z01.asp?language_id=1
http://www.schurter.com/de/Kontakte/Kontaktformular?type=4732
http://www.schurter.ch/art/4732.0000
http://www.schurter.com/de/Stock-Check/Produktverfuegbarkeit-SCHURTER
http://www.schurter.com/de/Stock-Check/Produktverfuegbarkeit-SCHURTER
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Zubehor

Beschreibung

Sicherungsbiigel
Auszugssicherung fiir Kabelstecker

Passende Dosen

Kategorie / Beschreibung

Geréteeinbausteckdose Ubersicht komplett

IEC Geréteeinbausteckdose F, Schraubmontage, frontseitig, Létanschluss 4787
IEC Gerateeinbausteckdose F, Schnappmontage, frontseitig, Lot- oder Steckanschluss 4788
IEC Gerateeinbausteckdose F, Schraubmontage, frontseitig, Lot- oder Steckanschluss 6600-3
IEC Geréteeinbausteckdose F, Schnappmontage, frontseitig, Lot- oder Steckanschluss 6600-4

Gerateeinbausteckdose weitere Typen zu 4732

Geréteeinbausteckdose verriegelt Ubersicht komplett

IEC Geréteeinbausteckdose F geschlossen, Schraubmontage, frontseitig, L6t- oder Steckanschluss 4721
IEC Geréateeinbausteckdose F geschlossen, Schnappmontage, frontseitig, L6t- oder Steckanschluss 4723

Gerateeinbausteckdose verriegelt weitere Typen zu 4732

Geratesteckdose Ubersicht komplett

IEC Geratesteckdose C15A fiir Kabelmontage, gerade 0102
IEC Geratesteckdose C15A fiir Kabelmontage, gerade 0102-G
IEC Gerétesteckdose C15A fiir Kabelmontage, abgewinkelt 0112
IEC Geréatesteckdose C13 fiir Kabelmontage, abgewinkelt 4012
IEC Geratesteckdose C13 fiir Kabelmontage, gerade 4022
Geratesteckdose weitere Typen zu 4732

Geratesteckerkombielement Ubersicht komplett

IEC Geréatesteckdose F geschlossen mit Sicherungshalter 1-polig 4719
. IEC Geratestecker C14 mit modular erweiterbaren Komponenten Felcom 64
IEC Geratestecker C14 mit Geratesteckdose F KP (Dose)

Geratesteckerkombielement weitere Typen zu 4732

Gerétesteckerkombielement mit Netzfilter Ubersicht komplett

IEC Geratestecker C14 mit Filter, Modular Ausbaubar Felcom 54

Gerétesteckerkombielement mit Netzfilter weitere Typen zu 4732
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http://www.schurter.ch/PG07
http://www.schurter.ch/wwwsc/con_z01.asp?language_id=1
http://www.schurter.ch/pdf/german/typ_Sicherungsbuegel.pdf
http://www.schurter.ch/de/Komponenten/Geraetestecker/Mating-Connectors?in_type=4732
http://www.schurter.ch/pg07
http://www.schurter.ch/pdf/german/typ_4787.pdf
http://www.schurter.ch/pdf/german/typ_4788.pdf
http://www.schurter.ch/pdf/german/typ_6600-3.pdf
http://www.schurter.ch/pdf/german/typ_6600-4.pdf
http://www.schurter.ch/de/Komponenten/Geraetestecker/Mating-Connectors?in_type=4732&out_product_group=pg07
http://www.schurter.ch/pg07
http://www.schurter.ch/pdf/german/typ_4721.pdf
http://www.schurter.ch/pdf/german/typ_4723.pdf
http://www.schurter.ch/de/Komponenten/Geraetestecker/Mating-Connectors?in_type=4732&out_product_group=pg07
http://www.schurter.ch/pg07b
http://www.schurter.ch/pdf/german/typ_0102.pdf
http://www.schurter.ch/pdf/german/typ_0102-G.pdf
http://www.schurter.ch/pdf/german/typ_0112.pdf
http://www.schurter.ch/pdf/german/typ_4012.pdf
http://www.schurter.ch/pdf/german/typ_4022.pdf
http://www.schurter.ch/de/Komponenten/Geraetestecker/Mating-Connectors?in_type=4732&out_product_group=pg07b
http://www.schurter.ch/pg05
http://www.schurter.ch/pdf/german/typ_4719.pdf
http://www.schurter.ch/pdf/german/typ_Felcom_64.pdf
http://www.schurter.ch/pdf/german/typ_KP__Dose_.pdf
http://www.schurter.ch/de/Komponenten/Geraetestecker/Mating-Connectors?in_type=4732&out_product_group=pg05
http://www.schurter.ch/pg06
http://www.schurter.ch/pdf/german/typ_Felcom_54.pdf
http://www.schurter.ch/de/Komponenten/Geraetestecker/Mating-Connectors?in_type=4732&out_product_group=pg06
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Kategorie / Beschreibung

Netzanschluss- oder -Weiterverbindungsleitung Ubersicht komplett

Diverse Netzanschluss- oder Netzweiterverbidungsleitung 10 A Kabelverbindung 10 A

Netzanschluss- oder -Weiterverbindungsleitung weitere Typen zu 4732

Verteilleiste Ubersicht komplett

Verteilleiste fiir Schnappmontage mit 1 IEC Geratestecker C14 und 1 Geréteeinbausteckdose F 0712
Geratesteckdosenleiste fiir Schnappmontage mit bis zu 7 IEC Gerateeinbausteckdosen F 0909
Verteilleiste mit IEC Geratestecker C14 oder Netzkabel und 5 oder 6 Geréteeinbausteckdosen F, sowie Zusatzelemente 4740
Verteilleiste mit 1 IEC Geratestecker C14 und 2 Geréteeinbausteckdosen F, geschlossen 4741
Verteilleiste mit 1 IEC Geratestecker C14 und 4 Geréteeinbausteckdosen F 4747
Verteilleiste weitere Typen zu 4732
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Die im Dokument aufgefiihrten Spezifikationen, Beschreibungen und Darstellungen basieren auf aktuellen

Informationen. Anderungen sind vorbehalten. Die dargestellten Angaben werden als korrekt und Geratestecker | BE.SCHURTER | 3 |
zuverlassig angesehen. Allerdings sollten Anwender jedes ausgewahlte Produkt unabhéngig davon flr ihre
eigenen Anwendungen beurteilen und testen.
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http://www.schurter.ch/PG07
http://www.schurter.ch/pg07_2
http://www.schurter.ch/pdf/german/typ_Kabelverbindung_10_A.pdf
http://www.schurter.ch/de/Komponenten/Geraetestecker/Mating-Connectors?in_type=4732&out_product_group=pg07_2
http://www.schurter.ch/pg07_1
http://www.schurter.ch/pdf/german/typ_0712.pdf
http://www.schurter.ch/pdf/german/typ_0909.pdf
http://www.schurter.ch/pdf/german/typ_4740.pdf
http://www.schurter.ch/pdf/german/typ_4741.pdf
http://www.schurter.ch/pdf/german/typ_4747.pdf
http://www.schurter.ch/de/Komponenten/Geraetestecker/Mating-Connectors?in_type=4732&out_product_group=pg07_1
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