1-Phasen Einbaufilter
www.schurter.ch/PG84

DC Filter, einpolig
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Merkmale
- Optimiert flr Anwendungen mit Gleichstromversorgung
- Geeignet fUr den Einsatz in Geraten nach IEC/UL 60950

Weitere Ausfiihrungen auf Anfrage
- Andere Anschlusskombinationen
- Version mit LitzenanschlUssen

Beschreibung

- Chassis:
Schraubbefestigung, von oben

- NetZfilter in Standard-Version, 1-stufig, Standard Démpfung

- Wirksam gegen symmetrische und asymmetrische Stérungen im Fre-
quenzbereich von 100kHz bis 30MHz

Zulassungen Referenzen
- VDE Ausweisnummer: 40021953 Alternativ: Standard Version
- UL Ausweisnummer: E72928 .

Weblinks

pdf-Datenblatt, html-Datenblatt, Allgemeine Produktinformationen,
Zulassungen, CE-Konformitatserklarung, RoHS, CHINA-RoHS,
REACH, e-Shop, SCHURTER-Stock-Check, Distributor-Stock-Check,
Detailanfrage zu Typ

Technische Daten

Nenndaten IEC 5-30A @ Tu 40 °C/43/80VDC Netzfilter Industrie Version, IEC 60939, UL 1283,
Nenndaten UL/CSA 5-30A @ Tu 40 °C/43/80VDC CSA Q22.2 no. 8
Spannungsfestigkeit > 1.7KVDC zwischen Vss-GND Technische Details
> 2.7 kVDC zwischen Vss/GND-PE MTBF > 200'000h nach MIL-HB-217 F
Prifspannung (2 sec)
Zuldssige Betriebstemp. -25°C bis 100°C
Klimakategorie 25/100/21 gemass IEC 60068-1
Schutzklasse Geeignet flr Gerate der Schutzklasse |
nach IEC 61140
Anschluss Steck- und Schraubanschluss
Material: Gehduse Aluminium, UL 94V-0
Abmessung
Gehduse 85-2
89 max.
32 max. 5.30.2
(3.5) «I l
6.3x0.8 mn 4 mm? &
s ol 8 =]
© X%
5 § : 2P g
il = © 5 z o
i
g D1 =l
S =
{ _ mn _
Y
(12) 66 max. (12)
1) Netz
2) Last
3) Anziehdrehmoment 0.6...0.8 Nm
Geratestecker | E.SCHURTER | 1 |

ELECTRONIC COMPONENTS


http://www.schurter.ch/PG84
http://www.schurter.com/rohs
http://www.schurter.com/china-rohs
http://www.schurter.ch/de/Dokumente-Referenzen/Zulassungen/(id)/FMEB+AND+FIELD+CertificationInstitute=UL
http://www.schurter.ch/de/Dokumente-Referenzen/Zulassungen/(id)/FMEB+AND+FIELD+CertificationInstitute=VDE
http://www.schurter.ch/pdf/german/typ_FMEB.pdf
http://www.schurter.ch/de/datenblatt/FMEB
http://www.schurter.ch/pdf/german/EMV_general_product_information.pdf
http://www.schurter.ch/de/Dokumente-Referenzen/Zulassungen/(id)/FMEB
http://www.schurter.com/de/Dokumente-Referenzen/Zulassungen/(id)/FMEB+AND+FIELD+CertificationInstitute=SAG
http://www.schurter.ch/company/german/rohs.asp
http://www.schurter.ch/company/german/china_rohs.asp
http://www.schurter.ch/company/reach.asp?language_id=1
http://www.schurter.ch/de/datenblatt/FMEB#Anker_Varianten
http://www.schurter.ch/de/Stock-Check/Produktverfuegbarkeit-SCHURTER?MAKTX=FMEB&COM_QTY=1&AUTOSEARCH=true
http://www.schurter.com/de/Stock-Check/Lagerbestand-Distributor?partnumber1=FMEB
http://www.schurter.com/de/Kontakte/Kontaktformular?type=FMEB
http://www.schurter.ch/Komponenten/EMV-Produkte/Allgemeine-Produktinformationen#10.1
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Anschlussoptionen

1) Steckanschliisse 6.3x0.8 (nur bis 24A)
2) Schraubklemmen 4mm?
3) Litzenanschliisse
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Schaltbilder
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Alle Varianten
Nennstrom [A] L [mH] Cx(X2) [nF]  Cy(Y2) [nF] R[MQ] Gewicht  Gehduse  Verpackungseinheit Bestell-Nummer
[o]
5 2x0.75 100 100 1 1759 85-2 10 5500.2223
10 2x0.2 100 100 1 1759 85-2 10 5500.2224
15 2x0.1 100 100 1 1759 85-2 10 5500.2225
20 2x0.07 100 100 1 1759 85-2 10 5500.2226
24 2x0.14 100 100 1 2559 86-2 10 5500.2227
30 2x0.08 100 100 1 2659 86-6 10 5500.2228
Sie kdnnen die Verfligbarkeit all unserer Produkte in Echtzeit prifen:http://www.schurter.com/de/Stock-Check/Produktverfuegbarkeit-
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Die im Dokument aufgefiihrten Spezifikationen, Beschreibungen und Darstellungen basieren auf aktuellen
Informationen. Anderungen sind vorbehalten. Die dargestellten Angaben werden als korrekt und Geratestecker | B.SCHURTER | 3 |
zuverlassig angesehen. Allerdings sollten Anwender jedes ausgewahlte Produkt unabhéngig davon flr ihre — CLETRONIC COMPONENTS

eigenen Anwendungen beurteilen und testen.
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