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USF 1206

SMD-Sicherung, 3.2 x 1.6 mm, Superflink FF, 32-125 VAC, 63-125 VDC
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UL 248-14 - 125VAC - 125VDC - Superflink FF
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Beschreibung

- UL Charakteristik

- Tiefes Schmelzintegral, schnelle Auslésung
Standards

- UL 248-14

- CSA C22.2 no. 248.14

Zulassungen
- UL Ausweisnummer: E41599

Anwendungen

- Sekundarschutz DC und AC

- Schaltungen ohne Einschaltstromspitzen

- Halbleiterschutz

Referenzen

Verpackungsdetails

Weblinks

pdf-Datenblatt, html-Datenblatt, Allgemeine Produktinformationen,
Zulassungen, CE-Konformitatserklarung, RoHS, CHINA-RoHS,
REACH, e-Shop, SCHURTER-Stock-Check, Distributor-Stock-Check,

Detailanfrage zu Typ

Technische Daten

Nennspannung 32 - 125VAC, 63 - 125VDC Lotverfahren Reflow

Nennstrom 0.375 - 4A Lotbarkeit 245°C / 3sec nach IEC 60068-2-58,
Ausschaltvermdgen 50A Test Td

Charakteristik Superflink FF Létwarmebestandigkeit 260 +0/-5°C / 30sec nach IPC/JEDEC
Montage Leiterplatte, SMT J-STD-020D, Level 1

Zulassige Umgebungstemp. -55°C bis 90°C Nasse-/Widerstandstest MIL-STD-202, Methode 106E

Klimakategorie

55/090/21 geméss IEC 60068-1

Material: Geh&use

Epoxydglas, UL 94V-0

Material: Anschllisse

Kupfer, Ni/Au-beschichtet

(50 Zyklen in Warmekammer)

Festigkeit der Anschlisse

MIL-STD-202, Methode 211A
(Biegung auf Platte, 1 mm, 1 Minute)

Gehéausewiderstand

nach EIA/IS-722, Test 4.7

E:;:rlggévilncgfmqen 8"0(? ilg 60°C, max. 70% r.F. >100 MQ (zw. Anschllissen und Korper)
~ — - Widerstandsfahigkeit gegen ~ MIL-STD-202, Methode 215A
Stempelung Buchstabe (siehe Varianten) .. .
L&sungsmittel
Entflammbarkeit min. UL 94V-1
(nach EIA/IS-722, Test 4.12)
Abmessung = 3.2 mm
Reflow Létflachen
3.2 1.6
cq‘
“i
22
Schmelzzeiten
Nennstrom In 1.0xInmin. 2.0 x In max.
0.375A-4A 4h 60 s
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ELECTRONIC COMPONENTS


http://www.schurter.ch/PG01_2
http://www.schurter.com/rohs
http://www.schurter.com/china-rohs
http://www.schurter.ch/de/Dokumente-Referenzen/Zulassungen/(id)/USF*+AND+FIELD+CertificationInstitute=UL
http://www.schurter.ch/pdf/german/GS_packaging_details.pdf
http://www.schurter.ch/pdf/german/typ_USF_1206.pdf
http://www.schurter.ch/de/datenblatt/USF%201206
http://www.schurter.ch/products/fuses_general_info.asp?language_id=1
http://www.schurter.ch/de/Dokumente-Referenzen/Zulassungen/(id)/USF
http://www.schurter.com/de/Dokumente-Referenzen/Zulassungen/(id)/USF+AND+FIELD+CertificationInstitute=SAG
http://www.schurter.ch/company/german/rohs.asp
http://www.schurter.ch/company/german/china_rohs.asp
http://www.schurter.ch/company/reach.asp?language_id=1
http://www.schurter.ch/de/datenblatt/USF%201206#Anker_Varianten
http://www.schurter.ch/de/Stock-Check/Produktverfuegbarkeit-SCHURTER?MAKTX=USF&COM_QTY=1&AUTOSEARCH=true
http://www.schurter.com/de/Stock-Check/Lagerbestand-Distributor?partnumber1=USF
http://www.schurter.com/de/Kontakte/Kontaktformular?type=USF_1206

USF 1206

Zeit-Strom-Kennlinien

Nicht Riickstellende Sicherungen

www.schurter.ch/PG01_2

10000
1000
— 0.375 A ]
100 E O'SA ]
= -
R i
[ _—
10 L OA T
S1asAS—
S A )
E BTN
2 20A ——— ]
3 e EEEEE=RET
£ S TN NN
E’ 3.0A ﬂ F
0.1 L 40A
RS
L W VI VA WA WA \
\ \ \
0.01 AN AN
DEFERRTHRES
A \\
N\ VLN
\ B \\\ \
0.001 MW
0.0001
0.1 1 10 100
Strom in Ampere
Alle Varianten
Nennstrom Nennspan- Nennspan-  Markierung Aus- Spannungsab- Kaltwider-  Schmelzinte- Bestell-Nummer
[A]  nung[VAC] nung[VDC] schaltver-  fall 1.0 In typ. stand typ.  gral 8.0 In typ. s
mogen [mV] [mQ] [A%s]
0.375 125 125 E 1) 125 315 0.01 @ 3413.0112.xx
0.5 125 125 F 1) 100 190 002 ® 3413.0113.xx
0.75 32 63 G 2) 100 120 0.05 @ 3413.0114.xx
1 32 63 H 2) 100 84 0.07 ® 3413.0115.xx
1.25 32 63 J 2) 100 48 012 ® 3413.0116.xx
15 32 63 K 2) 100 415 024 @ 3413.0117.xx
2 32 63 N 2) 85 33 013 @ 3413.0119.xx
25 32 63 0 2) 85 20.5 035 @ 3413.0120.xx
3 32 63 P 2) 85 17 08 @ 3413.0121.xx
4 32 63 S 2) 80 14 03 @ 3413.0123.xx
Oft verkauft.

Sie kdnnen die Verfligbarkeit all unserer Produkte in Echtzeit prifen:http://www.schurter.com/de/Stock-Check/Produktverfuegbarkeit-

SCHURTER
1) UL: 50 A @ 125 VAC/DC
2)UL: 50 A@ 32 VAC /50 A @ 63 VDC

1)+2) Zusétzliche interne Tests: 150 A @ 24 VAC/DC, 400 A @ 12 VDC, 600 A @ 9 VDC

Verpackungseinheit .xx = .11 Blistergurt (100 St.)
xx = .22 Blistergurt 18 cm Spule (1000 St.)
xx = .24 Blistergurt 25.4 cm Spule (5000 St.)
xx = .26 Blistergurt 33 cm Spule (15000 St.)

Die im Dokumept aufgefiihrten Spezifikationen, Beschreibungen und Darstellungen basieren auf aktuellen

‘ 2 ‘ B.SCHURTER ‘ Gerétesicherungen Inform“athnen Anderungen smd vorbehalten. Die dargestellten Angaben werden als korrekf und o
ELEGTRONIG COMPONENTS zuverlassig angesehen. Allerdings sollten Anwender jedes ausgewahlte Produkt unabhangig davon fir ihre

eigenen Anwendungen beurteilen und testen.
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http://www.schurter.ch/PG01_2
http://www.schurter.ch/art/3413.0112.xx
http://www.schurter.ch/art/3413.0113.xx
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