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Recursos e Beneficios

» Excelente custo beneficios
e Economia de espaco com fixagdo em trilho DIN
» Frequéncias 2.4GHz (Global), 900MHz (US e Australia), e 868MHz (Europa)

e Gateways com transmissao segura de dados criptografados com 256 bit AES
(900MHz, US) ou 128 bit AES (900MHz, AU e 868MHz, Europe)

* Modbus
e |/O expansivel (até 6 moédulos em uma base) '
e CE, CUL, classe 1 divisdo 2, RoHS (apenas 900MHz)

e Até 25 Milhas (40.2km) LOS* com antena padrao (incluso)
» Alimentagdo 10 até 48 VDC ou 18 & 30 VAC

e Software gratuito incluso

» Design robusto com temperatura operacional de -40 a 80°C
» Design flexivel - a mesma unidade pode ser programada
como um transmissor, receptor ou repetidor

WPM9-1W115K
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WPM24-50MW96K

Numero do Modelo Frequéncia | Poténcia de Radio (interna/exterszizsr:eai':na incluso) Baud (2'46 HZ)
WPM9-1W115K 900MHz | up to 1W (sel) Até 915m (3000ft)/ Até 22.5km (14mi) 115K max
WPM24-50MW96K | 2.4GHz 50mwW Até 183m (600ft)/ Até 4.8km (3mi) 9.6K max
WPM24-100MW250K-F | 2.4GHz 100mwW Até 92m (300ft)/ Até 1.6km (1mi) 250K max
WPM8-1W24K 868MHz | up to 315mW (sel) | Até 549m (1800ft)/ Até 40.2km (25mi) 2.4K max -
WPM9-1W115K-AU ~ {900MHz | up to 1W (sel) Até 914m (3000ft)/ Até 22.5km (14mi) 115K max
Facil instalagdo - sem fios, sem cabos! Compacto, robusto com Modbus compativel, por isso ndo é necessario conversor %

adicional. Com comunicacao serial RS-232/422/485 e economia de espa¢o de montagem em trilho DIN, design resistente
que lida com a maior parte das configuragdes de poténcia industrial em ambientes internos e externos.
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Wireless I/O Base Modulos

Ret?;éo Numero do Modelo | Frequéncia Potggcia ?_2?;: : Faba de RP i Erfrades/Safias | sink ou Source
utilizagio Radio (interna/externa com antena incluso) All A0| DI | DO DO
WPR9-2222P | 900Mhz Até 1W (sel) 115K bps | Até 458m (1500ft)/Até 11.3km (7mi) 2| 2| 2|2 Sourcing
Us WPR9-2222N 900Mhz Até 1W (sel) 115K bps | Até 458m (1500ft)/Até 11.3km (7mi) 2121122 Sinking WPR9-2222N
WPR9-0044P | 900Mhz Até 1W (sel) 115K bps | Até 458m (1500ft)/Até 11.3km (7mi) o| o a4 Sourcing
WPR9-0044N 900Mhz Até 1W (sel) 115K bps | Até 458m (1500ft)/Até 11.3km (7mi) 0 0 4| 4 Sinking
WPR24-2222P 2.4Ghz 50mw 9600 bps Até 183m (600ft)/Até 4.8km (3mi) 2|2 2| 2 Sourcing -
WPR24-2222N | 2.4Ghz 50mwW 9600 bps | Até 183m (600ft)/Até 4.8km (3mi) 21 2|22 Sinking
GLOBAL WPR24-2222P-F | 2.4Ghz 100mwW 250K bps | Até 91.5m (300ft)/Até 1.6km (1mi) 2 2 2| 2 Sourcing ‘
WPR24-2222N-F | 2.4Ghz 100mW 250K bps | Até 91.5m (300ft)/Até 1.6km (1mi) 212|212 Sinking
WPR24-0044P-F | 2.4Ghz 100mwW 250K bps | Até 91.5m (300ft)/Até 1.6km (1mi) 0| 0| 4] 4 Sourcing
WPR24-0044N-F | 2.4Ghz 100mwW 250K bps | Até 91.5m (300ft)/Até 1.6km (1mi) O 0| 4] 4 Sinking
WPR8-2222P | 868Mhz Até 315mW (sel) | 24K bps Até 549m (1800ft)/Até 40.2km (25mi) 22|22 Sourcing
WPR8-2222N | 868Mhz Até 315mW (sel) | 24K bps Até 549m (1800ft)/Até 40.2km (25mi) 21 2] 2] 2 Sinking
FUROPA WPR8-0044P | 868Mhz Até 315mW (sel) | 24K bps Até 549m (1800ft)/Até 40.2km (25mi) o|o| 4] 4 Sourcing
WPR8-0044N | 868Mhz Até 315mW (sel) | 24K bps | Até 549m (1800ft)/Até 40.2km (25mi) ol o] 4|4 Sinking WPR9-2222N
WPR9-2222P-AU | 900Mhz Até 1W (sel) 115K bps | Até 458m (1500ft)/Até 11.3km (7mi) 212122 Sourcing com WPX-8DOR
AUSTRALIA | VPRS-2222N-AU | 900Mhz Até 1W (sel) 115K bps | Até 458m (1500ft)/Até 11.3km (7mi) 20 2] 2|2 Sinking (8 relays) juntos
WPR9-0044P-AU | 900Mhz Até 1W (sel) 115K bps | Até 458m (1500ft)/Até 11.3km (7mi) 0| 0| 4| 4 Sourcing
WPR9-0044N-AU | 900Mhz Até 1W (sel) 115K bps | Até 458m (1500ft)/Até 11.3km (7mi) 0| 0| 4| 4 Sinking

Cada modulo base vem equipado com um prépria I/0. O encaixe de /0 com expansao de mddulos permite que personalize
a configuracéo para sua aplicag&o. O protocolo Modbus permite a conexao com Wonderware e Labview ou outro software Modbus,
o que lhe permite trazer dados diretamente para PLC/DCS ou sistemas de IHM.

Estas unidades wireless de terminais remotos (RTU’s) podem servir com escravo Modbus em um sistema de radio-base SCADA,
plataforma de comunicacéo peer-to-peer, ou como um repetidor usado para aumentar o alcance de qualquer uma das configuracdes.

Wireless 1/0 Modulos de Expanséao

Numero do Modelo Entradas Analdgicas Saidas Analégicas Entradas Digitais Saidas Digitais
WPX-4Al 4
WPX-4A0 4 (sinking)
WPX-8DOR* 8 (Relays)
WPX-4RTDA 4 (RTDs)
WPX-8DI 8
WPX-8DOP 8 (sourcing)

WPX-8DOR WPX-8DON 8 (sinking)

WPX-4A0P 4 (sourcing)
*Presentemente nédo disponivel na Europa

Encaixe os médulos de expanséo para o lado do médulo base e esta pronto. Forma de saidas relay C (2A); 0a 10 VDC ou 0 a
20 mA entradas analdgicas; 2, 3 ou 4 fios, PT100, PT1000 ou Cul0 entradas RTD; 0 a 10 VDC ou 0 a 20 mA saidas analdgicas.

Modulo de Programacéo e Software

WPA-PKIT contetdo

NUmero do Modelo Descricao
WPA-PCOM Médulo de programagdo RS-232
WPA-PKIT Médulo de programagéo RS-232, Cabo e CD com Software \
WPA-PCOM-USB Médulo de programagéo USB, Cabo e CD com Software Thorp
WPA-RS232C Cabo RS-232
I ﬂ:‘t .
e .
Facil programacéo de sistema - wireless gateways e base de médulos 1/O utilizam o mesmo software de & \
suite de gerenciamento. Software de configuracéo gratuito (faga download em nosso site) ou adquira um '@# ’ \
CD - sem taxas de registro ou preocupacao sobre instalacdo em varias maquinas. ~
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Acessorios
e
WPA-HKIT Kit de Hardware (trilho DIN, mola e 4 parafusos, kit de bloco de terminais e DIP tampa do interruptor)
WPA9-ANT1 Antena de reposicao, 900MHz, 2DB

WPA9-ANT2 Antena de alta sintonia, 900MHz, Omni, 6DB, NF conector

WPA9-ANT3Y Antena de alta sintonia, 900MHz, Yagi, 9DB, NF conector

WPA-OMNI Suporte de montagem, antena Omni

WPA24-ANT1 Antena de reposicao, 2.4GHz, 2DB

WPA24-ANT2 Antena de alta sintonia, 2.4GHz, Omni, 8DB, NF conector

WPA24-ANT3Y Antena de alta sintonia, 2.4GHz, Yagi, 12.5DB, NF conector

WPA-CAB1 Cabo de antena de reposicao, 2ft SMA-NMB

WPA-CAB10 Cabo de antena de alta sintonia 10ft, SMA-NM

WPA-CAB20 Cabo de antena de alta sintonia, 20ft, SMA-NM

WPA-CAB50 Cabo de antena de alta sintonia, 50ft, SMA-NM

WPA-CAB10MM Extenséao de cabo de antena,10ft, NM-NM
WPA-CAB20MM Extenséao de cabo de antena, 20ft, NM-NM

WPA-CAB10FM Extensdo de cabo de antena, 10ft, NF-NM

WPA9-ARINF Para-raios, 1GHz,1000W, 350V, 5KA, NFNF

WPA24-AR1INF Para-raios, 4GHz, 70W, 130V, 20KA, NFNF, RoHS

WPA-232USB RS232/USB Cabo conversor, qualidade industrial

WPA-BOXKIT1 NEMA 4X kit de caixa para radio:10x8x6 caixa, trilho DIN, chapa, cabo
WPA-RS232C Rs232 cabo, DB9 M-F
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