Technicky list vyrobku OSRAM 9

DULUX S 11 W/840
OSRAM DULUX S | Kratka CFLni, 1 trubice, s patici se 2 koliky pro provoz s KP

N
//
Druh pouziti
_ _ - Idealni pro nakladové efektivni kreativni osvétleni a
>’ /f dekorace
e/ - Kancelare, vefejné budovy

f{;[! - Prodejny

- Supermarkety a obchodni domy
- Hotely, restaurace

Vyhody produktu

- Mimoradné hospodarné

- Dobra kvalita svétla

« Extrémné plocha konstrukce
- Dlouha provozni zivotnost

- Lepsi udrzba

Vlastnosti produktu

« Primérna Zivotnost: 10 000 h

+ Index podani barev Ra pro svételné zdroje s bilym svétlem: 80...89

- K dodani také v Gervené, zelené a modré

- Kratky a kompaktni svételny zdroj s kolikovou patici a jednou kroucenymi trubicemi
- Jednostranna zasuvna patice se dvéma koliky G23
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Technické udaje

Parametry
Jmenovity vykon 11.80 W
Vykon 11.80 W

Energy consumption

15 kWh/1000h

Fotometrické udaje

Jmenovity svételny tok 855 lm
Méreny svételny tok 855 lm
Teplota chromaticnosti 4000 K
Barva svétla 840

Barva svétla podle EN 12464-1

LUMILUX studena bila

Index podani barev Ra 80...89
Svételny tok pri 25 °C 900 Ilm
Pokles svételného toku pri 4.000 h 0.78
Pokles svételného toku pri 6.000 h 0.76
Pokles svételného toku pri 8.000 h 0.75
Jas 2.7 cd/cm?
Index podani barev Ra 1B
Rozméry & vaha
< 23>
N sy
Product line drawing Base
Celkova délka 237.0 mm
Vaha vyrobku 38.30 g
Primér trubice 12 mm
Délka 237.0 mm
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Délka podle IEC standardu 215 mm
Délka s patici bez konektor(i 214.00 mm
Barvy & materialy
Obsah rtuti ve svételném zdroji 1.4 mg
Teploty
Maximum svételného toku pri 25.0 °C
Zivotnost
Jmenovita Zivotnost 8000 h
Mérfena Zivotnost 8000 h
Servisni zivotnost 6500 h
Vypadkovost pfi 2.000 h 0.98
Vypadkovost pri 4.000 h 0.98
Vypadkovost pri 6.000 h 0.86
Vypadkovost pfi 8.000 h 0.50
LLMF/LSF pfi provozu na 50 Hz
Stredni doba Zivota 10000 h 1

1)

Dalsi udaje o produktu

S KP/LLCG (konvenénim predfadnikem / nizkoztratovym pfedradnikem)
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Spectral power distribution

Patice G23

Appropriate disposal acc. to WEEE Ano
Vlastnosti

Vhodné do interiéru Ano
Certifikaty & standardy

Energy efficiency class A

Kategorizace specificka pro danou zemi

ILCOS FSD-11/840-1-G23

Udaje platné pro danou zemi

Kéd vyrobku Kédovani METEL SEG number Cislo STK UK Org
4050300010618 OSRDS11840 8330028 4933856 -
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LUMILUX®/ DULUX=®

0SRAM System
Garantie

QUICKTRONIGY

Guarantee

Vybava / pfislusenstvi

+ Vhodné pro provoz s konven€nimi pfedfadniky

R

Circuit diagram Circuit diagram

Logistické udaje

Kaéd vyrobku Popis vyrobku Jednotka baleni Rozméry (vyska x Objem Hruba hmotnost
(kusy/jednotku) Sitka x délka)

4050300010618 DULUX S 11 W/840 Folding carton box 36 mm x 26 mm x 0.22 dm? 48.30 g
1 239 mm

4050300239507 DULUX S 11 W/840 Shipping carton box 111 mmx 133 mmx  3.23dm? 536.00 g
10 219 mm

4050300239477 DULUX S 11 W/840 Unpacked 43 mm x 23 mm x 0.24 dm? 49.17 g
1 242 mm

4050300239484 DULUX S 11 W/840 Shipping carton box 240 mm x 190 mm x  11.90 dm3 2659.35¢g
50 261 mm

4052899213395 DULUX S 11 W/840 Folding carton box - X - X -
1

4052899213401 DULUX S 11 W/840 Shipping carton box 261 mmx 190 mm x  11.90 dm? 2440.00 g
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50 240 mm

Zminény produktovy kéd udava nejmensi jednotku mnozstvi, kterou lze objednat. Jednotka baleni mGze obsahovat jeden nebo
vice samostatnych produktl. PFi objednavani zadavejte jednotky baleni nebo nasobky jednotek baleni.

VylouCeni odpovédnosti

Zmeény bez pfedchoziho upozornéni vyhrazeny. Chyby a opomenuti vyhrazeny. Vzdy se ujistéte, Ze pouzivate nejnové;jsi vydani.
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