
Productvoordelen

Uiterst economisch
Goede lichtkwaliteit
Extreem laag profiel
Lange levensduur
Verbeterd onderhoud

Productkenmerken

Gemiddelde levensduur: 10.000 u
Eveneens beschikbaar in rood, groen en blauw
Korte en compacte lamp met steeklampvoet en enkelvoudig-gedraaide buizen
G23-basis/voet met twee insteekvoetjes en twee-pins plug-in

Productdatasheet

DULUX S 11 W/840

OSRAM DULUX S | Korte CFLni, 1 buis, met een 2-pins voor C-VSA werking

Toepassingsgebieden

Ideaal voor kostenefficiënte creatieve verlichting en
decoratie
Kantoren, openbare gebouwen
Winkels
Supermarkten en warenhuizen

__

augustus 25, 2014, 16:43:47 © 2014, OSRAM GmbH. Alle rechten voorbehouden.
DULUX S 11 W/840 Pagina  1 van 6



Technische data

Elektrotechnische gegevens

Nominale vermogen 11.80 W

Constructievermogen 11.80 W

Energy consumption 15 kWh/1000h

Fotometrische data

Nominale lichtstroom 855 lm

Lichtstroom 855 lm

Kleurtemperatuur 4000 K

Lichtkleur 840

Licht kleur volgens EN 12464-1 LUMILUX Cool Wit

Kleurweergave index Ra 80…89

Nominale lichtstroom bij 25 °C 900 lm

Lichtstroom (LLMF) bij 4.000 h 0.78

Lichtstroom (LLMF) bij 6.000 h 0.76

Lichtstroom (LLMF) bij 8.000 h 0.75

Luminantie 2.7 cd/cm²

Kleurweergave klasse 1B

Afmetingen

Product line drawing Lampvoet

Totale lengte 237.0 mm

Product gewicht 38.30 g

Buisdiameter 12 mm

Lengte 237.0 mm

Productdatasheet

__

augustus 25, 2014, 16:43:47 © 2014, OSRAM GmbH. Alle rechten voorbehouden.
DULUX S 11 W/840 Pagina  2 van 6



Lengte volgens IEC 215 mm

Lengte met lampvoet, doch zonder pennen 214.00 mm

Kleuren & materialen

Kwikgehalte 1.4 mg

Temperaturen

Omgevingstemp. bij max. lichtstroom 25.0 °C

Levensduur

Nominale levensduur lamp 8000 h

Gemiddelde levensduur van de lamp 8000 h

Service levensduur 6500 h

Functionerende lampen bij 2.000 h 0.98

Functionerende lampen bij 4.000 h 0.98

Functionerende lampen bij 6.000 h 0.86

Functionerende lampen bij 8.000 h 0.50

Bedrijfsmodus LLMF/LSF 50 Hz

Levensduur 10000 h 1)

1) Met de C-VSA / LV C-VSA

Aanvullende product data

Productdatasheet
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Stralingsverdeling

Lampvoet G23

Appropriate disposal acc. to WEEE Ja

Vermogen

Geschikt voor binnengebruik Ja

Certificaten & normen

Energie efficiëntie klasse A

Land-specifieke indelingen

ILCOS FSD-11/840-I-G23

Land specifieke informatie

Productcode METEL Code SEG-Nr. STK-nummer UK Org

4050300010618 OSRDS11840 8330028 4933856 -
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Garantie

Technische uitrusting

Geschikt voor gebruik op conventionele voorschakelapparatuur

Schakelschema Schakelschema

Logistieke data

Productcode Productomschrijving Verpakkingseenheid
(stuks per
verpakking)

Afmetingen (hoogte
x breedte x lengte)

Volume Gewicht

4050300010618 DULUX S 11 W/840 Vouwdoos
1

36 mm x 26 mm x
239 mm

0.22 dm³ 48.30 g

4050300239507 DULUX S 11 W/840 Verzenddoos
10

111 mm x 133 mm x
219 mm

3.23 dm³ 536.00 g

4050300239477 DULUX S 11 W/840 Onverpakt
1

43 mm x 23 mm x
242 mm

0.24 dm³ 49.17 g

4050300239484 DULUX S 11 W/840 Verzenddoos
50

240 mm x 190 mm x
261 mm

11.90 dm³ 2659.35 g

4052899213395 DULUX S 11 W/840 Vouwdoos
1

 -  x  -  x  -

Productdatasheet

__

augustus 25, 2014, 16:43:47 © 2014, OSRAM GmbH. Alle rechten voorbehouden.
DULUX S 11 W/840 Pagina  5 van 6



4052899213401 DULUX S 11 W/840 Verzenddoos
50

261 mm x 190 mm x
240 mm

11.90 dm³ 2440.00 g

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit
één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

Disclaimer

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest
recente versie gebruikt.
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