Ficha técnica do produto OSRAM 9

DULUX S 11 W/840

OSRAM DULUX S | Fluorescentes compactas de um tubo, base com 2 pinos para a operagao com
reator eletromagnético

N
//
Areas de aplicagao
“&1 - ldeal para iluminacao criativa, econémica e decorativa
Y - Escritorios, prédios publicos

’ - Lojas
L ’

- Supermercados e lojas de departamentos
- Hotéis, restaurantes

Beneficios do produto

- Extremamente econémica

- Boa qualidade de luz

- Perfil extremamente baixo
- Longo tempo de utilizagao
+ Melhor manutengao

Caracteristicas do produto

- Vida atil média da lampada: 10.000 h

- Também disponivel em vermelho, verde e azul

- Lampada com base de pino curta e compacta com tubos de giro simples
- Base G23 de conexao de dois pinos com terminagao simples
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Dados técnicos

Dados Elétricos

Poténcia nominal

11.80 W

Poténcia de construgao

11.80 W

Energy consumption

15 kWh/1000h

Dados fotométricos

Fluxo luminoso nominal 855 lm
Fluxo luminoso 855 lm
Temperatura de cor 4000 K
Tonalidade da luz 840

Cor da luz de acordo com EM 12464-1

LUMILUX Branco frio

indice de reprodugdo de cor (IRC) 80...89
Fluxo luminoso a 25 °C 900 lm
Manutencao do fluxo luminoso em 4.000 h 0.78
Manutencao do fluxo luminoso em 6.000 h 0.76
Manutencao do fluxo luminoso em 8.000 h 0.75
Luminéncia 2.7 cd/cm?
Grupo de reproducao de cor (IRC) 1B

Dimensoes e peso

< 23>
N sy

Product line drawing Casquilho
Comprimento 237.0 mm
Peso do produto 38.30 g
Diametro do tubo 12 mm
Comprimento 237.0 mm
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Comprimento conforme Norma IEC 215 mm
Comprimento da base excluindo os pinos 214.00 mm
Cores e materiais
Quantidade de mercurio 1.4 mg
Temperatura
Temp. ambiente com fluxo luminoso maximo 25.0 °C
Espectativa de Vida
Vida nominal 8000 h
Vida 8000 h
Tempo de operacao 6500 h
indice de mortalidade em 2.000 h 0.98
indice de mortalidade em 4.000 h 0.98
indice de mortalidade em 6.000 h 0.86
indice de mortalidade em 8.000 h 0.50
Modo de operacao (Vida util) 50 Hz
Vida mediana 10000 h 1

1 com cce/LLce

Informacao adicional do produto
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Distribuicao espectral

Soquete (base) G23

Appropriate disposal acc. to WEEE Sim
Atributos

Adequado para aplicagoes internas Sim

Normas e Certifica¢oes

Energy efficiency class A

Categoria especifica para o pais

ILCOS FSD-11/840-1-G23

Especificacoes para pais

Cédigo do produto Cédigo METEL SEG no. Numero STK UK Org
4050300010618 OSRDS11840 8330028 4933856 -
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LUMILUX®/ DULUX=®

0SRAM System
Garantie

QUICKTRONIGY

Garantia

Equipamento / Acessorios

+ Adequada para operacgao nos reatores convencionais

R

Esquema de ligacao

Esquema de ligacao

Dados de Logistica

Cédigo do produto Descricao do produto Embalagem unitaria  Dimensoes Volume Peso bruto
(pecas/unidade) (profundidade x

largura x altura)

4050300010618 DULUX'S 11 W/840 36 mm x 26 mm x 0.22 dm? 48.30g
239 mm

4050300239507 DULUX S 11 W/840 111 mmx 133 mmx  3.23dm? 536.00 g
219 mm

4050300239477 DULUX S 11 W/840 43 mm x 23 mm x 0.24 dm? 49.17 g
242 mm

4050300239484 DULUX'S 11 W/840 240 mm x 190 mm x ~ 11.90 dm? 2659.35g
261 mm

4052899213395 DULUX S 11 W/840 - X - X -

4052899213401 DULUX'S 11 W/840 261 mmx 190 mmx  11.90 dm? 2440.00 g
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240 mm

0 cédigo do produto mencionado indica a quantidade minima a ser adquirida. Uma caixa unitaria pode conter um ou mais
produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitaria ou multiplos da caixa unitaria.

Retratacao

Sujeito a alteragao sem prévio aviso. Sempre utilize a versao mais recente.
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