Advanced Contact Technology

@ 4 mm-Priifspitzen

SPP4-S/F

Nadelférmige Edelstahlspitze, die unter leichtem Druck einfedert. Spe-
ziell geeignet fur empfindliche gedruckte Schaltungen. Prufspitze mit
zweiseitig abgeflachtem Griffschutzkragen. Starre @ 4 mm-Buchse im
Griffteil, geeignet zur Aufnahme federnder @ 4 mm-Stecker mit starrer
Isolierhulse. Lieferung mit Schutzkappe.
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@ 4 mm Test Probes

SPP4-S/F

Spring-loaded stainless steel needle which reacts resiliently under light
pressure. Specially suited for sensitive printed circuits. Test probe with
handle guard chamfered on both sides. @ 4 mm rigid socket in han-
dle accepting spring-loaded & 4 mm plugs with rigid insulating sleeve.
Supplied with protective cap.
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Typ Bestell-Nr. Bemessungsspannung/-strom Edelstahlspitze *Farben
Type Order No. Rated voltage/current Stainless steel tip *Colours
federt ein
- _¥
SPP4-S/F 24.0238 1000V, CATII /< 1A it C€
PP-115/2 PP-115/2

Geschliffene @ 2 mm-Edelstahlspitze. Der abgeflachte Griffschutzkra-
gen verhindert ein Abrollen von schragen Flachen und ermoglicht es,
die Prifspitzen eng nebeneinander zu stecken. Starre @ 4 mm-Buchse
im Isolierkorper, geeignet zur Aufnahme federnder @ 4 mm-Stecker mit
starrer Isolierhilse. Lieferung mit Schutzkappe.
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Polished @ 2 mm stainless steel tip. Handle guard flattened on one side
to preventrolling. Also permitting close side-by-side plugging of probes.
@ 4 mm rigid socket in insulator accepting spring-loaded @ 4 mm plugs
with rigid insulating sleeve. Supplied with protective cap.
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Typ Bestell-Nr. Bemessungsspannung/-strom
Type Order No. Rated voltage/current
PP-115/2 66.9115-* 1000V, CATII /10 A
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*Farben
*Colours

Ce@®

www. multi-contact.com



