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Standard contacts and Size 155/165, 15/16, 25/12, 60/100/8, 160/4, 500/0 Size 10/20
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Finish
A36 - 5 umsilver plated and passivated
A176 - 2 pum nickel plated, min. 0,5 um gold plated
Contact  VG95234 Wire Part no. with Part no. with dy dg dg dy Iy I3
size Part no. size finish finish -0,05 +0,15 +0,5 Color
mm?  AWG Standard: A36  Mod.Code: A176 Code
silver plated gold plated
10/20 VG95234P10 0,5-1,0 20/18  030-8585-000  030-8585-006 1,04 1,5 005 1,5 *0.05 2,4 005 284 4,75 -
VG95234P10-001 0,2-0,4 2622  030-8585-010 - 1,04 1,5 005 0,9 *005 2,4 005 28,4 4,75 blue
155/165  VG95234P155 0,75-1,5 18/16  030-8586-000  030-8586-006 1.6 1,75 2! 1,75 008 2,75 005 274 3,85 -
VG95234P155-002  0,3-0,6 22/20  330-8744-000  330-8744-006 1.6 1,75 0! 1,2 1 2,75 005 27,4 3,85 red
VG95234P155-001 0,14-0,38 22/26  030-8586-010 - 1,6 1,75 2! 0,9 *00 2,75 005 274 3,85 blue
15116 VG95234P15 0,75-1,5 18/16  030-8587-000  030-8587-006 1,6 1,75 01 1,75 +0.08 2,75 0.05 314 7.9 -
VG95234P15-002 0,3-0,6 2220 330-8659-000 330-8659-006 1,6 1,75 ! 1,2 "0 2,75 (005 31,4 7.9 red
VG95234P15-001  0,14-0,38 22/26  030-8587-030  030-8587-036 1,6 1,75 9! 0,9 "985 2,75 005 314 7.9 blue
25/12 VG95234P25 2,0-3,0 14/12  030-8588-000  030-8588-006 2,4 3,3 015 2,5 01 3,8 o 37,0 7.9 -
VG95234P25-001 0,75-1,5 18/16  030-8588-010  030-8588-016 2,4 3,3 015 1,75 *0.08 4 01 37,0 7.9 black
40 - 030-8588-054 - 2,4 3,3 015 8 101 3,8 o1 37,0 7.9
60/100/8 VG95234P8 - 8 030-8612-000  030-8612-006 3,6 6,25 0% 4,55 *01 6,8 0 396 6,35 -
VG95234P60 60 10 030-8589-000 - 3,6 6,25 1% 3,5 *01 68 2! 39,6 6,35 yellow
VG95234P100 10,0 - 030-8590-000 - 3,6 6,25 015 4,8 +01 6,8 01 396 6,35 =
VG95234P60-001 2,0-3,0 14/12  030-8612-010 - 3,6 6,25 13 2,5 005 6,8 01 39,6 6,35 green
160/4 VG95234P4 - 4 030-8613-000 - 575 9,55 015 7,1 *0.15 9,55 01 39,6 6,35 -
VG95234P160 160 - 030-8591-000 - 575 9,55 015 6,2 *0.15 9,55 01 39,6 6,35 -
10,0 - 030-8591-020 - 575 9,55 015 4,8 *01 9,55 01 39,6 6,35 -
VG95234P160-001 - 6 030-8613-010 - 575 9,55 013 5,7 *01 9,55 01 39,6 6,35 brown
500/0 VG95234P0 - 0 030-8614-000 - 9,1 13,55 015 11,5 *015 14,35 01 41,0 6,35 -
VG95234P500 50,0 - 030-8592-000 - 9,1 13,55 015 10,7 *015 14,35 01 41,0 6,35 -
VG95234P500-001 250 4 030-8614-010 - 9,1 13,55 015 7,6 015 14,35 01 41,0 6,35 white
VG95234P500-002 350 2 030-8614-020 - 9,1 13,55 015 9,1 +0.15 14,35 01 41,0 6,35 grey
16,0 - 030-8614-030 - 9,1 13,55 0% 6,2 015 14,35 01 41,0 6,35 K




